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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dieser E-Mail erhalten Sie die zweite Ausgabe der DEHNinfo in 2015 mit aktuellen Informationen über 
unser Unternehmen, unsere Produktbereiche Überspannungsschutz, Blitzschutz / Erdung und Arbeits-
schutz sowie weitere nützliche Inhalte.  
 
Ihr DEHNinfo Team 

 
Produktneuheiten 
 

Als weiteres Mitglied der seit über 10 Jahren bewährten CI-Ableiterfamilie, also Überspannungsschutzge-
räte für die Energietechnik der Red/Line mit integrierter Ableiter-Vorsicherung, präsentieren wir Ihnen 
heute: 
 
DEHNbloc® Maxi CI schützt Schaltanlagen 
Vorsicherungsfreier Blitzstrom-Ableiter Typ 1 

Der nutzerfreundliche Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc® Maxi CI mit integrierter Vorsicherung schützt 
Anlagen vor den Auswirkungen von direkten Blitzeinwirkungen und Überspannungsereignissen. 
 
Anwendungsbereiche: 
 Industrieanlagen: Nennspannung 400/690 V AC 
 Chemieindustrie: IT-Netze mit Nennspannung 500 V AC 
 Windenergie: Schutz der Niederspannungsseite des Transformators 
 Photovoltaik: Schutz der AC-Seite von Zentralwechselrichtern 
 
Vorteile in der Anwendung: 
 Platz sparen! Der DEHNbloc® Maxi CI benötigt bis zu 60% weniger Platz als 

eine herkömmliche Lösung. 
 Keine externe Ableitervorsicherung! Durch den Wegfall der externen Ableiter-

vorsicherung lassen sich kürzere Leitungslängen realisieren. 
 Zeit sparen und Kosten senken! Durch den deutlich reduzierten Installations-

aufwand verringern sich die Montagekosten. 
 Benutzerfreundlich! Durch die integrierte Ausführung ist die Abstimmung 

zwischen Vorsicherung und Überspannungsschutzgerät bereits ausgeführt. 
 Normenkonform! Durch den Wegfall der externen Ableitervorsicherung lassen 

sich kürzere Leitungslängen realisieren. Damit sind die Forderungen der DIN 
VDE 0100-534 leichter zu erfüllen und die erzielte Schutzwirkung ist signifi-
kant besser. 

 

http://www.dehn.de/de/dehnblocr-maxi-ci-schuetzt-schaltanlagen
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Die Überspannungs-Ableiter mit integrierter Vorsicherung von DEHN überzeugen mit:  
 bis zu 75 % geringerem Platzbedarf 
 kürzeren Leitungslängen zur Einhaltung der Norm DIN VDE 0100-534 
 Zeitersparnis bei Planung und Montage 
 Benutzerfreundlichkeit, da die Dimensionierung einer externen Vorsicherung entfällt 
 integrierter Sicherungsüberwachung 
 
Überspannungs-Ableiter mit integrierter Vorsicherung bieten zusätzliche Sicherheit bei Planung und Instal-
lation in elektrischen Anlagen.  
 
 

Universal-Hutschienenträger 482,6 mm (19 Zoll) 
Der Universal-Hutschienenträger MF DR 3RU 19‘‘ ist ein Einbaurahmen mit integrierter Hutschiene. Der 
Rahmen ist flexibel einsetzbar. Er kann an die Wand oder in 19‘‘-Schränke montiert werden. Dabei benö-
tigt der Rahmen eine Einbauhöhe von 3 Höheneinheiten. Die integrierte Hutschiene hat eine Länge von 
43 cm und kann so beispielsweise bis zu 35 BLITZDUCTOREN® oder 22 DEHNpatch aufnehmen. Die Hut-
schiene ist vertikal oder horizontal im Rahmen montierbar und kann somit leicht an die Einbausituation 
vor Ort angepasst werden. 
Der Rahmen muss durch geeignete Maßnahmen mit dem Potentialausgleich verbunden werden. Entwe-
der durch eine niederimpedante Verbindung des Rahmens mit dem 19‘‘-Schrank oder über eine separate 
Erdungsklemme auf der Hutschiene, die mit min. 6 mm² mit dem Potentialausgleich verbunden wird. 

 
 
DEHNvario 2 BY S 150 FM für den PROTECTOR – Award für Sicherheitstechnik  
Der DEHNvario 2 BY S 150 FM wurde speziell für den Schutz von elektroakustischen Anlagen, insbesonde-
re Sprachalarmierungssysteme in der Sicherheitstechnik, entwickelt. Der Ableiter ermöglicht einen einfa-
chen und schnellen Einbau durch die werkzeuglose Direkt-Stecktechnik der Signaladern. Durch Lösen der 
Fixierung und Abziehen der Klemmenblöcke ist ein schneller und einfacher Austausch des Ableiters mög-
lich. Die Erdung bzw. der Potentialausgleich erfolgt über den im Ableiter integrierten blitzstromtragfähi-
gen Hutschienenkontakt.  
Das Produkt erfüllt die Anforderungen einer einfachen Handhabung sowie schnellen Installation, bietet 
umfangreichen Schutz vor Störbeeinflussungen und stellt damit die Verfügbarkeit von Anlagen und Sys-
temen sicher (Plug&Protect).  
 
Lieferbar ist der neue DEHNvario im Juli 2015. 
 
Stimmen Sie hier für den DEHNvario ab! 

 

http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/red/ds196_d_integrierte_vorsicherung.pdf
http://www.dehn.de/de/491/32581/Familie-html/32581/DEHNpatch%20%E2%80%93%20Ableiter%20f%C3%BCr%20Datennetze%20und%20Ethernet-Anwendungen.html?pid=815613&sid=815614
http://www.sicherheit.info/go/1137228
http://www.sicherheit.info/go/1137228
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Freistehende Fangstange Höhe 10 m und 11 m 
Das Sechsbeinstativ für Fangstangen der Länge 10 m oder 11 m überzeugt durch Stabilität, einfaches 
Handling und die Möglichkeit des Neigungsausgleichs. 
DEHN bietet mit dem Sechsbeinstativ eine weitere Innovation im Bereich des äußeren Blitzschutzes. Ein 
wesentlicher Vorteil des neuen Sechsbeinstativs ist die reduzierte Standfläche. 
Dadurch kann auch bei geringem Platzangebot eine hohe Fangeinrichtung errichtet 
werden. Die Fangstangenhöhe bis zu 11 m ermöglicht große Schutzbereiche, die 
sich über die komplette Dachfläche erstrecken können. Die Bestückung mit Sockeln 
erfolgt unter Berücksichtigung der zu erwartenden Windlast. 
 
Vorteile für Planer und Errichter: 
 Einfacher Transport durch klappbares Stativ und reduziertes Gewicht der Fang-

stange aus Aluminium 
 Hohe Standfestigkeit und geringer Platzbedarf des Sechsbeinstativs 
 Anpassung bei Dach- oder Geländeneigung mittels Kugelgelenk bis zu einem 

Neigungswinkel von 10° 
 Einfache Montage durch teleskopische Vierkantverstrebung 
 Dimensioniert nach EUROCODE 
 
 

Neue Hammereinsätze für Vibrations- / Schlaghämmer 

Ab sofort bietet DEHN Hammereinsätze zum Eintreiben von Tiefenerdern für folgende Hämmer bzw. Auf-
nahmen an: 
 Hammereinsatz für Tiefenerder D 12 mm für Atlas Copco:  

Art.-Nr. 620 010, Aufnahme: Sechskant SW 32 x 160 mm 
 Hammereinsatz für Tiefenerder D 12 mm für Hilti Hämmer mit TE-S Aufnahme:  

Art.-Nr. 620 031, Aufnahme: Sechskant SW 22 
 Hammereinsatz für Tiefenerder D 13 / 15 mm für Hilti Hämmer mit TE-S Aufnahme:  

Art.-Nr. 625 031, Aufnahme: Sechskant SW 22 
 Hammereinsatz für Tiefenerder D 12 mm für Hämmer mit SDS-max Aufnahme:  

Art.-Nr. 620 030, Aufnahme: Rund D 18 x 175 mm 
 Hammereinsatz für Tiefenerder D 13 / 15 mm für Hämmer mit SDS-max Aufnahme:  

Art.-Nr. 625 030, Aufnahme: Rund D 18 x 175 mm 
 
 
DEHNsupport Toolbox jetzt neu mit DEHNselect SPD Tool 
Die Software wurde um ein weiteres Modul ergänzt und verfügt in der aktuellen DEHNsupport Toolbox 
Version zusätzlich über eine ausführliche Auswahlhilfe zur Planung und richtigen Dimensionierung des 
Überspannungsschutzes (DEHNselect SPD Tool). 
Die Vollversion des DEHNselect SPD Tools erhalten Sie kostenlos über den Download der DEHNsupport 
Toolbox DEMO-Version. 

 
 
 

http://www.dehn.de/de/freistehende-fangstange-hoehe-10-m-und-11-m
http://www.dehn.de/de/199/4990/Familie-html/4990/Hammereins%C3%A4tze%20f%C3%BCr%20Tiefenerder.html?pid=894301&sid=894304
http://www.dehn.de/de/dehnsupport-toolbox
http://www.dehn.de/de/dehnsupport-toolbox
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Sonderanfertigungen Blitzschutz/Erdung 
Über unser breites Produktsortiment hinaus übernehmen wir auch zahlreiche Sonderanfertigungen im 
Bereich Blitzschutz und Erdung – zum Beispiel spezielle Fangstangen, Stützrohre, Halter, Klemmen, Trenn-
stellen und Bauteile für den Potentialausgleich. 
 

 
 
DEHNshort – Störlichtbogenschutzsystem 
Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und aktiver Personenschutz 
Das System DEHNshort fu ̈r Niederspannungsschaltanlagen ist für den Störlichtbogenschutz optimiert. Es 
besteht aus einem modularen Erfassungssystem mit Punktsensoren oder faseroptischen Sensoren, die den 
Lichtbogen detektieren und einer Kurzschließereinheit, die den Lichtbogen schnell und sicher löscht. Der 
Kurzschließer erhält seine Energie direkt von der Sammelschiene - damit ist nur eine Verbindung je Kurz-
schließereinheit notwendig. Störlichtbögen werden so bereits bei der Entstehung erkannt und abgeschal-
tet. Die typische Reaktionszeit beträgt nur zwei bis drei Millisekunden. Die Anlage kann im Anschluss 
umgehend wieder in Betrieb genommen werden. Lange Stillstandszeiten und damit verbundene Folgekos-
ten lassen sich somit minimieren. 

 
 

Schutzvorschläge  
 
Überspannungsschutzkonzepte für LED-Straßenbeleuchtung 
Im Bereich der Straßenbeleuchtung finden derzeit viele Umrüstaktionen statt. Dabei erfolgt meistens eine 
Umstellung von konventioneller Technik auf LED-Technik. Zur Sicherstellung der Langlebigkeit bezie-
hungsweise der Verfügbarkeit der LED-Technik und um unnötige Wartungseinsätze zu vermeiden, sollten 
bereits in der Planungsphase – oder in der Nachrüstung – passende und wirksame Überspannungsschutz-
konzepte für die LED-Straßenbeleuchtung erarbeitet werden. 
 

  

http://www.dehn.de/de/sonderanfertigungen-fuer-blitzschutzerdung
http://www.dehn.de/de/sonderanfertigungen-fuer-blitzschutzerdung
http://www.dehn.de/de/dehnshort-stoerlichtbogenschutzsystem
http://www.dehn.de/de/ueberspannungsschutzkonzepte-fuer-die-led-strassenbeleuchtung
http://www.dehn.de/de/ueberspannungsschutzkonzepte-fuer-die-led-strassenbeleuchtung
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Blitz- und Überspannungsschutz für das Einfamilienhaus 
 Vorteile einer isoliert geschützten Antenne anstelle einer Antennenerdung 
 Wärmepumpen- / Verdichterschutz durch Schirmung / Erdung 
 Kombi-Ableiter schützen bei Naheinschlägen und sind die Basis des Äußeren Blitzschutzes 

 

 
Messen und Veranstaltungen 
 
Rückblick auf die Hannover Messe, 13. – 17.04.2015 
DEHN präsentierte auf der Hannover Messe in Halle 13 zahlreiche Produktneuheiten aus den Bereichen 
Überspannungsschutz, Blitzschutz und Arbeitsschutz – unter anderem: 
 DEHNbloc® Maxi 1 CI 440 FM und 760 FM: Überspannungsschutzgeräte Typ 1 speziell für höhere Sys-

temspannungen. 
 VCSD 40 IP65: Spannungsgesteuerter Kurzschlussschalter (Voltage Controlled Short-circuiting Device) 

zum Schutz von KKS-Systemen (kathodischer Korrosionsschutz) gegen transiente, temporäre und statio-
näre Überspannungen. 

 DEHNvario 2 BY S 150 FM: Kompakter Kombi-Ableiter zum Schutz von Sprachalarmierungssystemen mit 
integriertem Fernmeldekontakt. 

 DEHNshort: Integriertes, aktives Störlichtbogenschutzsystem zum Schutz von Niederspannungsschaltan-
lagen. 

 

 
Unsere Experten stehen auf weiteren zahlreichen Messen, Tagungen und Veranstaltungen des Elektro-
großhandels mit Rat und Tat zur Seite. Besuchen Sie uns!  
 
 

DEHNacademy 
 
Besuchen Sie die DEHNacademy im Internet. Hier erfahren Sie mehr über unser aktuelles Seminarpro-
gramm, zu den Inhalten, Terminen und Veranstaltungsorten. Sicherlich ist auch für Sie etwas dabei. Ba-
sisinformationen zum Blitz- und Überspannungsschutz gibt es auch als e-Learning - kompakt aufbereitet 
in fünf unterschiedlichen Modulen. Steigen Sie ein in unsere Lernprogramme, die Sie direkt am Computer 
durchführen können und eignen Sie sich in Ihrem individuellen Tempo fundiertes Wissen an.  
 

http://www.dehn.de/de/schutzvorschlaege-fuer-anlagen-und-gebaeude
http://www.dehn.de/de/dehn-auf-der-hannover-messe-2015-0
http://www.dehn.de/de/messen-kongresse-und-veranstaltungen
http://www.dehn.de/de/messen-kongresse-und-veranstaltungen
http://www.dehn.de/de/dehnacademy
http://www.dehn.de/de/e-learning
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Bildungsstätten Symposium 2015 
"BIM" - Building Information Modeling | Bildungsstätten im Meeting 
Unter diesem Motto laden wir Sie herzlich zu einem Bildungsstätten-Symposium 2015 für Ausbilder ein. 
Zehn namhafte Firmen aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor möchten Ihnen die Normenent-
wicklung und die neuesten Lösungen im Bereich der Elektro-Installationstechnik vorstellen. Halten Sie sich 
auf dem aktuellen Stand der Technik - Investieren Sie in Ihren Ausbildungserfolg!  
 
Folgende Termine und Orte sind vorgesehen: 
27. - 28.05.2015     Hamburg 
24. - 25.09.2015     München 
 
Aufgrund der begrenzten Kapazitäten können max. zwei Personen einer Bildungsstätte teilnehmen. Die 
Kosten belaufen sich auf 119,00 € pro Person + MwSt. 
Weitere Informationen zur interessanten Agenda und zur Anmeldung finden Sie hier.  

 
 
DEHN unterstützt den Deutschen E-Planer-Preis 2015 
Ein intelligentes, energieeffizientes und sicheres Gebäude entsteht nur dann, wenn eine weitsichtige 
Elektroplanung vorliegt. Anders als bei der Architektur sieht man es einem neuen oder sanierten Gebäude 
nicht an, welche Leistung der Elektro-Fachplaner erbracht hat.  
Um diesem Missstand etwas entgegen zu treten, hat die Fachzeitschrift ep ELEKTROPRAKTIKER mit füh-
renden Unternehmen der Elektrobranche den  
 

Deutschen E-Planer-Preis 2015 
 

in verschiedenen Kategorien ausgelobt. Bewerben Sie sich noch heute, der Anmeldeschluss ist bereits 
am 30. Juni 2015.  
Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie hier. 

http://www.dds-cad.de/bildungsstaetten-symposien-2015.
http://www.elektropraktiker.de/eplanerpreis/aktuelles/


 
 

     
7 

 

Newsletter, Ausgabe 2/2015 

Dimensionierung von Blitzschutzsystemen nach Eurocode 
Die allgemeinen LV-Vorbemerkungen zum Blitz- und Überspannungsschutz sowie zum Potentialausgleich 
wurden sowohl fachtechnisch als auch normativ überarbeitet. Auch der aktuelle Stand der Windlastbe-
rechnung nach EUROCODE 1 Teil 1-4 wurde eingearbeitet und kann nun heruntergeladen werden. 
 
 

DEHNaktuell (u.a. Druckschriften, Videos) 
 
Neue und aktualisierte Druckschriften und Flyer 
Die neue Druckschrift Da steckt mehr für Sie drin! Erdung, Potentialausgleich, Blitz- und Überspannungs-

schutz informiert kompakt über die Produktbereiche von DEHN sowie über eine Vielzahl zusätzlicher 

Dienstleistungen wie beispielsweise Planungshilfen und Support, Planungssoftware und Blitzschutzkon-
zepte. Darüber hinaus bietet die Druckschrift eine Auswahlhilfe für den Blitzstrom- und Überspannungs-
schutz sowohl für die Energietechnik als auch für die Informations- und Datentechnik. 
       
Aktualisierungen mit neuen Produkten und Anwendungen im Bereich Überspannungsschutz:  
Produktauswahl Blitz- und Überspannungsschutz  
Auswahlmatrix Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte für Wohn- und Bürogebäude, Telekommuni-
kation und Netzwerktechnik  
Auswahlhilfe Yellow/Line – Überspannungsschutz für die Informations- und Datentechnik.  
 

 
Neue Druckschriften im Bereich Arbeitsschutz: 
Sichere Energie für die Industrie: Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort   
DEHNcare® schützt Personen bei Störlichtbögen 

 
Neue Druckschriften in den Bereichen Energieindustrie und Prozessindustrie: 
DEHN schützt intelligente Energienetze: Ein wichtiges Bindeglied an der Nahtstelle zwischen Mittel- und 
Niederspannung sind die Ortsnetzstationen. DEHN bietet Schutzsysteme und -komponenten, um die emp-
findliche Elektronik in intelligenten Ortsnetzstationen vor Blitz- und Überspannungen zu schützen. 

http://www.dehn.de/de/lv-texte-ausschreibungstexte
http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/flyer/image/ds226_d_portfolio.pdf
http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/flyer/image/ds226_d_portfolio.pdf
http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/eb/ds130_d_produktauswahl.pdf
http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/auswahlhilfen/ds250_d_auswahlmatrix.pdf
http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/auswahlhilfen/ds250_d_auswahlmatrix.pdf
http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/Kataloge/Deutsch/Druckschriften/%C3%9Cberspannung/Auswahlhilfen/ds150_auswahlhilfe-informationstechnik.pdf
http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/as/ds241_d_dehnshort.pdf
http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/as/ds241_d_dehnshort.pdf
http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/as/ds185_d_stoerlichtbogen.pdf
http://www.dehn.de/de/schutz-von-energienetzen-smart-energy
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DEHN schützt Pipelines – Lösungen für den kathodischen Korrosionsschutz: Gefährdungspotential besteht 
zum einen durch Blitzeinwirkung aufgrund der enormen Flächenausdehnung von Pipelines, zum anderen 
auch durch Überspannungsbeeinflussungen, zum Beispiel durch Hochspannungs- und Bahnanlagen. Auf-
grund der direkten galvanischen Verbindung zum KKS-Gleichrichter sind Blitz- und Überspannungs-
schutzmaßnahmen erforderlich, die sämtliche Überspannungen ableiten. 
 
Referenzen mit vielfältigen Anwendungen 
Diverse Unternehmen vertrauen auf unsere Kompetenzen beispielsweise für Fernwirklösungen, Längs-
spannungsregler und LED-Straßenleuchten. Mehr Informationen finden Sie unter Schutzlösungen für viel-
fältige Anwendungen. 

 
Neue Videos 
Neue Filme in unserem Video-Center (siehe Playlist) veranschaulichen die Funktionsweise des Überspan-
nungs-Ableiters Typ 2 DEHNguard® SE H LI mit Lifetime Indication-Funktion und des Überspannungs-
Ableiters Typ 2 DEHNguard® SE DC für Gleichstromanwendungen sowie des aktiven Störlichtbogen-
schutzsystems DEHNshort für Niederspannungsschaltanlagen. 
  
Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal? 
Abonnieren Sie unseren DEHN Deutschland YouTube-Kanal. Hier finden Sie auch zahlreiche Anwen-
dungsvideos zu unseren Produkten und Dienstleistungen sowie weitere interessante Themen rund um 
DEHN. Um Inhalte mit Ihren Kunden zu teilen, dürfen Sie unsere Videos gerne über die YouTube-URL oder 
Videosuche zu eigenen YouTube-Playlists hinzufügen oder in Präsentationen und Websites einbetten. 

 
 
 

  

http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/anwendungen/ds249_d_pipelines.pdf
http://www.dehn.de/de/referenzen
http://www.dehn.de/de/referenzen
http://www.dehn.de/de/produktvideos
http://www.dehn.de/de/produktvideos
http://www.dehn.de/de/produktvideos
http://www.dehn.de/de/produktvideos
http://www.dehn.de/de/produktvideos
http://www.youtube.com/c/DEHNde
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DEHNsolid wird zum “Elektroprodukt 2014” gewählt 

Die polnische Fachzeitschrift “Elektrosystemy” organisierte den zwölften Produktwettbewerb “Elektro-

produkt 2014” (Elektroprodukt des Jahres). Die Leser der einmonatig erscheinenden Zeitschrift stimmten 

mehrere Monate lang für 146 Produkte in 12 Kategorien ab. In der Kategorie “Blitz- und Überspannungs-

schutz” standen 9 Geräte zur Auswahl: 

¶ Albor: Odgrom – Dachleitungshalter mit Betonstein, 

¶ DEHN: Überspannungsableiter DEHNsolid, 

¶ Eaton Electric: Überspannungsableiter SP-B+C, 

¶ Elko-Bis: Elko-Bis CAD-Software für die Planung von Blitzschutzanlagen, 

¶ Hager: Modularer Überspannungsableiter SPN901 T1+T2, 

¶ Saltek: Überspannungsableiter DM-024/1 RS, 

¶ Lovato Electric: Überspannungsableiter der SA2…-Reihe, 

¶ OBO Bettermann: Überspannungsableiter V25 B+C, 

¶ Leutron: Überspannungsableiter MP 2x2 GDT/Ad-Ad-Pg ST. 
 

Insgesamt wurden 1673 Stimmen in dieser Kategorie abgegeben. 23% (392 Stimmen) entschieden sich 

für das DEHN-Produkt. Mit diesem Ergebnis ließen wir unsere Mitbewerber mit 19% (312 Stimmen) und 

15% (256 Stimmen) hinter uns. 

 

Die Kunden der Elektroindustrie haben wieder einmal bewiesen, dass sie die Marke DEHN mit hoher Qua-

lität, Zuverlässigkeit und Vertrauen in Verbindung bringen. In den Vorjahren wurden folgende DEHN-

Produkte zum Elektroprodukt gekürt: 

 2003: DEHNventil, 
 2004: DEHNbloc Maxi, 
 2006: DEHNventil modular, 
 2008: DEHNbloc modular, 
 2010: DEHNvap, 

 2012: DEHNvenCI. 
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Kontakt und Hinweise 
 

 
 
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.  
Anja Stöckl 
Hans-Dehn-Str. 1 
92318 Neumarkt  
Tel.: +49 9181 906 1363 
Fax. +49 9181 906 551363 
E-Mail: anja.stoeckl@dehn.de 
 
Newsletter für Kunden und Partner der Firma DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Ihre Kritik, Feedback und 
Anregungen sind sehr willkommen. Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr wünschen, können Sie sich hier 
abmelden. Zurückliegende Ausgaben der DEHNinfo finden Sie im Archiv.  
©2015 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. - Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 

mailto:anja.stoeckl@dehn.de
http://www.dehn.de/de/abmeldung-newsletter
http://www.dehn.de/de/newsletter-dehninfo

