DEHNproX HVD

Spannungsfreiheit feststellen -
robust, zuverlassig, smart

Das Feststellen der Spannungsfreiheit ist unverzichtbar fur sicheres Arbeiten an elektri-
schen Anlagen und gehort zu den 5 Sicherheitsregeln.

Der Spannungsprifer DEHNproX High Voltage Detector (HVD) definiert hierfir einen neuen
Stand der Technik: Robust in der Anwendung, zuverlassig in der Anzeige und smart in der
Dokumentation und Konfiguration unterstutzt er verantwortliche und ausfuhrende Elektro-
fachkrafte gleichermal3en.

Robust

—» Zuverlassiger Einsatz bei allen Witterungsbedingungen im Temperaturbereich
von -40 °C bis +70 °C

— Einfache Bedienung auch mit Schutzhandschuhen

—» Schneller Batteriewechsel ohne Werkzeug

— Flexibel einsetzbar in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen dank Steckkupplung
und Verlangerungsoptionen

Zuverlassig

—» Rundum sichtbare 360°-Anzeige fUr eine eindeutige Zustandsanzeige

— Automatische Erkennung der Netzfrequenz verhindert Fehlbedienungen
— Selbsttest bis in die Prifspitze flir maximale Betriebssicherheit

Smart
— Individuell online konfigurierbar
—» Dokumentation der letzten 30 Ereignisse fir eine luckenlose Nachverfolgbarkeit

— Gerateeinstellungen individuell anpassbar und wichtige Statusinformationen jederzeit
verfugbar per App

—» Voller Funktionsumfang mit und ochne DEHNwork App



Dreifach gewarnt.
Einfach sicher.

In welcher Arbeitssituation Sie sich auch gerade befinden:
Der HVD informiert zuverlassig tGber anliegende Spannung.
Dank der 360°-Rundumanzeige und gut hérbarem Warnton
werden Warnsignale auch unter anspruchsvollen Einsatzbe-
dingungen sicher wahrgenommen. Mit der DEHNwork App
kann das Gerat komfortabel an individuelle Anforderungen
und Einsatzbedingungen angepasst werden.

DEHN Connected Safety:
Spannungsprufung neu gedacht

Von der Auswahl der Geratespezifikationen bis zum Einsatz in Ihrer elektrischen Anlage: Der HVD ist Teil eines digitalen
Okosystems, das Ihnen ein neues Level an Komfort, Flexibilitdt und Sicherheit bietet.

Web Anwendung Smarter Hochspannungsprufer Kostenlose iOS-App

HVD-Konfigurator DEHNproX HVD DEHNwork

- Geréateoptionen und - Speichert die letzten 30 Ereignisse - Dauer der Betriebsbereitschaft,
Parametrierung individuell und im Gerat Lautstarke, LED-Helligkeit und
landerspezifisch online festlegen - Frequenzerkennung verhindert mehr einstellen

- Eindeutige Variantennummer pro Fehlanwendung - Batteriekapazitat, Geratedaten und
Konfiguration erhalten - Kontaktlose Firmware Updates weitere Statusanzeigen abrufen

- Auftragsbezogene Fertigung der uber die App - Aktive Erinnerung an die nachste
Varianten - Auch ohne App-Verbindung voll Wiederholungsprifung

funktionsfahig

Standardisierte Produktvarianten - ab Lager verfugbar
Fir Nennspannungen 3 ... 36 kV / 50 Hz, Gewinde M12

HVD 10S 20S 308 3108 620S 10208 1030S U330S U636S
Nennspannung (Uy) 10 kV 20 kv 30 kv 3...10kV 6..20kV 10..20kv  10..30kVv  3..30kV 6..36 kV
Art.-Nr. 793010 793020 793030 793 231 793 235 793 240 793 250 793530 793536

Zubehor: Alle bisher verfligbaren Elektroden und Sonden passen auch auf den DEHNproX HVD. Taschen und Koffer fir den geschitzten Transport und
sichere Lagerung sind ebenfalls bei uns erhaltlich.

Technischer Support
Telefon: +49 9181 906 1510

E-Mail: technik.support@dehn.de
International: itss@dehn.de
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