Die DEHNventil M2-Serie /nEHN/

Extrem gut -
bis ins Detail

B

Die Kombi-Ableiter schutzen mit kompaktem Single-Modul zuverlassig und
unterbrechungsfrei industrielle Niederspannungsschaltanlagen. Die DEHNven-
til M2-Serie liefert erstmalig maximale Leistung auf kleinstem Bauraum und

ist damit noch flexibler im Einsatz. Die gepriften Kombi-Ableiter Typ 1 +2 + 3
nach EN 61643-11 Ubernehmen den Blitzschutz-Potentialausgleich, den Uber-
spannungsschutz und den Endgerateschutz in nur einem Gerat.

Die DEHNventil M2-Serie ist:

extrem leistungsfihig

Eine hohe Impulsstrom- und Kurzschlussstromfestigkeit von 100 kAes, kombi-
niert mit einem modularen Aufbaukonzept - bei einer Baugréf3e von nur

4 TE (TT/TNS/TNC).

extrem schnell

Die integrierte RAC-Funkenstreckentechnologie setzt unerreichte Mal3stabe:
Im Vergleich zu anderen Funkenstreckentechnologien reduziert sie Blitzstréme
schnell auf ein fir die nachfolgende Installation sicheres Niveau.

extrem universell

Verfligbar fur alle maRgeblichen Netzsysteme (mehr-, einphasig), sowie platz-
sparend und flexibel im Einbau. Die DEHNventil M2-Serie ist die ideale ,All-in-
one-Losung” fur eine Vielzahl von Anwendungen.




Alle Varianten auf einen Blick

Artikelub

ersicht

Fur jeden Anspruch die richtige Losung: Entdecken Sie die Vielfalt der DEHNventil
M2-Serie. Die modularen Kombi-Ableiter, Typ 1 + 2 + 3 nach EN 61643-11 sind fur alle
Blitzschutzklassen und den Einsatz in TNS-, TNC-, TT- und TN-Systemen verfugbar.

DEHNventil M2-Serie

DEHNventil M2
TT 255 FM

DEHNventil M2
TNS 255 FM

£

DEHNventil M2
TNC 255 FM

Art.-Nr. 956 315

Art.-Nr. 956 405

Art.-Nr. 956 305

TT- und TN-S-Systeme:

TN-S-Systeme:

TN-C-Systeme:

2307400V 2307400V 2307400V
4-polig 4-polig 3-polig
Breite: 4 TE Breite: 4 TE Breite: 4 TE

Héchste Dauerspannung:
255V AC

Héchste Dauerspannung:
255V AC

Héchste Dauerspannung:
255V AC

Schutzpegel: <1,5 kV

Schutzpegel: < 1,5 kV

Schutzpegel: < 1,5 kV

Gesamtableitvermoégen (Iiota):
100 kA (10/350 ps)

Gesamtableitvermoégen (Itotal):

100 kA (10/350 ps)

Gesamtableitvermoégen (Iiotar):
75 kA (10/350 ps)

BlitzstoRstrom (10/350 ps)
[L-N1/[N-PE] (Iimp): 25/ 100 kA

BlitzstoRstrom (10/350 ps)
[L, N-PE] (Iimp): 25 kA

BlitzstoBstrom (10/350 ps)
[L-PEN] (Iimp): 25 kA

DEHNventil M2
TT 2P 255 FM

T

DEHNventil M2
TN 255 FM

Art.-Nr. 956 115

Art.-Nr. 956 205

Einphasige TT- und TN-Systeme

Einphasige TN-Systeme

2-polig

2-polig

Breite: 2 TE

Breite: 2 TE

Hoéchste Dauerspannung:
255V AC

Hoéchste Dauerspannung:
255V AC

Schutzpegel: <1,5 kV

Schutzpegel: < 1,5 kV

Gesamtableitvermégen (Iiotal):
50 kA (10/350 ps)

Gesamtableitvermégen (Iiotal):

50 kA (10/350 ps)

BlitzstoRstrom (10/350 ps)
[L-NJ/[N-PE] (Iimp): 25/ 50 kA

BlitzstoRstrom (10/350 ps)
[L, N-PE] (Timp): 25 kA

Technische Features:

Lo T

n einfacher Modulwechsel
n FM-Kontakt fir die Zustandsiberwachung
B maximale Breite: 4 TE

n 2 PE-Anschlusse zur Verbesserung des Schutzpegels

Technischer Support
Telefon: +49 9181 906 1750
E-Mail: technik.support@dehn.de

Technische Anderungen, Druckfehler

und Irrtimer vorbehalten.
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Erfahren Sie mehr zum

DEHNventil M2:
http://de.hn/65whg
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