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DEHN schützt.

Liebe Geschäftsfreunde,

Ihr Schutzbedarf steht bei uns an erster Stelle. Deshalb treiben 
wir seit mehr als 100 Jahren Entwicklungen in den Bereichen 
Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz kontinuierlich voran 
und stehen so als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite.

Zuverlässigkeit spielt auch in unserer zunehmend elektrifizierten 
Welt eine immer wichtigere Rolle. Elektrische Infrastrukturen und 
Anlagen müssen rund um die Uhr und ohne Ausfälle funktionie-
ren. Gerade in Wohn-, Industrie-, oder Zweckgebäuden ist das 
von entscheidender Bedeutung. Denn hier bildet die Gebäude-
technik die Grundlage für modernes und sicheres Wohnen und 
Arbeiten. 

Mit der steigenden Elektrifizierung wachsen jedoch auch die 
Anforderungen an ganzheitliche Schutzlösungen, die die 
intelligente und vernetzte Technik vor Blitzeinwirkungen und 
Überspannungen bewahren. Daher freuen wir uns, Ihnen in 
unserem Katalog eine Auswahl an Produkten aus dem Bereich 
Erdung und Blitzschutz präsentieren zu dürfen. Neben unseren 
bewährten Klassikern finden Sie auch spannende Highlights wie 
beispielsweise die HVI light plus Leitung.

Wir unterstützen Sie dabei, ein maßgeschneidertes Schutz-
konzept für Ihr Gebäude zu entwickeln – von der Beratung über 
die Planung bis hin zur Installation. Vertrauen Sie auf unsere 
Expertise, jahrzehntelange Erfahrung und qualitativ hochwerti-
gen Produkte. 

Lassen Sie uns weiterhin partnerschaftlich zusammenarbeiten 
und gemeinsam die Sicherheit von Gebäuden und den Men-
schen, die darin arbeiten und leben, auf das nächste Level 
heben.

Dr. Philipp Dehn

Zusammen mit Ihnen finden wir 
die richtigen Lösungen für Ihre 
Anwendungen. Auf uns und 
unsere langjährige Erfahrung 
im Blitz-, Überspannungs- und 
Arbeitsschutz können Sie sich 
verlassen.
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Bauteile für Fundamenterder
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Erdungsset

Erdungsset zum Einsatz bei Wohngebäuden  
bis 120 m2 Grundfläche und ohne Blitzschutzsystem.

690 001	4013364500013	
03 50 01 01		  57,16 kg	
1	 Stk.	

ESET 1 EFH 120	690 001

Typ ESET 1 EFH 120
Art.-Nr. 690 001 *

Anwendung Wohngebäude bis  
120 m² Grundfläche 

Normenbezug DIN 18014:2023-06 
VPE 1 Stk.

Erdungsset Basis​
Inhalt Erdungsset (4 Pakete)

  Paket 1:
5x Rundstahl NIRO V4A, Ø10 mm, L 2000 mm
11x Rundstahl St/tZn, Ø10 mm, L 2000 mm
Abmessungen: ca. 60 x 60 x 2000 mm Gewicht: ca. 21 kg

  Paket 2:
4x Dichtmanschette
4x Schlagspitze für Tiefenerder
4x Anschlussschelle NIRO V4A
1x Korrosionsschutzbinde
17x MV-Klemmen St/tZn
12x Verbindungsklemmen St/tZn
1x Potentialausgleichsschiene 
1x Kennzeichnng Anschlussfahne
1x Handschuhe (Gr. 10, Paar)
1x Einbauanleitung
1x Prüfprotokoll
Abmessungen: ca. 240 x 180 x 50 mm Gewicht: ca. 7 kg

  Paket 3:
6x Tiefenerder NIRO, Ø20 mm, L 1000 mm
Abmessungen: ca. 40 x 60 x 1000 mm Gewicht: ca. 15 kg

  Paket 4:
6x Tiefenerder NIRO, Ø20 mm, L 1000 mm
Abmessungen: ca. 40 x 60 x 1000 mm Gewicht: ca. 15 kg

Tiefenerder

Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen 
oder Trafostationen.

Merkmale:
	� Keine Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle
	� Selbstschließende Kupplung
	� Korrosionsbeständigkeit
	� Vereinfachte Lagerhaltung und Transportmöglichkeit
	� Je nach örtlichen Bodenverhältnissen universell anwendbar
	� Konstante Widerstandswerte
	� Einfache Einbringung mit Vibrationshammer

620 101	4013364021860	
03 03 01 01		  2,50 kg	6	
Stk.	
620 151	4013364021846	
03 03 01 01		  3,70 kg	6	
Stk.	
625 101	4013364021877	
03 03 01 01		  3,72 kg	6	
Stk.	
625 151	4013364021853	
03 03 01 01		  5,72 kg	6	
Stk.	
TE 20 1000 Z STTZN	 620 101
TE 20 1500 Z STTZN	 620 151
TE 25 1000 Z STTZN	 625 101
TE 25 1500 Z STTZN	 625 151

Typ TE ... 25 1000 Z STTZN 25 1500 Z STTZN
Art.-Nr. 625 101 625 151
Stablänge  (l1) 1000 mm 1500 mm
Durchmesser Ø  (d1) 25 mm 25 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA 12,3 kA

VPE 6 Stk. 6 Stk.

Typ TE ... 20 1000 Z STTZN 20 1500 Z STTZN
Art.-Nr. 620 101 620 151
Stablänge  (l1) 1000 mm 1500 mm
Durchmesser Ø  (d1) 20 mm 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA 7,9 kA

VPE 6 Stk. 6 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff St/tZn 
Normenbezug DIN EN 62561-2 

Typ Z​
Mit Dreifach-Rändelzapfen.

620 903	4013364342859	
03 03 01 02		  2,43 kg	6	
Stk.	
620 902	4013364021914	
03 03 01 02		  3,67 kg	6	
Stk.	

TE 20 1000 AZ V4A	 620 903
TE 20 1500 AZ V4A	 620 902

Typ TE ... 20 1000 AZ V4A 20 1500 AZ V4A
Art.-Nr. 620 903 620 902
Werkstoff NIRO (V4A)  NIRO (V4A) 
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401  1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316  316Ti / 316L / 316 
Stablänge  (l1) 1000 mm 1500 mm
Durchmesser Ø  (d1) 20 mm 20 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA 4,2 kA

Normenbezug DIN EN 62561-2  DIN EN 62561-2 
VPE 6 Stk. 6 Stk.

Typ AZ​
Mit abgesetztem Rändelzapfen.

Tiefenerder
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Tiefenerder schraubbar

Komplettsystem zum Errichten von gebohrten Erdungs-
anlagen bis 99 m mittels Kernbohrung z. B. bei Pipeline 
Anwendungen oder auch bei felsigem Boden.

621 090	4013364501133	 03 03 01 04	
	 3,99 kg	 1	 Stk.	
SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN	 621 090

Typ 
 

SET STARTER KIT TE 20 
M16 STTZN

Art.-Nr. 621 090 *
Werkstoff Erder St/tZn 
Stablänge  (l1) 500 mm
Durchmesser Erder 20 mm
VPE 1 Stk.

Starterkit​
Starter-Kit Tiefenerder schraubbar

Verwendung je Bohrloch 1x, bestehend aus:
1x Anschlussstück L 320 mm (Art.-Nr. 621 092)
2x Tiefenerder schraubbar L 500 mm (Art.-Nr. 621 050)
1x Fußstück mit Flanschplatte Ø80 mm (Art.-Nr. 621 091)
1x Ringmutter M16 (Art.-Nr. 621 097)
1x Schrumpfschlauch L 140 mm (Art.-Nr. 621 096)

621 050	4013364498976	
03 03 01 04		  1,21 kg	1	
Stk.	
621 150	4013364499065	
03 03 01 04		  3,66 kg	6	
Stk.	
621 300	4013364499089	
03 03 01 04		  7,66 kg	3	
Stk.	

TE 20 500 M16 STTZN	
621 050
TE 20 1500 M16 STTZN	
621 150
TE 20 3000 M16 STTZN	
621 300

Typ TE 20 3000 M16 STTZN
Art.-Nr. 621 300 *
Stablänge  (l1) 3000 mm
VPE 3 Stk.

Typ TE 20 500 M16 STTZN TE 20 1500 M16 STTZN
Art.-Nr. 621 050 * 621 150 *
Stablänge  (l1) 500 mm 1500 mm
VPE 1 Stk. 6 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff St/tZn 
Durchmesser Erder 20 mm
Gewinde M16 
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,5 kA
Normenbezug DIN EN 62561-2 

Tiefenerder​
Tiefenerder schraubbar St/tZn Ø20 mm mit 
Gewinde M16 zum Errichten von gebohrten 
Erdungsanlagen z. B. bei felsigem Boden 
oder für Pipeline Anwendungen.

621 091	4013364498945	
03 03 01 04		  316 g	 1	
Stk.	

FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN	
621 091

Typ 
 

FS TE 20 100 M16 FP80 
STTZN

Art.-Nr. 621 091 *
Werkstoff St/tZn 
Stablänge  (l1) 100 mm
Durchmesser Erder 20 mm
Durchmesser Platte Ø 80 mm
Gewinde M16 
VPE 1 Stk.

Fußstück​
Fußstück mit Flanschplatte St/tZn Ø20 mm 
M16 zum Anschluss unten am Tiefenerder 
schraubbar zur Vermeidung des Einsinkens 
in das Erdreich durch das Eigengewicht.

621 094	4013364500082	
03 03 01 04		  177 g	 1	
Stk.	

AK TE 20 STGALZN	 621 094

Typ AK TE 20 STGALZN
Art.-Nr. 621 094 *
Werkstoff Klemme St/gal Zn 
Durchmesser Erder 20 mm

Schrauben
6x M6 x 10 mm lTX30
(4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2)  
[2x Erder / 4x Anschluss] 

Werkstoff Schrauben / Federring NIRO 
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2) 125 A
VPE 1 Stk.

Anschlussklemme​
Anschlussklemme St/galZn für Tiefenerder 
Ø20 mm mit 4 Kontaktmöglichkeiten für 
Kabelschuhe über Schrauben M6.

621 092	4013364501140	
03 03 01 04		  778 g	 1	
Stk.	

AS TE 20 320 M16 STTZN	
621 092

Typ 
 

AS TE 20 320 M16 
STTZN

Art.-Nr. 621 092 *
Werkstoff St/tZn / NIRO 
Stablänge  (l1) 320 mm
Durchmesser Erder 20 mm
Gewinde M16 

Anschluss
4x M6 x 10 mm lTX30 
(4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2)
 oder 1x M8 x 20 mm 
iSW13 (Ø6-10 mm) 

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA

Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (0,2 s; ≤ 300 °C) 5,3 kA (35 mm2, 
mehrdrähtig) 

Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2) 125 A
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

Anschlussstück​
Anschlussstück Tiefenerder Schraubbar 
St/tZn Ø20 mm Stablänge 320 mm zur 
Schaffung abgeprüfter Anschlussmöglich-
keiten am Tiefenerder schraubbar.

621 095	4013364499959	
03 03 01 04		  2,15 kg	1	
Stk.	

HG TE 20 STTZN	 621 095

Typ HG TE 20 STTZN
Art.-Nr. 621 095 *
Werkstoff St/tZn 

Anwendungshinweis für Tiefenerder schraub-
bar mit Ø20 mm 

Maximale statische Belastung durch Erder 99 m (ca. 250 kg) 
VPE 1 Stk.

Tiefenerdergabel​
Tiefenerdergabel für die sichere Aufhän-
gung der Tiefenerder schraubbar über 
dem Bohrloch.

Zubehör für Tiefenerder schraubbar

621 097	4013364502741	
03 50 50 01		  236 g	 1	
Stk.	

RM M16 STTZN	 621 097

Typ RM M16 STTZN
Art.-Nr. 621 097 *
Innendurchmesser 35 mm
Innengewinde M16 
Werkstoff St/tZn (C15E) 
Traglast axial  (F max.) 700 kg
VPE 1 Stk.

Ringmutter M16 St/tZn​
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Rohrerder

Leichte Ausführung, zum Errichten von 
Erdungsanlagen für Ableitungen.

649 150	4013364126350	
03 03 01 03		  1,71 kg	6	
Stk.	

RE 25 1500 V4A	649 150

Typ RE 25 1500 V4A
Art.-Nr. 649 150
Werkstoff NIRO (V4A) 
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316 
Stablänge 1500 mm
Durchmesser Ø 25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2 
VPE 6 Stk.

Schlagspitzen

Für das Eintreiben des ersten Tiefenerders.
Die Schlagspitzen können für die Tiefen-
erder in Stahl sowie in NIRO verwendet 
werden. Sie sind auch bei Rohrerdern 
einsetzbar.

620 001	4013364021938	
03 04 01 02		  36 g	 100	
Stk.	
625 001	4013364021945	
03 04 01 02		  69 g	 50	
Stk.	

SSP TE 20 TGTZN	 620 001
SSP TE 25 TGTZN	 625 001

Typ SSP TE ... 20 TGTZN 25 TGTZN
Art.-Nr. 620 001 625 001
Werkstoff TG/tZn  TG/tZn 

Ausführung
für Tiefenerder Ø20 mm 
oder Rohrerder St/tZn 
Ø27 mm 

für Tiefenerder Ø25 mm 
oder Rohrerder NIRO 
(V4A) Ø25 mm 

VPE 100 Stk. 50 Stk.

621 093	4013364502383	
03 03 01 04		  529 g	 1	
Stk.	

VM EASY 5 TE M16	 621 093

Typ VM EASY 5 TE M16
Art.-Nr. 621 093 *
Abmessung außen  (l x b x h) 240 x 75 x 44 mm
Durchmesser Kabel 19-28 mm

Normenbezug Typgeprüft nach  
EN 50393 

Schutzart IP 68 
VPE 1 Stk.

Gel-Verbindungsmuffe​
Gel-Verbindungsmuffe für Tiefenerder 
schraubbar für dauerhaften Schutz der 
Anschlussleitungen von Anschlussstück 
(Art-Nr. 621 092) und Anschlussklemme 
(Art-Nr. 621 094) vor dem Eindringen von 
Wasser oder Feuchtigkeit.

621 096	4013364502734	
03 50 50 01		  20 g	 1	
Stk.	

WSS KL D40 L140	 621 096

Typ WSS KL D40 L140
Art.-Nr. 621 096 *

Werkstoff
dünnwandiges, kleber-
beschichtetes, vernetz-
tes Polyolefin 

Länge  (l) 140 mm
Innendurchmesser  (d) 40 mm
Farbe schwarz 
VPE 1 Stk.

Schrumpfschlauch schwarz​

Erdungsrohr mit Schlagspitze

Mit Schlagspitze zur Erdung beweg-
licher Objekte wie z. B. Fahrzeuge, 
Stromerzeuger.

646 000	4013364078161	
03 07 01 01		  2,24 kg	1	
Stk.	

ERO SSP ASSM8 600 STTZN	
646 000

Typ 
 

ERO SSP ASSM8 600 
STTZN

Art.-Nr. 646 000
Werkstoff St/tZn 
Rohr Ø 34 mm
Länge 600 mm
Schraube Flügelmutter M8 
Versorgungs-Nr. 5975-12-133-4342
VPE 1 Stk.

Profilstaberder

Zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen- 
oder Baustromverteiler-Erdungen.

635 100	4013364056640	
03 02 01 01		  2,53 kg	5	
Stk.	
635 150	4013364056657	
03 02 01 01		  3,75 kg	5	
Stk.	
635 200	4013364056664	
03 02 01 01		  5,28 kg	5	
Stk.	
635 250	4013364067011	
03 02 01 01		  6,20 kg	3	
Stk.	
PSE 50X50X3 1000 STTZN	
635 100
PSE 50X50X3 1500 STTZN	
635 150
PSE 50X50X3 2000 STTZN	
635 200
PSE 50X50X3 2500 STTZN	
635 250

Typ PSE 50X50X3 ... 2000 STTZN 2500 STTZN
Art.-Nr. 635 200 635 250
Länge  (l1) 2000 mm 2500 mm
VPE 5 Stk. 3 Stk.

Typ PSE 50X50X3 ... 1000 STTZN 1500 STTZN
Art.-Nr. 635 100 635 150
Länge  (l1) 1000 mm 1500 mm
VPE 5 Stk. 5 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff St/tZn 
Bohrungen Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Profil 50 x 50 x 3 mm​
Mit Anschlusslappen und Bohrungen,  
z. B. für KS-Verbinder.

DEHNIT-Erdungsverfahren

Zur Verbesserung und Konstanthaltung 
des Erdausbreitungswiderstandes.

Der hochquellfähige und pulverförmige 
Spezialton hat die Eigenschaft im hohen 
Maße Wasser zu binden und stellt damit 
eine leitfähige Umhüllung des Erders dar, 
die den Erdausbreitungswiderstand posi-
tiv beeinflusst.

Nähere Informationen finden Sie unter www.dehn.de.

573 000	4013364021617	
01 06 01 01		  25,00 kg/Stk	
25	 kg	

DEHNIT 25KG	 573 000

*) Annahme Dichte Sand: 1,23 to / m³

Typ DEHNIT 25KG
Art.-Nr. 573 000
Werkstoff Spezialton 

Mischungsverhältnis: [Gewichtsanteile in kg]
5 Teile Sand /  
1 Teil DEHNIT /  
0,5 Teile Wasser 

Gewicht 25 kg
VPE 25 kg
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Auswahlhilfe für Hammereinsätze nach Fabrikat

Fabrikat Typ Aufnahme Tiefenerder Rohrerder
Typ Z St/tZn (Ø20)
Typ AZ V4A (Ø20)

Typ Z St/tZn
(Ø25)

V4A 
(Ø25)

Wacker 
Neuson

BH 23 / BH 55 / BH 65 / 
BH 55rw

rund  
Ø27 x 80 mm

620 005 
620 009

625 005 
625 009 648 005EH 50 / EH 75 / 

EH 22/400 / EH 23/230 /
EH 24/042/200
BHF 30

Atlas 
Copco

Cobra 149 (Combi) 
Cobra 248 sechskant 

SW22 x 108 mm 620 007 625 007 648 007
Pionjär 120 
Pionjär 130
TEX 15 PE 
TEX 19 PE 
TEX 23 PE

sechskant 
SW25 x 108 mm 620 008 625 008 —

TEX 15 PE
TEX 19 PE
TEX 23 PE
TEX 27 H
TEX 28 HE
TEX 22 PS

sechskant 
SW28 x 160 mm 620 019 625 019 —

Cobra TT 
Cobra PRO sechskant 

SW32 x 160 mm 620 010 625 010 —

Chicago
Pneumatic

CP Red Hawk Rail
CP Red Hawk Road

CP Red Hawk Drill sechskant  
SW22 x 108 mm 620 007 625 007 648 007

Milwaukee K 2628 H

sechskant SW28 620 029 625 029 648 029Bosch GSH 27
GSH 27 VC

Hilti

TE 3000 AVR
(bis Modell 2021)
TE 1000 AVR
TE 2000 AVR
TE 2000-22 (Akku)

TE-S  
(sechskant SW22) 620 031 625 031 648 031

Sonstige Sonstige SDS-Max (Ø18 x 175 mm) 620 030 625 030 648 009

unsere
Empfehlung

620 005	4013364027039	
03 04 01 03		  1,07 kg	1	
Stk.	
625 005	4013364027046	
03 04 01 03		  1,05 kg	1	
Stk.	

HE TE 20 R27 VH WN 
STBLANK	 620 005
HE TE 25 R27 VH WN 
STBLANK	 625 005

Sonderausführung Hammereinsatz Art.-Nr. 620 039 für Tiefenerder  
Art.-Nr. 620 902 TYP AZ NIRO (V4A).

Typ HE TE ...
 

20 R27 VH WN 
STBLANK

25 R27 VH WN 
STBLANK

Art.-Nr. 620 005 625 005
Typ BHF 30  BHF 30 
Aufnahme rund Ø27 x 80 mm  rund Ø27 x 80 mm 
Werkstoff St/blank  St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 13 x 50 mm 16 x 55 mm
Länge 200 mm 200 mm
Erderdurchmesser 20 mm 25 mm
Tiefenerder Typ Z, AZ  S, Z 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Wacker Neuson​

Hammereinsätze für Tiefenerder

Zum Eintreiben von Tiefenerdern mit 
Vibrationshämmern.
Für Tiefenerder Typ Z + AZ.
Ø20 mm (Zapfen Ø12 mm Art.-Nr. 620 ...) oder 
Ø25 mm (Zapfen Ø15 mm Art.-Nr. 625 ...) 
Bei den Typen von Atlas Copco sind mehrere Ausführungen der 
Aufnahme möglich. Bei Bestellung bitte beachten.

620 009	4013364118119	
03 04 01 03		  2,80 kg	1	
Stk.	
625 009	4013364118126	
03 04 01 03		  2,80 kg	1	
Stk.	

HE TE 20 R27 LVH WN 
STBLANK	 620 009
HE TE 25 R27 LVH WN 
STBLANK	 625 009

Typ HE TE ...
 

20 R27 LVH WN 
STBLANK

25 R27 LVH WN 
STBLANK

Art.-Nr. 620 009 625 009

Typ
BH 55, BH 65, BH 55rw, 
EH 50, EH 75 und EH 
22/400 

BH 55, BH 65, BH 55rw, 
EH 50, EH 75 und EH 
22/400 

Aufnahme rund Ø27 x 80 mm  rund Ø27 x 80 mm 
Werkstoff St/blank  St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 13 x 50 mm 16 x 55 mm
Länge 260 mm 260 mm
Erderdurchmesser 20 mm 25 mm
Tiefenerder Typ Z, AZ  Z 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Schwere Ausführung Fabrikat Wacker 
Neuson​

620 007	4013364027084	
03 04 01 03		  1,08 kg	1	
Stk.	
625 007	4013364027091	
03 04 01 03		  1,03 kg	1	
Stk.	

HE TE 20 SW22 VH AC 
STBLANK	 620 007
HE TE 25 SW22 VH AC 
STBLANK	 625 007

Typ HE TE ...
 

20 SW22 VH AC 
STBLANK

25 SW22 VH AC 
STBLANK

Art.-Nr. 620 007 625 007

Typ
Cobra Combi, Pionjär 
120+130, CP Red Hawk 
(Cobra Standard) 

Cobra Combi, Pionjär 
120+130, CP Red Hawk 
(Cobra Standard) 

Aufnahme sechskant 
SW22 x 108 mm 

sechskant 
SW22 x 108 mm 

Werkstoff St/blank  St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 13 x 50 mm 16 x 55 mm
Länge 240 mm 240 mm
Erderdurchmesser 20 mm 25 mm
Tiefenerder Typ Z, AZ  Z 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 22​
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Ausführung für andere Hämmer auf Anfrage.

620 019	4013364027008	
03 04 01 03		  1,98 kg	1	
Stk.	
625 019	4013364027015	
03 04 01 03		  2,08 kg	1	
Stk.	

HE TE 20 SW28 VH AC 
STBLANK	 620 019
HE TE 25 SW28 VH AC 
STBLANK	 625 019

Typ HE TE ...
 

20 SW28 VH AC 
STBLANK

25 SW28 VH AC 
STBLANK

Art.-Nr. 620 019 625 019

Typ TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 
19 PE, 23 PE, 22 PS 

TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 
19 PE, 23 PE, 22 PS 

Aufnahme sechskant  
SW28 x 160 mm 

sechskant  
SW28 x 160 mm 

Werkstoff St/blank  St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 13 x 50 mm 16 x 55 mm
Länge 350 mm 350 mm
Erderdurchmesser 20 mm 25 mm
Tiefenerder Typ Z, AZ  Z 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 28​

620 010	4013364244764	
03 04 01 03		  2,31 kg	1	
Stk.	
625 010	4013364157613	
03 04 01 03		  2,25 kg	1	
Stk.	

HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK	
620 010
HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK	
625 010

Typ HE TE ...
 

20 SW32 VH AC 
STBLANK

25 SW32 VH AC 
STBLANK

Art.-Nr. 620 010 625 010
Typ TT, PRO, MK1  TT, PRO, MK1 

Aufnahme sechskant 
SW32 x 160 mm 

sechskant 
SW32 x 160 mm 

Werkstoff St/blank  St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 13 x 50 mm 16 x 55 mm
Länge 350 mm 350 mm
Erderdurchmesser 20 mm 25 mm
Tiefenerder Typ Z, AZ  Z, AZ 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 32​

620 029	4013364066113	
03 04 01 03		  1,43 kg	1	
Stk.	
625 029	4013364066120	
03 04 01 03		  1,41 kg	1	
Stk.	

HE TE 20 SW28 VH BO 
STBLANK	 620 029
HE TE 25 SW28 VH BO 
STBLANK	 625 029

Typ HE TE ...
 

20 SW28 VH BO 
STBLANK

25 SW28 VH BO 
STBLANK

Art.-Nr. 620 029 625 029

Typ
GSH 27 / TE 3000 AVR 
(bis Modell 2021) /  
K 2628 H 

GSH 27 / TE 3000 AVR 
(bis Modell 2021) /  
K 2628 H 

Aufnahme sechskant SW28 (1 1/8'')  sechskant SW28 (1 1/8'') 
Werkstoff St/blank  St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 13 x 50 mm 16 x 55 mm
Länge 250 mm 250 mm
Erderdurchmesser 20 mm 25 mm
Tiefenerder Typ Z, AZ  Z 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Bosch / Hilti / 
Milwaukee​

620 031	4013364244849	
03 04 01 03		  1,13 kg	1	
Stk.	
625 031	4013364244856	
03 04 01 03		  1,44 kg	1	
Stk.	

HE TE 20 TES VH HI STBLANK	
620 031
HE TE 25 TES VH HI STBLANK	
625 031

Typ HE TE ... 20 TES VH HI STBLANK 25 TES VH HI STBLANK
Art.-Nr. 620 031 625 031

Typ Vibrations- / Schlaghäm-
mer mit TE-S-Aufnahme 

Vibrations- / Schlaghäm-
mer mit TE-S-Aufnahme 

Aufnahme sechskant SW22  sechskant SW22 
Werkstoff St/blank  St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 13 x 50 mm 16 x 55 mm
Länge 280 mm 280 mm
Erderdurchmesser 20 mm 25 mm
Tiefenerder Typ Z, AZ  Z 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Hilti TE-S​

620 030	4013364244818	
03 04 01 03		  800 g	 1	
Stk.	
625 030	4013364244825	
03 04 01 03		  760 g	 1	
Stk.	

HE TE 20 SDS MAX VH 
STBLANK	 620 030
HE TE 25 SDS MAX VH 
STBLANK	 625 030

Hinweis: Es wird empfohlen einen Hammer mit einer Schlagkraft von Minimum 
26 Joule zu verwenden. Die maximale Eintreibtiefe ist von der Bodenbeschaf-
fenheit abhängig.

Typ HE TE ...
 

20 SDS MAX VH 
STBLANK

25 SDS MAX VH 
STBLANK

Art.-Nr. 620 030 625 030

Typ
Vibrations- / Schlag-
hämmer mit 
SDS-max-Aufnahme 

Vibrations- / Schlag-
hämmer mit 
SDS-max-Aufnahme 

Aufnahme rund Ø18 x 175 mm  rund Ø18 x 175 mm 
Werkstoff St/blank  St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 13 x 50 mm 16 x 55 mm
Länge 260 mm 260 mm
Erderdurchmesser 20 mm 25 mm
Tiefenerder Typ Z, AZ  Z 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung SDS-max​

620 008	4013364066151	
03 04 01 03		  1,44 kg	1	
Stk.	
625 008	4013364066144	
03 04 01 03		  1,41 kg	1	
Stk.	

HE TE 20 SW25 VH AC 
STBLANK	 620 008
HE TE 25 SW25 VH AC 
STBLANK	 625 008

Typ HE TE ...
 

20 SW25 VH AC 
STBLANK

25 SW25 VH AC 
STBLANK

Art.-Nr. 620 008 625 008
Typ TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE  TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE 

Aufnahme sechskant 
SW25 x 108 mm 

sechskant 
SW25 x 108 mm 

Werkstoff St/blank  St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 13 x 50 mm 16 x 55 mm
Länge 240 mm 240 mm
Erderdurchmesser 20 mm 25 mm
Tiefenerder Typ Z, AZ  Z 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Atlas Copco SW 25​
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Hammereinsätze für Rohrerder

Zum Eintreiben von Rohrerdern mit Vibrationshämmern.

Ausführung für andere Hämmer auf Anfrage.

648 005	4013364129160	
03 04 01 03		  1,46 kg	1	
Stk.	

HE RE 25 R27 VH WN 
STBLANK	 648 005

Typ HE RE 25 ... R27 VH WN STBLANK
Art.-Nr. 648 005

Typ
EH 22/400, EH 23/230, 
EH 24/042/200, BH 23 
und BHF 30 

Aufnahme rund Ø27 x 80 mm 
Werkstoff St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 25,6 x 39 mm
Länge 246 mm
Erderdurchmesser 25 mm
Tiefenerder Typ RE 
VPE 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Wacker Neuson​

648 009	4013364315501	
03 04 01 03		  973 g	 1	
Stk.	

HE RE 25 SDS MAX VH 
STBLANK	 648 009

Hinweis: Es wird empfohlen einen Hammer mit einer Schlagkraft von Minimum 
26 Joule zu verwenden. Die maximale Eintreibtiefe ist von der Bodenbeschaf-
fenheit abhängig.

Typ HE RE 25 ... SDS MAX VH STBLANK
Art.-Nr. 648 009

Typ
Vibrations- / Schlag-
hämmer mit 
SDS-max-Aufnahme 

Aufnahme rund Ø18 x 175 mm 
Werkstoff St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 25,6 x 39 mm
Länge 260 mm
Erderdurchmesser 25 mm
Tiefenerder Typ RE 
VPE 1 Stk.

Ausführung Fabrikat SDS-max​

648 029	4013364236059	
03 04 01 03		  1,60 kg	1	
Stk.	

HE RE 25 SW28 VH BO 
STBLANK	 648 029

Typ HE RE 25 ... SW28 VH BO STBLANK
Art.-Nr. 648 029

Typ
GSH 27, GSH 27 VC, TE 
3000 AVR (bis Modell 
2021), K 2628 H  

Aufnahme sechskant SW28 
Werkstoff St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 25,6 x 39 mm
Länge 266 mm
Erderdurchmesser 25 mm
Tiefenerder Typ RE 
VPE 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Bosch / Hilti / 
Milwaukee​

648 031	4013364293182	
03 04 01 03		  1,51 kg	1	
Stk.	

HE RE 25 TES VH HI STBLANK	
648 031

Typ HE RE 25 ... TES VH HI STBLANK
Art.-Nr. 648 031

Typ Vibrations- / Schlaghäm-
mer mit TE-S-Aufnahme 

Aufnahme Hilti TE-S 
Werkstoff St/blank 
Bohrung  (d1 x l1) 25,6 x 39 mm
Länge 280 mm
Erderdurchmesser 25 mm
Tiefenerder Typ RE 
VPE 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Hilti TE-S​

Schlagköpfe

Zum Eintreiben von Tiefenerdern mit 
Handschlegel.

620 002	4013364066052	
03 04 01 03		  857 g	 1	
Stk.	
625 002	4013364095380	
03 04 01 03		  810 g	 1	
Stk.	

SKO TE 20 STBLANK	 620 002
SKO TE 25 STBLANK	 625 002

Typ SKO TE ... 20 STBLANK 25 STBLANK
Art.-Nr. 620 002 625 002

Ausführung Tiefenerder für Typen Z + AZ  
(Ø20 mm) 

für Typen Z  
(Ø25 mm) 

Werkstoff St/blank  St/blank 
VPE 1 Stk. 1 Stk.
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Hammeraufnahme

Für Vibrationshämmer der nachstehenden Fabrikate.

600 035	4013364460003	
03 04 01 03		  5,78 kg	1	
Stk.	

HA VH WA BH55 BH65 
BH55RW	 600 035

Typ HA VH ...
 

WA BH55 BH65 
BH55RW

Art.-Nr. 600 035

Typen BH 55, BH 65, BH 55 rw, 
EH 50, K 2500 H 

Werkstoff St/tZn 
VPE 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Wacker Neuson​

600 050	4013364462854	
03 04 01 03		  5,39 kg	1	
Stk.	
600 055	4013364443433	
03 04 01 03		  5,36 kg	1	
Stk.	

HA VH BO GSH 27	 600 050
HA VH BO GSH 27 VC	
600 055

Typ HA VH ... BO GSH 27 BO GSH 27 VC
Art.-Nr. 600 050 600 055
Typen GSH 27  GSH 27 VC 
Werkstoff St/tZn  St/tZn 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Bosch​

600 060	4013364443440	
03 04 01 03		  5,54 kg	1	
Stk.	

HA VH HI TE 3000 AVR	
600 060

Typ HA VH ... HI TE 3000 AVR
Art.-Nr. 600 060

Typen TE 3000 AVR  
(bis Modell 2021) 

Werkstoff St/tZn 
VPE 1 Stk.

Ausführung Fabrikat Hilti

Hammergerüst

Zum Eintreiben von Tiefenerderstäben der Länge  
1000 und 1500 mm mit Vibrationshämmern.
Das Hammergerüst wird mit Hammerführungsschlitten 
geliefert.

600 003	4013364026957	
03 04 01 03		  46,00 kg	
1	 Stk.	

HG TE VH STTZN	 600 003

Typ HG TE VH STTZN
Art.-Nr. 600 003 *
Werkstoff St/tZn 
Höhe 2550 mm
VPE 1 Stk.

​



186 Katalog – Blitzschutz/Erdung  –  Erdung / Potentialausgleich – 2025

Tiefenerder

Ti
ef

en
er

de
r

Potentialausgleichsschienen K12 
mit Aufsteckklemmen

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funk-
tionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 
und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Ausführung:
	� Geprüft nach DIN VDE 0618-1
	� VDE-Zeichen
	� CE-Zeichen
	� Befestigungsböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff,  
grau oder schwarz (halogenfrei)
	� Abdeckung plombierbar / beschriftbar
	� Aufsteckklemmen St/gal Zn
	� Mit 12 Kontaktzungen

Belegung: 
Für Rd je eine Kontaktzunge.
Für Fl je zwei Kontaktzungen.

563 200	4013364056558	
01 05 01 03		  410 g	 1	
Stk.	

PAS 11AK	 563 200

Typ PAS ... 11AK
Art.-Nr. 563 200
Werkstoff Kontaktschiene Cu/gal Sn 
Querschnitt 30 mm2

Befestigung [2x] 6 x 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

Ausführung Standard​
Anschlüsse für:
10 Leiter 2,5-95 mm2 (ein- / mehrdrähtig) 
oder Rd Ø10 mm.
1 Leiter Fl bis 30 x 4 mm.

563 201	4013364101234	
01 05 01 03		  397 g	 1	
Stk.	

PAS 11AK UV	 563 201

Typ PAS ... 11AK UV
Art.-Nr. 563 201
Werkstoff Kontaktschiene Cu/gal Sn 
Querschnitt 30 mm2

Befestigung [2x] 6 x 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

Ausführung UV-stabilisiert​
Anschlüsse für:
10 Leiter 2,5-95 mm2 (ein- / mehrdrähtig) 
oder Rd Ø10 mm.
1 Leiter Fl bis 30 x 4 mm.

Potentialausgleichsschiene MS

Für den Potentialausgleich.
Anschlüsse für:
7 Leiter 2,5-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).
1 Leiter Rd Ø7-10 mm.
1 Leiter Fl bis 30 x 3,5 mm oder Rd Ø8-10 mm.

563 050	4013364054707	
01 05 01 03		  226 g	 1	
Stk.	

PAS 9AK	 563 050

Typ PAS 9AK
Art.-Nr. 563 050
Kontaktschiene Ms 
Querschnitt 35 mm2

Befestigung [4x] 6 x 9 mm
VPE 1 Stk.

Potentialausgleichsschienen R15 
mit Reihenklemmensystem / Baukasten

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funk-
tionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 
und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Ausführung:
	� Geprüft nach DIN VDE 0609
	� 15 Teilungseinheiten
	� Schienenböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff,  
grau (halogenfrei)
	� Abdeckung plombierbar / beschriftbar
	� Reihenklemmen St/gal Zn 

563 010	4013364027800	
01 05 01 03		  469 g	 1	
Stk.	

PAS AH RK 7X25 2X8.10 
1XFL30	 563 010

Typ PAS AH RK ... 7X25 2X8.10 1XFL30
Art.-Nr. 563 010
Klemmschiene Ms/gal Sn 
Querschnitt 100 mm2

Befestigung [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

Ausführung A​
Anschlüsse für:
7 Leiter 2,5-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).
2 Leiter 16-95 mm2 (ein- / mehrdrähtig) 
oder Rd Ø8-10 mm.
1 Leiter Fl bis 30 x 4 mm.

Potentialausgleich
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Potentialausgleichsschiene 
mit Reihenklemmensystem Mini

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funk-
tionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 
bei Kleinanlagen.
Ausführung:
	� Geprüft nach DIN VDE 0609
	� Reihenklemmen St/gal Zn

563 105	4013364027831	
01 05 01 03		  210 g	 10	
Stk.	

PAS 6RK OH	 563 105

Typ PAS 6RK OH
Art.-Nr. 563 105
Klemmschiene Ms/gal Sn 
Querschnitt 100 mm2

Schienenböcke Kunststoff 
Befestigung [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 10 Stk.

​Ohne Abdeckung.

Anschlüsse für:
6 Leiter 2,5-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

Potentialausgleichsschienen Industrie

Potentialausgleichsschienen für den Schutz und Funk-
tionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 
und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen Zone 2/22 geeig-
net (gegen Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Ausführung:
	� Mit Federring
	� Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10
	� UV-stabilisiert und halogenfrei

472 207	4013364090927	
01 05 01 03		  964 g	 1	
Stk.	
472 209	4013364090934	
01 05 01 03		  1,01 kg	1	
Stk.	 PAS I 6AP M10 CU	 472 207

PAS I 6AP M10 V2A	 472 209

Typ PAS I ... 6AP M10 CU 6AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 207 472 209
Anzahl Anschlüsse 6  6 
Werkstoff Cu  NIRO 
Abmessung  (l x b x t1) 295 x 40 x 5 mm 295 x 40 x 6 mm
Querschnitt 200 mm2 240 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Schraube di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Werkstoff 
Schraube / Mutter NIRO  NIRO 

Ausführung mit Federring  mit Federring 
Werkstoff Isolator UP  UP 
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

6 Anschlüsse​

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

472 227	4013364096424	
01 05 01 03		  1,14 kg	1	
Stk.	
472 229	4013364096431	
01 05 01 03		  1,18 kg	1	
Stk.	

PAS I 8AP M10 CU	 472 227
PAS I 8AP M10 V2A	 472 229

Typ PAS I ... 8AP M10 CU 8AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 227 472 229
Anzahl Anschlüsse 8  8 
Werkstoff Cu  NIRO 
Abmessung  (l x b x t1) 365 x 40 x 5 mm 365 x 40 x 6 mm
Querschnitt 200 mm2 240 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Schraube di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Werkstoff 
Schraube / Mutter NIRO  NIRO 

Ausführung mit Federring  mit Federring 
Werkstoff Isolator UP  UP 
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

8 Anschlüsse​

472 217	4013364090941	
01 05 01 03		  1,35 kg	1	
Stk.	
472 219	4013364090958	
01 05 01 03		  1,41 kg	1	
Stk.	

PAS I 10AP M10 CU	 472 217
PAS I 10AP M10 V2A	 472 219

Typ PAS I ... 10AP M10 CU 10AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 217 472 219
Anzahl Anschlüsse 10  10 
Werkstoff Cu  NIRO 
Abmessung  (l x b x t1) 435 x 40 x 5 mm 435 x 40 x 6 mm
Querschnitt 200 mm2 240 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Schraube di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Werkstoff 
Schraube / Mutter NIRO  NIRO 

Ausführung mit Federring  mit Federring 
Werkstoff Isolator UP  UP 
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

10 Anschlüsse​

472 237	4013364096448	
01 05 01 03		  1,53 kg	1	
Stk.	
472 239	4013364096455	
01 05 01 03		  1,59 kg	1	
Stk.	

PAS I 12AP M10 CU	 472 237
PAS I 12AP M10 V2A	 472 239

Typ PAS I ... 12AP M10 CU 12AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 237 472 239
Anzahl Anschlüsse 12  12 
Werkstoff Cu  NIRO 
Abmessung  (l x b x t1) 505 x 40 x 5 mm 505 x 40 x 6 mm
Querschnitt 200 mm2 240 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Schraube di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Werkstoff 
Schraube / Mutter NIRO  NIRO 

Ausführung mit Federring  mit Federring 
Werkstoff Isolator UP  UP 
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

12 Anschlüsse​
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472 279	4013364090972	
01 05 01 03		  285 g	 1	
Stk.	
472 269	4013364096462	
01 05 01 03		  322 g	 1	
Stk.	
472 289	4013364090989	
01 05 01 03		  366 g	 1	
Stk.	
472 299	4013364096479	
01 05 01 03		  403 g	 1	
Stk.	
AD PAS 6AP V2A	 472 279
AD PAS 8AP V2A	 472 269
AD PAS 10AP V2A	 472 289
AD PAS 12AP V2A	 472 299

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff NIRO 

Typ AD PAS 10AP V2A AD PAS 12AP V2A
Art.-Nr. 472 289 472 299
Ausführung PAS 10 Anschlüsse  12 Anschlüsse 
Abmessung  (l x b x t) 441 x 60 x 0,8 mm 511 x 60 x 0,8 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ AD PAS 6AP V2A AD PAS 8AP V2A
Art.-Nr. 472 279 472 269
Ausführung PAS 6 Anschlüsse  8 Anschlüsse 
Abmessung  (l x b x t) 301 x 60 x 0,8 mm 371 x 60 x 0,8 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Abdeckungen für PAS Industrie​
Abdeckungen für PAS mit Isolatoren.

Zubehör für Potentialausgleichsschienen Industrie

472 210	4013364096790	
01 50 50 01		  92 g	 1	
Stk.	

IS PAS M10	 472 210

Typ IS PAS M10
Art.-Nr. 472 210
Werkstoff UP (Duroplast) 
Anschlussgewinde M10 (Länge 12 mm) 
Farbe rot 1 
Abmessung  (d x h) 32 x 40 mm
VPE 1 Stk.

Isolator für PAS Industrie​

472 201	4013364089631	
01 06 01 01		  66 g	 1	
Stk.	

BFS M10X20 PAS STTZN	
472 201

Typ 
 

BFS M10X20 PAS 
STTZN

Art.-Nr. 472 201
Werkstoff Schraube St/tZn 
Schraube M10 l TX25 
Ausführung Innensechsrund T25 
Kunststoffdübel Ø12 x 60 mm
Gesamtlänge 80 mm
VPE 1 Stk.

Befestigungsset für PAS Industrie (St/tZn)​
Zur Montage der Isolatoren z. B. an 
Wänden.

472 202	4013364147331	
01 06 01 01		  70 g	 1	
Stk.	

BFS M10X20 PAS V2A	
472 202

Typ BFS M10X20 PAS V2A
Art.-Nr. 472 202
Werkstoff Schraube NIRO 
Schraube 45 mm c M10 x 20 mm
Kunststoffdübel Ø12 x 60 mm
Gesamtlänge 80 mm
VPE 1 Stk.

Befestigungsset für PAS Industrie (NIRO)​
Zur Montage der Isolatoren z. B. an 
Wänden.

Potentialausgleichsschienen Typ ID !*

Potentialausgleichsschienen aus Kupferprofil,  
ohne Anschlusszubehör.
Mit Bezeichnungsstreifen, Stützisolatoren,  
Gewindebolzen M10 und Dübel.

472 350	4013364523227	
01 05 01 03		  913 g	 1	
Stk.	
472 356	4013364523289	
01 05 01 03		  940 g	 1	
Stk.	

PAS IDR 260	 472 350
PAS IDZ 260	 472 356

Typ PAS ... IDR 260 IDZ 260
Art.-Nr. 472 350 !* 472 356 !*
Werkstoff Cu  Cu/gal Sn 
Länge 260 mm 260 mm
Max. Anschlüsse 7  7 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

7 Anschlüsse​

472 351	4013364523234	
01 05 01 03		  1,55 kg	1	
Stk.	
472 357	4013364523296	
01 05 01 03		  1,58 kg	1	
Stk.	

PAS IDR 500	 472 351
PAS IDZ 500	 472 357

Typ PAS ... IDR 500 IDZ 500
Art.-Nr. 472 351 !* 472 357 !*
Werkstoff Cu  Cu/gal Sn 
Länge 500 mm 500 mm
Max. Anschlüsse 15  15 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

15 Anschlüsse​

472 352	4013364523241	
01 05 01 03		  1,92 kg	1	
Stk.	
472 358	4013364523302	
01 05 01 03		  1,95 kg	1	
Stk.	

PAS IDR 650	 472 352
PAS IDZ 650	 472 358

Typ PAS ... IDR 650 IDZ 650
Art.-Nr. 472 352 !* 472 358 !*
Werkstoff Cu  Cu/gal Sn 
Länge 650 mm 650 mm
Max. Anschlüsse 20  20 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

20 Anschlüsse​

472 353	4013364523258	
01 05 01 03		  2,37 kg	1	
Stk.	
472 359	4013364523319	
01 05 01 03		  2,41 kg	1	
Stk.	

PAS IDR 1000	 472 353
PAS IDZ 1000	 472 359

Typ PAS ... IDR 1000 IDZ 1000
Art.-Nr. 472 353 !* 472 359 !*
Werkstoff Cu  Cu/gal Sn 
Länge 1000 mm 1000 mm
Max. Anschlüsse 35  35 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

35 Anschlüsse​

472 354	4013364523265	
01 05 01 03		  3,90 kg	1	
Stk.	
472 360	4013364523326	
01 05 01 03		  3,96 kg	1	
Stk.	

PAS IDR 1500	 472 354
PAS IDZ 1500	 472 360

Typ PAS ... IDR 1500 IDZ 1500
Art.-Nr. 472 354 !* 472 360 !*
Werkstoff Cu  Cu/gal Sn 
Länge 1500 mm 1500 mm
Max. Anschlüsse 50  50 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

50 Anschlüsse​

472 355	4013364523272	
01 05 01 03		  5,20 kg	1	
Stk.	
472 361	4013364523333	
01 05 01 03		  5,28 kg	1	
Stk.	

PAS IDR 2000	 472 355
PAS IDZ 2000	 472 361

Typ PAS ... IDR 2000 IDZ 2000
Art.-Nr. 472 355 !* 472 361 !*
Werkstoff Cu  Cu/gal Sn 
Länge 2000 mm 2000 mm
Max. Anschlüsse 65  65 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

65 Anschlüsse​

472 370	4013364523357	
01 05 01 03		  40 g	 1	
Stk.	
472 371	4013364523364	
01 05 01 03		  50 g	 1	
Stk.	
472 372	4013364523371	
01 05 01 03		  55 g	 1	
Stk.	
472 373	4013364523388	
01 05 01 03		  70 g	 1	
Stk.	

KA PAS M6X35 A4	 472 370
KA PAS M8X35 A4	 472 371
KA PAS M10X40 A4	 472 372
KA PAS M12X40 A4	 472 373

Typ KA PAS M10X40 A4 KA PAS M12X40 A4
Art.-Nr. 472 372 !* 472 373 !*
Schraube M10 x 40 mm M12 x 40 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ KA PAS M6X35 A4 KA PAS M8X35 A4
Art.-Nr. 472 370 !* 472 371 !*
Schraube M6 x 35 mm M8 x 35 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Anschlusszubehör​

Zubehör für Potentialausgleichsschienen Typ ID

*  Die mit  ! gekennzeichneten Produkte sind 
nur in der Schweiz erhältlich (elvatec AG).
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Erdungsschienen einreihig

Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruk-
tionen, Abstand der Bohrungen 35 mm.
Anschlussmöglichkeiten:
	� Flachband mit Bohrung: mit Flachkopfschrauben M10 
(verdrehsicher), Muttern und Federring
	� Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 
301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150

472 309	4013364157170	
01 05 01 03		  226 g	 1	
Stk.	

ES 4AP 11X11 V2A	 472 309

Typ ES ... 4AP 11X11 V2A
Art.-Nr. 472 309
Werkstoff NIRO 
Querschnitt 105 mm2

Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung  (l x b x t1) 232 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

1x 4 Anschlüsse​

472 319	4013364157187	
01 05 01 03		  267 g	 1	
Stk.	

ES 6AP 11X11 V2A	 472 319

Typ ES ... 6AP 11X11 V2A
Art.-Nr. 472 319
Werkstoff NIRO 
Querschnitt 105 mm2

Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung  (l x b x t1) 292 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

1x 6 Anschlüsse​

472 329	4013364157194	
01 05 01 03		  307 g	 1	
Stk.	

ES 8AP 11X11 V2A	 472 329

Typ ES ... 8AP 11X11 V2A
Art.-Nr. 472 329
Werkstoff NIRO 
Querschnitt 105 mm2

Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung  (l x b x t1) 352 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

1x 8 Anschlüsse​

472 339	4013364157200	
01 05 01 03		  348 g	 1	
Stk.	

ES 10AP 11X11 V2A	 472 339

Typ ES ... 10AP 11X11 V2A
Art.-Nr. 472 339
Werkstoff NIRO 
Querschnitt 105 mm2

Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung  (l x b x t1) 412 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

1x 10 Anschlüsse​

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

472 349	4013364157217	
01 05 01 03		  387 g	 1	
Stk.	

ES 12AP 11X11 V2A	 472 349

Typ ES ... 12AP 11X11 V2A
Art.-Nr. 472 349
Werkstoff NIRO 
Querschnitt 105 mm2

Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung  (l x b x t1) 472 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

1x 12 Anschlüsse​

Erdungsschienen zweireihig

Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruk-
tionen, Abstand der Bohrungen 50 mm.
Anschlussmöglichkeiten:
	� Flachband mit Bohrung: mit Sechskantschrauben 
M10, Muttern und Federring
	� Flachband (-40 mm) ohne Bohrung: mit Überleger der Trenn-
klemmen z. B. Art.-Nr. 454 100
	� Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder 
mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150

472 023	4013364030312	
01 05 01 03		  517 g	 1	
Stk.	
472 109	4013364074477	
01 05 01 03		  604 g	 1	
Stk.	

ES 2X2 ASB11 STTZN	472 023
ES 2X2 ASB11 V2A	 472 109

Typ ES ... 2X2 ASB11 STTZN 2X2 ASB11 V2A
Art.-Nr. 472 023 472 109
Werkstoff St/tZn  NIRO 
Querschnitt 240 mm2 300 mm2

Anschlussbohrungen Ø 11 mm 11 mm
Abmessung  (l x b x t1) 196 x 60 x 4 mm 196 x 60 x 5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

2x 2 Anschlüsse​

472 022	4013364030305	
01 05 01 03		  588 g	 1	
Stk.	
472 119	4013364074484	
01 05 01 03		  740 g	 1	
Stk.	

ES 2X3 ASB11 STTZN	472 022
ES 2X3 ASB11 V2A	 472 119

Typ ES ... 2X3 ASB11 STTZN 2X3 ASB11 V2A
Art.-Nr. 472 022 472 119
Werkstoff St/tZn  NIRO 
Querschnitt 240 mm2 300 mm2

Anschlussbohrungen Ø 11 mm 11 mm
Abmessung  (l x b x t1) 242 x 60 x 4 mm 242 x 60 x 5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

2x 3 Anschlüsse​

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

472 024	4013364034495	
01 05 01 03		  677 g	 1	
Stk.	
472 129	4013364074491	
01 05 01 03		  841 g	 1	
Stk.	ES 2X4 ASB11 STTZN	472 024

ES 2X4 ASB11 V2A	 472 129

Typ ES ... 2X4 ASB11 STTZN 2X4 ASB11 V2A
Art.-Nr. 472 024 472 129
Werkstoff St/tZn  NIRO 
Querschnitt 240 mm2 300 mm2

Anschlussbohrungen Ø 11 mm 11 mm
Abmessung  (l x b x t1) 293 x 60 x 4 mm 293 x 60 x 5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

2x 4 Anschlüsse​

472 021	4013364027879	
01 05 01 03		  866 g	 1	
Stk.	
472 139	4013364074507	
01 05 01 03		  1,10 kg	1	
Stk.	

ES 2X6 ASB11 STTZN	472 021
ES 2X6 ASB11 V2A	 472 139

Typ ES ... 2X6 ASB11 STTZN 2X6 ASB11 V2A
Art.-Nr. 472 021 472 139
Werkstoff St/tZn  NIRO 
Querschnitt 240 mm2 300 mm2

Anschlussbohrungen Ø 11 mm 11 mm
Abmessung  (l x b x t1) 393 x 60 x 4 mm 393 x 60 x 5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

2x 6 Anschlüsse​
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Erdungsbandrohrschellen

Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Roh-
ren in den Schutz- und Funktionspotentialausgleich 
nach DIN VDE 0100-410/540, mit stetig verstellbarem 
Spannband.

540 910	4013364025684	
01 05 01 02		  71 g	 10	
Stk.	
540 911	4013364025691	
01 05 01 02		  76 g	 10	
Stk.	
540 912	4013364035362	
01 05 01 02		  94 g	 10	
Stk.	

BRS 27.60 AQ4 25 V2A	
540 910
BRS 27.114 AQ4 25 V2A	
540 911
BRS 27.168 AQ4 25 V2A	
540 912

Typ BRS 27.168 AQ4 25 V2A
Art.-Nr. 540 912
Klemmbereich Rohr Ø 27-168 mm (3/4-6'') 
Abmessung Band  (l1 x b x t) 570 x 25 x 0,3 mm
VPE 10 Stk.

Typ BRS 27.60 AQ4 25 V2A BRS 27.114 AQ4 25 V2A
Art.-Nr. 540 910 540 911
Klemmbereich Rohr Ø 27-60 mm (3/4-2'')  27-114 mm (3/4-4'') 
Abmessung Band  (l1 x b x t) 240 x 25 x 0,3 mm 410 x 25 x 0,3 mm
VPE 10 Stk. 10 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff NIRO 
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-25 mm2

Normenbezug DIN EN 62561-1 

Ausführung Standard​
Zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern oder 
Durchgangsverdrahtung, Anschlussquer-
schnitt 4-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

540 920	4013364144194	
01 05 01 02		  29 g	 10	
Stk.	

BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A	
540 920

Typ BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
Art.-Nr. 540 920
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Rohr Ø 10-27 mm (1/8-3/4'') 
Abmessung Band  (l1 x b x t) 135 x 14 x 0,3 mm
Anschluss (eindrähtig) 2,5-10 mm2

VPE 10 Stk.

Ausführung BRS17​
Zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern oder 
Durchgangsverdrahtung, Anschlussquer-
schnitt 2,5-10 mm2 (eindrähtig).

540 900	4013364076532	
01 05 01 02		  55 g	 50	
Stk.	

SPK 25 BRS AQ4 25 V2A	
540 900

Typ SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
Art.-Nr. 540 900
Werkstoff NIRO 
Anschluss 4-25 mm2

Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 50 Stk.

Spannkopf separat​
Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 
(Art.-Nr. 540 901), Anschlussquerschnitt 
4-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

Antennenerdung

Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich 
von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiter-
anschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.

540 103	4013364101302	
01 05 01 02		  120 g	 10	
Stk.	
540 100	4013364094109	
01 05 01 02		  133 g	 10	
Stk.	

BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A	
540 103
BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 
V2A	 540 100

Typ 
 

BRS 16.89 AK1X10 
2X6.8 V2A

BRS 16.168 AK1X10 
2X6.8 V2A

Art.-Nr. 540 103 540 100
Werkstoff NIRO  NIRO 
Klemmbereich Rohr Ø 16-89 mm (3/8-3'')  16-168 mm (3/8-6'') 
Abmessung Band  (l1 x b x t) 330 x 25 x 0,3 mm 570 x 25 x 0,3 mm
Anschluss  
(ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2 4-50 mm2

Schraube di M8 x 20 mm di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO  NIRO 
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
Militärische Bezeichnung VG 96953 T05 B0001 VG 96953 T05 B0002
Versorgungs-Nr. — 5975-12-120-7744
VPE 10 Stk. 10 Stk.

Antennen-Bandrohrschellen komplett​
Anschluss für:
1 Leiter Rd Ø10 mm oder  
1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 4-50 mm2  
(ein- / mehrdrähtig).

540 110	4013364094116	
01 05 01 02		  98 g	 50	
Stk.	

SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 
V2A	 540 110

Typ 
 

SPK 25 BRS AK1X10 
2X6.8 V2A

Art.-Nr. 540 110
Werkstoff NIRO 
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO 
Normenbezug DIN EN 62561-1 
Militärische Bezeichnung VG 96953 T05 BA001
VPE 50 Stk.

Spannkopf separat​
Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 
(Art.-Nr. 540 901).
Anschluss für: 
1 Leiter Rd Ø10 mm oder  
1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 4-50 mm2  
(ein- / mehrdrähtig).

Hinweis:
Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901, siehe Seite 192.
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540 121	4013364380660	
01 04 01 02		  144 g	 25	
Stk.	

AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A	
540 121

Typ 
 

AK 8.10 AQ4 50 TE20 
25 V4A

Art.-Nr. 540 121
Werkstoff NIRO (V4A) 
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316 
Für Tiefenerder Ø 20-25 mm
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

Schraube d M8 x 20 / 25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 25 Stk.

Anschlussklemme für Tiefenerder​
Anschlussklemme zum Einbinden von 
Rohren (z. B. Antennenstandrohren) in den 
Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / 
mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.

540 120	4013364379947	
01 04 01 02		  144 g	 25	
Stk.	

DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A	
540 120

Typ 
 

DRK 8.10 AQ4 50 
W16.22 V2A

Art.-Nr. 540 120
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Wulst 16-22 mm
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

Schraube d M8 x 20 / 25 mm
Werkstoff Schraube NIRO 
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 25 Stk.

Dachrinnenklemme​
Dachrinnenklemme, zum blitzstromtrag-
fähigen Verbinden / Anschließen der 
Antennenerdung (z. B. 16 mm2) am Kreu-
zungspunkt mit / an einer Dachrinne.

540 122	4013364379930	
01 04 01 02		  63 g	 25	
Stk.	

UKSV 6.10 AQ16 50 V4A	
540 122

Typ UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Art.-Nr. 540 122
Werkstoff NIRO (V4A) 
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316 
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 16-50 mm2

Schraube M10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 25 Stk.

UNI-KS-Verbinder​
Universeller Klemmschraubenverbinder  
zum blitzstromtragfähigen Anschluss von 
Rundleitern als auch ein- / mehrdrähtigen 
Leitern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschel-
len sowie Potentialausgleichsschienen.

BS-Bandrohrschelle mit Zacken

Bandrohrschellen für das Einbinden von Rohren mit 
Oberflächenschutz in den Blitzschutz-Potentialaus-
gleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). 
Anwendbar für Oberflächen (z. B. Lacke, Pulverbe-
schichtungen) bis zu einer Schichtdicke von 0,2 mm.
Durch die speziellen Zacken ist ein Durchdringen des 
Oberflächenschutzes gegeben. 
Das Entfernen des Oberflächenschutzes an der Kontaktstelle kann 
somit entfallen.

540 200	4013364113039	
01 05 01 02		  136 g	 10	
Stk.	

BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 
V2A	 540 200

Typ 
 

BRS 27.168 Z AK1X10 
2X6.8 V2A

Art.-Nr. 540 200
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Rohr Ø 27-168 mm (3/4-6'') 
Abmessung Band  (l1 x b x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 10 Stk.

BS-Bandrohrschelle mit Zacken komplett​
Anschluss für: 
1 Leiter Rd Ø10 mm oder 
1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 4-50 mm2 
(ein- / mehrdrähtig).

540 210	4013364221284	
01 05 01 02		  98 g	 50	
Stk.	

SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 
V2A	 540 210

Typ 
 

SPK Z 25 BRS AK1X10 
2X6.8 V2A

Art.-Nr. 540 210
Werkstoff NIRO 
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 50 Stk.

Spannkopf separat​
Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 
(Art.-Nr. 540 901).
Anschluss für: 
1 Leiter Rd Ø10 mm oder 
1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 4-50 mm2 
(ein- / mehrdrähtig).

540 901	4013364076525	
01 05 01 02		  6,28 kg	1	
Stk.	

SPB 25X0.3 L100M V2A	
540 901

Typ SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr. 540 901
Werkstoff NIRO 
Abmessung Band  (b x t) 25 x 0,3 mm
Länge 100 m
Militärische Bezeichnung VG 96953 T05 BB001
VPE 1 Stk.

Endlos-Spannband​
Zum Ablängen z. B. mit Blechschere.

Zubehör für Spannköpfe
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Erdungsrohrschellen Blitzschutz

Erdungsrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den 
Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 
0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich 
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Der Klemmbereich (Angabe in mm sowie in Zoll) bezieht sich auf 
den Außendurchmesser nach DIN EN ISO 228-1 der Rohre.

407 012	4013364026100	
01 05 01 02		  432 g	 10	
Stk.	
407 034	4013364026117	
01 05 01 02		  443 g	 10	
Stk.	
407 100	4013364026124	
01 05 01 02		  457 g	 10	
Stk.	
407 114	4013364026131	
01 05 01 02		  480 g	 10	
Stk.	
407 112	4013364026148	
01 05 01 02		  502 g	 10	
Stk.	
407 200	4013364026162	
01 05 01 02		  556 g	 1	
Stk.	

ERS 21 AS4.10 TG STTZN	
407 012
ERS 27 AS4.10 TG STTZN	
407 034
ERS 34 AS4.10 TG STTZN	
407 100
ERS 42 AS4.10 TG STTZN	
407 114
ERS 48 AS4.10 TG STTZN	
407 112
ERS 60 AS4.10 TG STTZN	
407 200

Typ ERS ... 21 AS4.10 TG STTZN 27 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr. 407 012 407 034
Klemmbereich Rohr Ø 21 mm (1/2'')  27 mm (3/4'') 
Abmessung  (l1 x r1) 80 x 11 mm 83 x 14 mm
VPE 10 Stk. 10 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff TG / St/tZn 
Normenbezug DIN EN 62561-1 

Ausführung mit Schrauben M10​
Anschluss für Rd 4-10 mm oder Anschluss-
leiterquerschnitt max. 70 mm2.

Typ ERS ... 48 AS4.10 TG STTZN 60 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr. 407 112 407 200
Klemmbereich Rohr Ø 48 mm (1 1/2'')  60 mm (2'') 
Abmessung  (l1 x r1) 95 x 22 mm 113 x 30,5 mm
VPE 10 Stk. 1 Stk.

Typ ERS ... 34 AS4.10 TG STTZN 42 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr. 407 100 407 114
Klemmbereich Rohr Ø 34 mm (1'')  42 mm (1 1/4'') 
Abmessung  (l1 x r1) 85 x 17,5 mm 100 x 24,5 mm
VPE 10 Stk. 10 Stk.

410 038	4013364026223	
01 05 01 02		  211 g	 25	
Stk.	
410 012	4013364026186	
01 05 01 02		  234 g	 25	
Stk.	
410 034	4013364026247	
01 05 01 02		  231 g	 25	
Stk.	
410 100	4013364026254	
01 05 01 02		  246 g	 25	
Stk.	
410 114	4013364026261	
01 05 01 02		  276 g	 25	
Stk.	
410 112	4013364026278	
01 05 01 02		  296 g	 25	
Stk.	
410 134	4013364026285	
01 05 01 02		  312 g	 1	
Stk.	
410 200	4013364026292	
01 05 01 02		  324 g	 25	
Stk.	
410 212	4013364026308	
01 05 01 02		  402 g	 1	
Stk.	
410 300	4013364026315	
01 05 01 02		  416 g	 1	
Stk.	

ERS 17 AB11 STTZN	 410 038
ERS 21 AB11 STTZN	 410 012
ERS 27 AB11 STTZN	 410 034
ERS 34 AB11 STTZN	 410 100
ERS 42 AB11 STTZN	 410 114
ERS 48 AB11 STTZN	 410 112
ERS 55 AB11 STTZN	 410 134
ERS 60 AB11 STTZN	 410 200
ERS 76 AB11 STTZN	 410 212
ERS 89 AB11 STTZN	 410 300

Typ ERS ... 76 AB11 STTZN 89 AB11 STTZN
Art.-Nr. 410 212 410 300
Klemmbereich Rohr Ø 76 mm (2 1/2'')  89 mm (3'') 
Abmessung  (l1 x r1) 169 x 38 mm 182,5 x 44,5 mm
VPE 10 Stk. 10 Stk.

Typ ERS ... 55 AB11 STTZN 60 AB11 STTZN
Art.-Nr. 410 134 410 200
Klemmbereich Rohr Ø 55 mm (1 3/4'')  60 mm (2'') 
Abmessung  (l1 x r1) 145 x 27,5 mm 151 x 30 mm
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Typ ERS ... 42 AB11 STTZN 48 AB11 STTZN
Art.-Nr. 410 114 410 112
Klemmbereich Rohr Ø 42 mm (1 1/4'')  48 mm (1 1/2'') 
Abmessung  (l1 x r1) 132,5 x 21 mm 140,5 x 24 mm
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Typ ERS ... 27 AB11 STTZN 34 AB11 STTZN
Art.-Nr. 410 034 410 100
Klemmbereich Rohr Ø 27 mm (3/4'')  34 mm (1'') 
Abmessung  (l1 x r1) 115 x 13,5 mm 124 x 17 mm
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Typ ERS ... 17 AB11 STTZN 21 AB11 STTZN
Art.-Nr. 410 038 410 012
Klemmbereich Rohr Ø 17 mm (3/8'')  21 mm (1/2'') 
Abmessung  (l1 x r1) 110 x 8,5 mm 115 x 10,5 mm
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff St/tZn 
Normenbezug DIN EN 62561-1 

Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube​
St/tZn Materialstärke 3 mm.
Anschluss für Fl mit Schrauben und Muttern,  
für Rd 7-10 mm z. B. KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 
oder Klemmbock Art.-Nr. 390 150.

410 309	4013364081451	
01 05 01 02		  180 g	 1	
Stk.	
410 319	4013364081505	
01 05 01 02		  188 g	 25	
Stk.	
410 329	4013364081512	
01 05 01 02		  192 g	 25	
Stk.	
410 339	4013364081550	
01 05 01 02		  206 g	 25	
Stk.	
410 349	4013364081604	
01 05 01 02		  232 g	 1	
Stk.	
410 359	4013364081468	
01 05 01 02		  248 g	 1	
Stk.	
410 369	4013364081529	
01 05 01 02		  260 g	 25	
Stk.	
410 379	4013364081475	
01 05 01 02		  272 g	 1	
Stk.	
410 389	4013364081482	
01 05 01 02		  315 g	 1	
Stk.	
410 399	4013364081499	
01 05 01 02		  360 g	 1	
Stk.	

ERS 17 AB11  V2A	 410 309
ERS 21 AB11 V2A	 410 319
ERS 27 AB11 V2A	 410 329
ERS 34 AB11 V2A	 410 339
ERS 42 AB11 V2A	 410 349
ERS 48 AB11 V2A	 410 359
ERS 55 AB11 V2A	 410 369
ERS 60 AB11 V2A	 410 379
ERS 76 AB11 V2A	 410 389
ERS 89 AB11 V2A	 410 399

Typ ERS ... 76 AB11 V2A 89 AB11 V2A
Art.-Nr. 410 389 410 399
Klemmbereich Rohr Ø 76 mm (2 1/2'')  89 mm (3'') 
Abmessung  (l1 x r1) 169 x 38 mm 182,5 x 44,5 mm
VPE 10 Stk. 10 Stk.

Typ ERS ... 55 AB11 V2A 60 AB11 V2A
Art.-Nr. 410 369 410 379
Klemmbereich Rohr Ø 55 mm (1 3/4'')  60 mm (2'') 
Abmessung  (l1 x r1) 145 x 27,5 mm 151 x 30 mm
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Typ ERS ... 42 AB11 V2A 48 AB11 V2A
Art.-Nr. 410 349 410 359
Klemmbereich Rohr Ø 42 mm (1 1/4'')  48 mm (1 1/2'') 
Abmessung  (l1 x r1) 132,5 x 21 mm 140,5 x 24 mm
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Typ ERS ... 27 AB11 V2A 34 AB11 V2A
Art.-Nr. 410 329 410 339
Klemmbereich Rohr Ø 27 mm (3/4'')  34 mm (1'') 
Abmessung  (l1 x r1) 115,5 x 13,5 mm 124 x 17 mm
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Typ ERS ... 17 AB11  V2A 21 AB11 V2A
Art.-Nr. 410 309 410 319
Klemmbereich Rohr Ø 17 mm (3/8'')  21 mm (1/2'') 
Abmessung  (l1 x r1) 110,5 x 8,5 mm 114,5 x 10,5 mm
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff NIRO 
Normenbezug DIN EN 62561-1 

Ausführung NIRO mit Sechskantschraube​
NIRO Materialstärke 2,5 mm.
Anschluss für Fl mit Schrauben und Muttern, 
für Rd 7-10 mm z. B. KS-Verbinder Art.-Nr.  
301 000 oder Klemmbock Art.-Nr. 390 150.

UNI-Falzklemme

Zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von 
PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich / 
Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und 
Blitzschutz-Potentialausgleich.
Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können 
unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) 
mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbun-
den werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht.

365 250	4013364148307	
01 04 01 02		  83 g	 50	
Stk.	

UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A	
365 250

Typ 
 

UNI FK 8.10 KBF0.7 8 
AL V2A

Art.-Nr. 365 250
Klemmbereich Falz 0,7-8 mm
Werkstoff Klemmbügel Al 
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

Werkstoff Doppelüberleger NIRO 
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 50 Stk.

Mit Schraube M8 und Sperrzahnmutter​
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UNI-Erdungsklemmen

Zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von 
PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich / 
Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und 
Blitzschutz-Potentialausgleich.
Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können 
unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) 
mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbun-
den werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht.

540 249	4013364512320	
01 04 01 02		  57 g	 50	
Stk.	
540 250	4013364138650	
01 04 01 02		  60 g	 50	
Stk.	

UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 
V2A	 540 249
UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A	
540 250

Typ 
 

UEK 8.10 AQ4 50 
HKSM8X25 V2A

UEK 8.10 AQ4 50 
HKSM8 V2A

Art.-Nr. 540 249 * 540 250
Werkstoff Klemme NIRO  NIRO 
Klemmbereich Rd 8-10 mm 8-10 mm
Anschluss  
(ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2 4-50 mm2

Schraube Hammerkopfschraube 
M8 x 25 mm

Hammerkopfschraube 
M8 x 30 mm

Werkstoff 
Schraube / Mutter NIRO  NIRO 

Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Mit Hammerkopfschraube M8 und 
Sperrzahnmutter​

540 260	4013364138667	
01 04 01 02		  60 g	 50	
Stk.	
540 262	4013364449237	
01 04 01 02		  78 g	 50	
Stk.	

UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 
V2A	 540 260
UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 
V2A	 540 262

Typ 
 

UEK 8.10 AQ4 50 
HKSM10 V2A

UEK 8.10 AQ4 50 
HKSBM10 V2A

Art.-Nr. 540 260 540 262
Werkstoff Klemme NIRO  NIRO 
Klemmbereich Rd 8-10 mm 8-10 mm
Anschluss  
(ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2 4-50 mm2

Schraube Hammerkopfschraube 
(23 x 11 mm), M10 x 30 mm

Hammerkopfschraube 
(31 x 13 mm) M10 x 30 mm

Werkstoff 
Schraube / Mutter NIRO  NIRO 

Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Mit Hammerkopfschraube M10 und 
Sperrzahnmutter​

540 263	4013364449244	
01 04 01 02		  77 g	 10	
Stk.	

KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 
FRSM10 V2A	 540 263

Typ 
 

KP AQ4 50 DUL 8.10 
VKL11 FRSM10 V2A

Art.-Nr. 540 263
Werkstoff Klemme NIRO 
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

Schraube eM10 x 35  mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO 
VPE 10 Stk.

Mit Flachrundschraube M10 und 
Sperrzahnmutter​

540 251	4013364138674	
01 04 01 02		  37 g	 100	
Stk.	

KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A	
540 251

Typ 
 

KP AQ4 50 DUL 8.10 
VKL9 V2A

Art.-Nr. 540 251
Werkstoff Klemme NIRO 
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

VPE 100 Stk.

Kontaktplatte und Doppelüberleger 
separat mit Vierkantloch für Schraube M8​

540 261	4013364138681	
01 04 01 02		  24 g	 100	
Stk.	

KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 
V2A	 540 261

Typ 
 

KP AQ4 50 DUL 8.10 
VKL11 V2A

Art.-Nr. 540 261
Werkstoff Klemme NIRO 
Klemmbereich Rd 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

VPE 100 Stk.

Kontaktplatte und Doppelüberleger sepa-
rat mit Vierkantloch für Schraube M10​

Schutzfunkenstrecke

Schutzfunkenstrecke in geschlossener Ausführung mit 
Kunststoffmantel zum indirekten Verbinden eines Frei-
leitungs-Dachständers an die äußere Blitzschutzanlage.

920 000	4013364057494	
04 01 05 01		  127 g	 1	
Stk.	

DSFS	 920 000

Typ DSFS
Art.-Nr. 920 000
100%-Ansprech-Blitzstoßspannung (1,2/50)  (Uas100) ~ 25 kV
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)  (In) 25 kA
Ansprechwechselspannung (50 Hz)  (Uaw) ~ 10 kV
VPE 1 Stk.

DSFS​
Kunststoffisolierte Schutzfunkenstrecke 
zum indirekten Anschluss eines Frei-
leitungs-Dachständers an die äußere 
Blitzschutzanlage.

Dachständer-Rohrschellen

Zum Anschluss von Funkenstrecken an 
Dachständer.

410 212	4013364026308	
01 05 01 02		  402 g	 1	
Stk.	
410 300	4013364026315	
01 05 01 02		  416 g	 1	
Stk.	

ERS 76 AB11 STTZN	 410 212
ERS 89 AB11 STTZN	 410 300

Typ ERS ... 76 AB11 STTZN 89 AB11 STTZN
Art.-Nr. 410 212 410 300
Klemmbereich Rohr Ø 76 mm (2 1/2")  89 mm (3") 
Werkstoff St/tZn  St/tZn 
Bohrung Ø 11 mm 11 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.
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Leitungshalter für Dachständer

Zum Befestigen von Rundleitern am Dach-
ständer, isoliert mit Klemmtülle.

425 076	4013364022683	
01 04 01 04		  208 g	 50	
Stk.	
425 089	4013364022706	
01 04 01 04		  231 g	 1	
Stk.	

LH KD 8.10 D76 STTZN	
425 076
LH KD 8.10 D89 STTZN	
425 089

Typ LH KD 8.10 ... D76 STTZN D89 STTZN
Art.-Nr. 425 076 425 089
Klemmbereich Rohr Ø 76 mm 89 mm
Werkstoff St/tZn  St/tZn 
Leitungshalter Aufnahme Rd 8-10 mm 8-10 mm
Leitungsführung fest  fest 
VPE 50 Stk. 1 Stk.

Regenrohrschellen

Rohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren 
an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Anschlussmöglichkeiten für Rd z. B. mit KS-Verbinder 
Art.-Nr. 301 000 oder mit Klemmbock Art.-Nr. 390 150 (je nach 
Werkstoff).

420 100	4013364022805	
01 04 01 04		  137 g	 50	
Stk.	
420 120	4013364022829	
01 04 01 04		  160 g	 1	
Stk.	
420 107	4013364045828	
01 04 01 04		  158 g	 1	
Stk.	
420 127	4013364045804	
01 04 01 04		  186 g	 1	
Stk.	
RRS 100 B11 STTZN	 420 100
RRS 120 B11 STTZN	 420 120
RRS 100 B11 CU	 420 107
RRS 120 B11 CU	 420 127

Typ RRS 100 B11 CU RRS 120 B11 CU
Art.-Nr. 420 107 420 127
Werkstoff Cu  Cu 
Klemmbereich Rohr Ø  (d1) 100 mm 120 mm
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Typ RRS 100 B11 STTZN RRS 120 B11 STTZN
Art.-Nr. 420 100 420 120
Werkstoff St/tZn  St/tZn 
Klemmbereich Rohr Ø  (d1) 100 mm 120 mm
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Bohrung Ø 11 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 

Für feste Rohrdurchmesser​

TFS / KFSU

Für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185 
sowie zum Einsatz in informationstechnischen Anlagen 
nach DIN VDE 0845.

923 023	4013364074262	
04 01 05 01		  185 g	 1	
Stk.	
923 021	4013364036161	
04 01 05 01		  185 g	 1	
Stk.	

TFS	 923 023
KFSU	 923 021

Typ TFS KFSU
Art.-Nr. 923 023 923 021
Trennfunkenstrecke nach 
EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja  ja 

Blitzstoßstrom (10/350 µs)  
(Iimp) 100 kA —

Blitzstromtragfähigkeits-
klasse H  —

Bemessungs-Ansprech-
stoßspannung  (Ur imp) ≤ 4 kV ≤ 4 kV

Schutzart IP 65  IP 65 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

TFS / KFSU​
Trennfunkenstrecken mit Kunststoffmantel 
und 2 Anschlüssen Rd 10 mm in Edelstahl.

420 207	4013364045873	
01 04 01 04		  215 g	 1	
Stk.	

ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN	
420 207

Typ 
 

ZMRRS 100 KB 6.10 CU 
STTZN

Art.-Nr. 420 207
Werkstoff Cu / St/tZn 
Klemmbereich Rohr Ø  (d1) 100 mm
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

Ausführung Zweimetall​
Für die Verbindung von Leitungen aus St 
mit Regenfallrohren aus Cu. Mit Klemm-
bock St/tZn und Zwischenplatte (Cupal).

423 010	4013364054325	
01 04 01 04		  113 g	
50	 Stk.	
423 011	4013364054332	
01 04 01 04		  48 g	
50	 Stk.	
423 017	4013364054349	
01 04 01 04		  119 g	 1	
Stk.	
423 019	4013364054356	
01 04 01 04		  109 g	
50	 Stk.	
423 020	4013364054288	
01 04 01 04		  138 g	
50	 Stk.	
423 021	4013364054295	
01 04 01 04		  61 g	
50	 Stk.	
423 027	4013364054301	
01 04 01 04		  156 g	
50	 Stk.	
423 029	4013364054318	
01 04 01 04		  151 g	
50	 Stk.	

RRS V 60.100 B10.5 STTZN	
423 010
RRS V 60.100 B10.5 AL	
423 011
RRS V 60.100 B10.5 CU	
423 017
RRS V 60.100 B10.5 V2A	
423 019
RRS V 60.150 B10.5 STTZN	
423 020
RRS V 60.150 B10.5 AL	
423 021
RRS V 60.150 B10.5 CU	
423 027
RRS V 60.150 B10.5 V2A	
423 029

Typ RRS V 60.150 B10.5 CU RRS V 60.150 B10.5 V2A
Art.-Nr. 423 027 423 029
Werkstoff Cu  NIRO 
Klemmbereich Rohr Ø  (d1) 60-150 mm 60-150 mm
Länge  (l1) 494 mm 494 mm
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Typ 
 

RRS V 60.150 B10.5 
STTZN

RRS V 60.150 B10.5 
AL

Art.-Nr. 423 020 423 021
Werkstoff St/tZn  Al 
Klemmbereich Rohr Ø  (d1) 60-150 mm 60-150 mm
Länge  (l1) 494 mm 494 mm
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Typ RRS V 60.100 B10.5 CU RRS V 60.100 B10.5 V2A
Art.-Nr. 423 017 423 019
Werkstoff Cu  NIRO 
Klemmbereich Rohr Ø  (d1) 60-100 mm 60-100 mm
Länge  (l1) 337 mm 337 mm
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Typ 
 

RRS V 60.100 B10.5 
STTZN

RRS V 60.100 B10.5 
AL

Art.-Nr. 423 010 423 011
Werkstoff St/tZn  Al 
Klemmbereich Rohr Ø  (d1) 60-100 mm 60-100 mm
Länge  (l1) 337 mm 337 mm
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Bohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1 

Typ RV verstellbar​
Mit zusätzlichem Verdrehschutz der 
Befestigungsschraube und Markierun-
gen, Sollbiegestellen sowie eingestanzten 
Schnitthilfen.

423 028	4013364524798	
01 04 01 04		  200 g	 1	
Stk.	
423 030	4013364524828	
01 04 01 04		  200 g	 1	
Stk.	

RRS V 60.150 B10.5 CU KB6.10	
423 028
RRS V 60.150 B10.5 V2A 
KB6.10	 423 030

Typ 
 

RRS V 60.150 B10.5 
CU KB6.10

RRS V 60.150 B10.5 
V2A KB6.10

Art.-Nr. 423 028 !* 423 030 !*
Werkstoff Cu / NIRO  NIRO 
Klemmbereich Rohr Ø  (d1) 60-150 mm 60-150 mm
Klemmbereich Rd 6-10 mm 6-10 mm
Länge  (l1) 494 mm 494 mm
Bohrung Ø 10,5 mm 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ RV verstellbar, mit Klemmbock​ !*
Mit zusätzlichem Verdrehschutz der 
Befestigungsschraube und Markierun-
gen, Sollbiegestellen sowie eingestanzten 
Schnitthilfen.

*  Die mit  ! gekennzeichneten Produkte sind 
nur in der Schweiz erhältlich (elvatec AG).
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Erdungszangen

	� Für Anschlüsse an Tankwagen, Flugzeugen und usw.
	� Zur Ableitung statischer Aufladung 
	� Für die Anwendung in explosionsgefährdeten Berei-
chen geeignet

546 025	4013364004023	
03 06 01 01		  178 g	 1	
Stk.	
546 002	4013364004016	
03 06 01 01		  177 g	 1	
Stk.	

EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN	
546 025
EZ 16 FL13 ASM6 V2A	
546 002

Typ EZ ...
 

16 FL13 ASM6 
STGALZN

16 FL13 ASM6 
V2A

Art.-Nr. 546 025 546 002
Werkstoff Zange St/gal Zn  NIRO 
Klemmbereich Rd / Fl bis Ø16 / bis 13 mm bis Ø16 / bis 13 mm
Länge 140 mm 140 mm
Anschlussschraube M6 x 12 mm M6 x 16 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung klein​
Messingbacke mit Stahlspitzen (Werkst.-Nr. 
1.4104) und Kontaktbügel aus Kupfer.
Anschluss: Flachkopfschraube mit Schlitz 
oder mit beigefügtem Presskabelschuh  
25 mm2 – M6 (Cu/gal Sn).
Art.-Nr. 546 002 kann auch mit Erdungsleitung kombiniert werden. 
Siehe Arbeitsschutz-Katalog Art.-Nr. 758 216.

546 000	4013364019959	
03 06 01 01		  451 g	 1	
Stk.	
546 001	4013364019973	
03 06 01 01		  446 g	 1	
Stk.	

EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN	
546 000
EZ 55 FL45 ASM10 V2A	
546 001

Typ EZ ...
 

55 FL45 ASM10 
STGALZN

55 FL45 ASM10 
V2A

Art.-Nr. 546 000 546 001
Werkstoff Zange St/gal Zn  NIRO 
Klemmbereich Rd / Fl bis Ø55 / bis 45 mm bis Ø55 / bis 45 mm
Länge 205 mm 205 mm
Anschluss Mutter M10  M10 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ausführung groß mit Messingbacke 
ohne Stahlspitzen und Kontaktbügel aus 
Kupfer​
Anschluss: Gewindebolzen mit Mutter.

546 211	4013364294493	
03 06 01 01		  552 g	 1	
Stk.	

EZ 55 FL45 ASM10 4KSP V2A	
546 211

Typ EZ ...
 

55 FL45 ASM10 4KSP 
V2A

Art.-Nr. 546 211 *
Werkstoff Zange NIRO 
Klemmbereich Rd / Fl bis Ø55 / bis 45 mm
Länge 205 mm
Anschluss Mutter M10 
VPE 1 Stk.

Ausführung groß mit zwei Messing
backen mit Stahlspitzen​
Anschluss: Gewindebolzen mit Mutter.

Leitungshalter

Leitungshalter zum Verlegen von 
Rund- und Flachleitern für den 
Potentialausgleich z. B. in Trafosta-
tionen, Rechnerräumen.
Leitungshalter isoliert.

277 130	4013364022669	
01 03 01 02		  28 g	 50	
Stk.	

LH 6.13 FL30 B10 K GR	
277 130

Typ LH 6.13 FL30 B10 K GR
Art.-Nr. 277 130
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl 6-13 / 30 x 4 mm
Befestigung Ø10 und 6 x 19 mm
Werkstoff Kunststoff 
Farbe grau 1 
VPE 50 Stk.

Anschlussklemme

Für den universellen Anschluss an 
den Ringpotentialausgleich bei  
St/tZn, Kupfer oder Edelstahl 
(NIRO).

563 169	4013364104839	
01 05 01 04		  76 g	 50	
Stk.	

AK RPA V2A	 563 169

Typ AK RPA V2A
Art.-Nr. 563 169
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl Ø8-10 / 30 x 3 bis 11 mm
Werkstoff NIRO 
Werkstoff Käfigklemme St/galZn 
Anschlussquerschnitt 2,5-95 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 50 Stk.

Flachband- / Rundleitungshalter mit Druckstück

Für Wandmontage.
Druckstück mit Schraube M8 für das Verlegen von 
Flachband bis 11 mm und Rundleitern 6-10 mm.

277 230	4013364110984	
01 05 01 04		  120 g	 25	
Stk.	
277 237	4013364110991	
01 05 01 04		  123 g	 25	
Stk.	
277 239	4013364111004	
01 05 01 04		  113 g	 25	
Stk.	

FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN	
277 230
FRH 11 6.10 WA11 B7 CU	
277 237
FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A	
277 239

Typ FRH 11 6.10 ... WA11 B7 V2A
Art.-Nr. 277 239
Werkstoff Leitungshalter NIRO 
VPE 25 Stk.

Typ FRH 11 6.10 ... WA11 B7 STTZN WA11 B7 CU
Art.-Nr. 277 230 277 237
Werkstoff Leitungshalter St/tZn  Cu 
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Befestigung Ø15 / 9 x 20 mm
Schlitzbreite 12 mm
Werkstoff Schraube NIRO 
Normenbezug DIN EN 62561-4 

Wandabstand 11 mm​

277 240	4013364022577	
01 05 01 04		  167 g	 25	
Stk.	
277 249	4013364506251	
01 05 01 04		  137 g	 25	
Stk.	

FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN	
277 240
FRH 11 6.10 WA15 B7 V2A	
277 249

Typ FRH 11 6.10 ... WA15 B7 STTZN WA15 B7 V2A
Art.-Nr. 277 240 277 249 *
Werkstoff Leitungshalter St/tZn  NIRO 
Befestigung 7 x 15 mm Ø15 / 9 x 20 mm
Schlitzbreite 12 mm 12 mm
Werkstoff Schraube NIRO  NIRO 
Werkstoff Druckstück NIRO  NIRO 
Normenbezug DIN EN 62561-4  DIN EN 62561-4 
VPE 25 Stk. 25 Stk.

Wandabstand 15 mm​
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Bandrohrschellen für Ex-Bereiche 
Zone 1/21, 2/22

Bandrohrschelle zur elektrischen Kontaktierung von 
Rohren in explosionsgefährdeten Bereichen 1 und 
2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zonen 21 und 22 
(Stäube). Zündfunkenfreier Blitzschutzpotentialaus-
gleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
	� Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 
2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
	� Geprüft nach der Explosionsgruppe IIB
	� Erhebliche Einsparung von Montagezeit – Außerbetriebsetzen 
der Anlage/Bereiche bedingt durch Schweiß- oder Bohrarbeiten 
ist nicht mehr notwendig

540 821	4013364123724	
01 05 01 05		  249 g	 1	
Stk.	

EX BRS 27	540 821

Typ EX BRS 27
Art.-Nr. 540 821
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm  (Iimp) 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4")  (Iimp) 20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4")  (Iimp) 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4")  
(Iimp) 25 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø6-12 mm  (Iimp) 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø12-27 mm (3/4")  
(Iimp) 12 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø27 mm (3/4")  (Iimp) 25 kA
Anschluss M8 
Klemmbereich Rohr Ø 6-27 mm (3/4") 
Werkstoff Schellenkörper Polyamid 
Werkstoff Spannkopf / Band NIRO 
Werkstoff Kontaktstück Ms/gal Sn 

Normenbezug in Anlehnung an  
DIN EN 62561-1 

VPE 1 Stk.

Typ EX BRS 27​
Klemmbereich von Ø6-27 mm (3/4").

540 810	4013364115484	
01 05 01 05		  550 g	 1	
Stk.	

SCK EX BRS ASSM10 V2A	
540 810

Typ SCK EX BRS ASSM10 V2A
Art.-Nr. 540 810
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu  (Iimp) 50 kA 
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn  (Iimp) 50 kA 
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO  (Iimp) 25 kA
Anschluss M10 
Klemmbereich Rohr Ø 27 (3/4")-500 mm 
Werkstoff Schellenkörper Polyamid 
Werkstoff Spannkopf / Band NIRO 
Werkstoff Kontaktstück Cu/gal Sn 
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

Separater Schellenkörper​
In Verbindung mit Endlos-Spannband 
(Art.-Nr. 540 901) Klemmbereiche von  
Ø27 (3/4") bis 500 mm.

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten 
Materialien bei den Ex-BandRohrSchellen, Ex-BRS ... (z. B. Cu/
galSn, Ms/galSn, NIRO, Polyamid) bezüglich deren Anwendbarkeit 
in der vorhandenen Umgebungsbedingung zu prüfen.

540 801	4013364115460	
01 05 01 05		  503 g	 1	
Stk.	
540 803	4013364115477	
01 05 01 05		  566 g	 1	
Stk.	
540 805	4013364128873	
01 05 01 05		  766 g	 1	
Stk.	

EX BRS 90	540 801
EX BRS 300	 540 803
EX BRS 500	 540 805

Typ EX BRS 500
Art.-Nr. 540 805
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu  (Iimp) —
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn   (Iimp) —
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/blank  (Iimp) 50 kA 
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO  (Iimp) 50 kA
Klemmbereich Rohr Ø 300-500 mm 
VPE 1 Stk.

Typ EX BRS 90 EX BRS 300
Art.-Nr. 540 801 540 803
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
Cu  (Iimp) 50 kA  50 kA 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
St/tZn  (Iimp) 50 kA  50 kA 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
St/blank  (Iimp) — —

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
NIRO  (Iimp) 25 kA 50 kA

Klemmbereich Rohr Ø 27-89 mm (3/4-3")  89 (3")-300 mm 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Anschluss M10 
Werkstoff Schellenkörper Polyamid 
Werkstoff Spannkopf / Band NIRO 
Werkstoff Kontaktstück Cu/gal Sn 
Normenbezug DIN EN 62561-1 

Typ EX BRS 90 / 300 / 500​
Typ EX BRS 90 Art.-Nr. 540 801 Klemm
bereich von Ø27 (3/4") bis 89 mm (3"). 
Typ EX BRS 300 Art.-Nr. 540 803 Klemm-
bereich von Ø89 (3") bis 300 mm.
Typ EX BRS 500 Art.-Nr. 540 805 Klemm-
bereich von Ø300 bis 500 mm.

Hinweis:
Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901, siehe Seite 198.
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Parallelverbinder für Ex-Bereiche 
Zone 1/21, 2/22

Parallelverbinder mit Federring zum Verbinden/
Anschließen von Rundleitern/Seile in explosionsgefähr-
deten Bereichen Zone 1/21, 2/22. Die Klemmen sind 
entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-
305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.

306 105	4013364269125	
01 05 01 05		  242 g	 1	
Stk.	

PV 5.12.5 SKM8X45 GSG 
CUGALSN	306 105

Typ PV ...
 

5.12.5 SKM8X45 GSG 
CUGALSN

Art.-Nr. 306 105
Werkstoff Klemme Cu/gal Sn 
Klemmbereich Rd / Rd 5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 16-95 mm2

Blitzstoßstrom (10/350 μs) zündfunkenfrei 25 kA
Kurzschlusstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei 1,65 kA

Normenbezug in Anlehnung an 
DIN EN 62561-1 

VPE 1 Stk.

Für gleiche und unterschiedliche  
Seildurchmesser klein​

306 106	4013364269149	
01 05 01 05		  420 g	 1	
Stk.	

PV 5.16 SKM10X50 GSG 
CUGALSN	306 106

Typ PV ...
 

5.16 SKM10X50 GSG 
CUGALSN

Art.-Nr. 306 106
Werkstoff Klemme Cu/gal Sn 
Klemmbereich Rd / Rd 5-16 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 16-150 mm2

Blitzstoßstrom (10/350 μs) zündfunkenfrei 25 kA
Kurzschlusstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei 1,65 kA

Normenbezug in Anlehnung an 
DIN EN 62561-1 

VPE 1 Stk.

Für gleiche und unterschiedliche  
Seildurchmesser groß​

Bandrohrschelle GSG für Ex-Bereiche 
Zone 2/22

Bandrohrschelle zur elektrischen Kontaktie-
rung von Rohren in explosionsgefährdeten 
Bereichen Zone 2/22. Die Bandrohrschelle 
ist entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 
(VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern 
gesichert.

540 104	4013364239685	
01 05 01 05		  127 g	 10	
Stk.	

BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG 
V2A	 540 104

Typ 
 

BRS 27.89 AK1X10 
2X6.8 GSG V2A

Art.-Nr. 540 104
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Rohr Ø 27-89 mm (3/4-3'') 
Abmessung Band  (l1 x b x t) 330 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

Normenbezug DIN EN 62561-1 
Anzugsdrehmoment ≥ 15 Nm 
VPE 10 Stk.

Bandrohrschelle komplett​

540 199	4013364304741	
01 05 01 05		  107 g	 25	
Stk.	

SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 
GSG V2A	 540 199

Typ 
 

SPK 27.89 BRS AK1X10 
2X6.8 GSG V2A

Art.-Nr. 540 199
Werkstoff NIRO 
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-50 mm2

Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 25 Stk.

Spannkopf separat​
Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 
(Art.-Nr. 540 901), Anschlussquerschnitt 
4-50 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

540 902	4013364478688	
01 06 01 01		  49 g	 1	
Stk.	

BRS VSW	 540 902

Typ BRS VSW
Art.-Nr. 540 902
Werkstoff Al / St/chem. Ni 
VPE 1 Stk.

Montageset für Ex-Bandrohrschellen​
Zum Ausrichten von Spannbändern zur 
Rohrbefestigung.
Für die Anwendung mit Bit-Schraubendreher  
bzw. Bohrmaschine oder Handmontage.

Zubehör für Bandrohrschellen für Ex-Bereiche 
Zone 1/21, 2/22

540 901	4013364076525	
01 05 01 02		  6,28 kg	1	
Stk.	

SPB 25X0.3 L100M V2A	
540 901

Typ SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr. 540 901
Werkstoff NIRO 
Abmessung Band  (b x t) 25 x 0,3 mm
Militärische Bezeichnung VG 96953 T05 BB001
VPE 1 Stk.

Endlos-Spannband​
Zum Ablängen z. B. mit Blechschere.

Zubehör für Spannköpfe



199Katalog – Blitzschutz/Erdung  –  Erdung / Potentialausgleich – 2025

Potentialausgleich für Ex-Bereiche

Po
te

nt
ia

la
us

gl
ei

ch
 fü

r 
Ex

-B
er

ei
ch

e

Klemmen für Ex-Bereiche Zone 2/22

Klemmen mit Federring zum Verbinden/Anschließen 
von Rund-/Flachleitern in explosionsgefährdeten Berei-
chen Zone 2/22. Die Klemmen sind entsprechend  
DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) 
gegen Selbstlockern gesichert.

459 200	4013364155527	
01 04 01 03		  132 g	 1	
Stk.	

UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A	
459 200

Typ 
 

UTK 200 2X10 FL30 
ZP V2A

Art.-Nr. 459 200
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Rd / Rd 10 / 10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 10 / 30 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *) 

Normenbezug in Anlehnung an  
DIN EN 62561-1 

VPE 1 Stk.

UNI-Trennklemme 200 kA (10/350 μs)  
mit Federring für zwei Rundleiter​

459 219	4013364158221	
01 04 01 03		  126 g	 1	
Stk.	

UTK 200 8.10 16 ZP V2A	
459 219

Typ UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Art.-Nr. 459 219
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *) 

Normenbezug in Anlehnung an  
DIN EN 62561-1 

VPE 1 Stk.

UNI-Trennklemme 200 kA (10/350 μs)  
mit Federring für Erdeinführungsstangen​

380 209	4013364158269	
01 04 01 02		  102 g	 1	
Stk.	

KS 200 B11.11 FL30X4 V2A	
380 209

Typ 
 

KS 200 B11.11 FL30X4 
V2A

Art.-Nr. 380 209
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Fl 30 x 4 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *) 

Normenbezug in Anlehnung an  
DIN EN 62561-1 

VPE 1 Stk.

Klemmstück 200 kA (10/350 μs)  
mit Federring​

301 209	4013364158252	
01 04 01 02		  59 g	 1	
Stk.	

KSV 200 10 FER V2A	 301 209

Typ KSV 200 10 FER V2A
Art.-Nr. 301 209
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Rd 10 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *) 

Normenbezug in Anlehnung an  
DIN EN 62561-1 

VPE 1 Stk.

KS-Verbinder 200 kA (10/350 μs)  
mit Federring​

390 209	4013364158245	
01 04 01 01		  104 g	 1	
Stk.	

MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A	
390 209

Typ 
 

MVK 200 8.10 
SKM10X30 V2A

Art.-Nr. 390 209
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *) 

Normenbezug in Anlehnung an 
DIN EN 62561-1 

VPE 1 Stk.

MV-Klemme 200 kA (10/350 μs)  
mit Federring für Rundleiter​

392 209	4013364158238	
01 04 01 01		  140 g	 1	
Stk.	

MVK 200 8.10 16 SKM10X40 
FSC V2A	 392 209

Typ 
 

MVK 200 8.10 16 
SKM10X40 FSC V2A

Art.-Nr. 392 209
Werkstoff NIRO 
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *) 

Normenbezug in Anlehnung an  
DIN EN 62561-1 

VPE 1 Stk.

MV-Klemme 200 kA (10/350 μs)  
mit Federring für Fangstangen​

301 010	4013364067028	
01 04 01 02		  61 g	 100	
Stk.	
301 017	4013364053502	
01 04 01 02		  79 g	 100	
Stk.	

KSV 7.10 FER STTZN	 301 010
KSV 6.10 FER CU	 301 017

Typ KSV 7.10 FER STTZN KSV 6.10 FER CU
Art.-Nr. 301 010 301 017
Werkstoff Klemmschraube St/tZn  Cu 
Werkstoff Klemme ZG  RG 
Klemmbereich Rd 7-10 mm 6-10 mm
Anschluss 
(ein- / mehrdrähtig) — 25-70 mm2

Ausführung + Federring  + Federring 
Blitzstoßstromtragfähig-
keit (10/350 µs) = *)  = *) 

Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 100 Stk. 100 Stk.

KS-Verbinder 100 kA (10/350 μs)  
einteilig mit Federring​

301 229	4013364101562	
01 07 01 01		  167 g	 1	
Stk.	

AP 2X6.10 V2A	 301 229

Typ AP 2X6.10 V2A
Art.-Nr. 301 229
Werkstoff Klemmschraube NIRO 
Werkstoff Klemme NIRO 
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Ausführung + Federring 
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) = / & *) 
Normenbezug DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk.

KS-Verbinder 100 kA (10/350 μs)  
zweiteilig mit Federring​
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Anschlussklemmen für Stahlträger 
für Ex-Bereiche Zone 2/22

Schwere Ausführung; für den Anschluss an 
Stahlkonstruktionen.
Alle Verbindungen gegen Selbstlockern gesichert:
	� Verbindung zur Stahlkonstruktion mittels kleberbe-
schichteten Schrauben
	� Rundleiteranschluss mittels Federring

372 169	4013364463660	
01 04 01 02		  280 g	 10	
Stk.	
372 179	4013364463684	
01 04 01 02		  333 g	 10	
Stk.	

AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 
V2A	 372 169
AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 
V2A	 372 179

Typ AK 6.10 KSV FER ... S KBF3 18 V2A S KBF18 35 V2A
Art.-Nr. 372 169 372 179 
Klemmbereich 3-18 mm 18-35 mm
Werkstoff Klemme NIRO  NIRO 
Klemmbereich Rd 6-10 mm 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 10 Stk. 10 Stk.

Ausführung senkrecht mit KS-Verbinder​

372 269	4013364463677	
01 04 01 02		  281 g	 10	
Stk.	
372 279	4013364463691	
01 04 01 02		  332 g	 10	
Stk.	

AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 
V2A	 372 269
AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 
V2A	 372 279

Typ AK 6.10 KSV FER ... W KBF3 18 V2A W KBF18 35 V2A
Art.-Nr. 372 269 372 279 
Klemmbereich 3-18 mm 18-35 mm
Werkstoff Klemme NIRO  NIRO 
Klemmbereich Rd 6-10 mm 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 10 Stk. 10 Stk.

Ausführung waagrecht mit KS-Verbinder​

Zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichs-
schiene für Ex-Bereiche Zone 1/21, 2/22

Zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene zur Ein-
bindung von metallischen Leitern und Leitungen in den 
Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305-3 
(IEC 62305-3) sowie den Schutz- und Funktionspoten-
tialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540. 

472 415	4013364470590	
01 05 01 05		  2,59 kg	1	
Stk.	
472 425	4013364470606	
01 05 01 05		  3,18 kg	1	
Stk.	

PAS EX 7AP SET	472 415
PAS EX 11AP SET	 472 425

Typ PAS EX 7AP SET PAS EX 11AP SET
Art.-Nr. 472 415 472 425 

Anschluss Rd/Fl
1x Flachleiter 30/40 mm  
oder  
1x Rundleiter 10 mm 

1x Flachleiter 30/40 mm  
oder  
1x Rundleiter 10 mm 

Anschluss 
Verbindungsklemme 4x 4-16 mm²  4x 4-16 mm² 

Anschluss Kabelschuh 1x flexible / starre Leiter 
16-95 mm²  

5x flexible / starre Leiter 
16-95 mm²  

Abmessung 382 x 140 x 101 mm  522 x 140 x 101 mm 
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 
40x5 mm

2HExIIC 75 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

2HExIIC 75 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
St/tZn 30x3,5 mm /  
40x5 mm

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
NIRO (V4A) Ø10 mm

NExIIC 50 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

NExIIC 50 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
St/tZn Ø10 mm

2HExIIC 75 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

2HExIIC 75 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
Cu 16-95 mm2

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
Cu 4-16 mm² (pro Ader) 3 kA (zündfunkenfrei)  3 kA (zündfunkenfrei) 

Nennableitstoßstrom 
(8/20 µs) pro Ader (In) Cu 
4-10 mm²

10 kA (zündfunkenfrei)  10 kA (zündfunkenfrei) 

Nennableitstoßstrom 
(8/20 µs) pro Ader (In) Cu 
16 mm²

15 kA (zündfunkenfrei)  15 kA (zündfunkenfrei) 

Max. Kurzschlussstrom 
(AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO 
(V4A) 30x3,5 mm /  
40x5 mm

750 A / T4  750 A / T4 

Max. Kurzschlussstrom 
(AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 
30x3,5 mm / 40x5 mm

1500 A / T4  1500 A / T4 

Max. Kurzschlussstrom (AC 
50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) 
Ø10 mm

650 A / T4  650 A / T4 

Max. Kurzschlussstrom 
(AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn 
Ø10 mm

1000 A / T4  1000 A / T4 

Normenbezug DIN EN 62561-1 /  
CLC 50703-2 

DIN EN 62561-1 /  
CLC 50703-2 

VPE 1 Stk. 1 Stk.

PAS EX 7(11)AP SET​
	� Einsatz in explosionsgefährdeten Berei-
chen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, 
Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie  
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
	� Schraubensicherung gegen Selbstlockern
	� Bei Verwendung des Push-in Adapters ist ein Einsatz nur im 
Innenbereich zulässig
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In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien 
bei den PAS EX (z. B. Cu/galSn, NIRO, Polyamid, Polyurethan-Ester) bezüglich 
deren Anwendbarkeit in der vorhandenen Umgebungsbedingung zu prüfen.

472 410	4013364470521	
01 05 01 05		  1,75 kg	1	
Stk.	
472 420	4013364476059	
01 05 01 05		  2,28 kg	1	
Stk.	

PAS EX 1+5AP M10 V2A	
472 410
PAS EX 1+9AP M10 V2A	
472 420

Typ PAS EX 1+5AP M10 V2A PAS EX 1+9AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 410 472 420 
Anschluss Fl 1x Flachleiter 30/40 mm  1x Flachleiter 30/40 mm 

Anschluss Kabelschuh 5x flexible / starre Leiter 
16-95 mm²  

9x flexible / starre Leiter 
16-95 mm²  

Abmessung 382 x 140 x 65 mm  522 x 140 x 65 mm 
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 
40x5 mm

2HExIIC 75 kA 
(zündfunkenfrei) T4 

2HExIIC 75 kA 
(zündfunkenfrei) T4 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
St/tZn 30x3,5 mm /  
40x5 mm

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
Cu 16-95 mm2

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

Max. Kurzschlussstrom 
(AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO 
(V4A) 30x3,5 mm /  
40x5 mm

750 A / T4  750 A / T4 

Max. Kurzschlussstrom 
(AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 
30x3,5 mm / 40x5 mm

1500 A / T4  1500 A / T4 

Normenbezug DIN EN 62561-1 /  
CLC 50703-2 

DIN EN 62561-1 /  
CLC 50703-2 

VPE 1 Stk. 1 Stk.

PAS EX 1+5(9)AP M10 V2A​
	� Einsatz in explosionsgefährdeten Berei-
chen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, 
Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie  
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
	� Schraubensicherung gegen Selbstlockern
	� Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich 
zulässig

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien 
bei den PAS EX (z. B. Cu/galSn, NIRO, Polyamid, Polyurethan-Ester) bezüglich 
deren Anwendbarkeit in der vorhandenen Umgebungsbedingung zu prüfen.

472 411	4013364470460	
01 05 01 05		  1,44 kg	1	
Stk.	
472 421	4013364470477	
01 05 01 05		  1,95 kg	1	
Stk.	

PAS EX 7AP M10 V2A	472 411
PAS EX 11AP M10 V2A	
472 421

Typ PAS EX 7AP M10 V2A PAS EX 11AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 411 472 421 

Anschluss Kabelschuh 7x flexible / starre Leiter 
16-95 mm²  

11x flexible / starre Leiter 
16-95 mm²  

Abmessung 382 x 140 x 50 mm  522 x 140 x 50 mm 
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 
Cu 16-95 mm2

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

1HExIIC 100 kA  
(zündfunkenfrei) T4 

Normenbezug DIN EN 62561-1 /  
CLC 50703-2 

DIN EN 62561-1 /  
CLC 50703-2 

VPE 1 Stk. 1 Stk.

PAS EX 7(11)AP M10 V2A​
	� Einsatz in explosionsgefährdeten Berei-
chen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, 
Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie  
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
	� Schraubensicherung gegen Selbstlockern
	� Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich 
zulässig

472 412	4013364470491	
01 05 01 05		  364 g	 1	
Stk.	
472 422	4013364470507	
01 05 01 05		  446 g	 1	
Stk.	

PAS EX  AD 7 AP	 472 412
PAS EX  AD 11 AP	 472 422

Typ PAS EX  AD 7 AP PAS EX  AD 11 AP
Art.-Nr. 472 412 472 422 
Werkstoff NIRO  NIRO 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

PAS EX AD 7(11) AP​
Abdeckung mit Abstandsbolzen für zünd-
funkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene 
PAS EX. Mit Anschlussnummerierung und 
Bezeichnungsschild.

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet! 

472 497	4013364470484	
01 05 01 05		  174 g	 1	
Stk.	

PAS EX CC	472 497

Typ PAS EX CC
Art.-Nr. 472 497 
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader) 3 kA (zündfunkenfrei) 
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 
4-10 mm² 10 kA (zündfunkenfrei) 

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 
16 mm² 15 kA (zündfunkenfrei) 

VPE 1 Stk.

PAS EX CC​
Push-in Adapter für zündfunkenfreie Ex-Potentialaus-
gleichsschiene PAS EX zum einfachen Anschluss von 
flexiblen Leitungen. Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC 
sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube). Einsatz nur im Innenbereich 
zulässig.

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet!

472 498	4013364476042	
01 05 01 05		  756 g	 1	
Stk.	

PAS EX R	 472 498

Typ PAS EX R
Art.-Nr. 472 498 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA 
(zündfunkenfrei) T4 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA 
(zündfunkenfrei) T4 

Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO 
(V4A) Ø10 mm 650 A / T4 

Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn 
Ø10 mm 1000 A / T4 

VPE 1 Stk.

PAS EX R​
Adapter für zündfunkenfreie Ex-Potentialaus-
gleichsschiene PAS EX zum Anschluss eines 
Rundleiters. Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, 
Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 
(Stäube). Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außen
bereich zulässig.

472 499	4013364470514	
01 05 01 05		  386 g	 1	
Stk.	

PAS EX FL	 472 499

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet! 

Typ PAS EX FL
Art.-Nr. 472 499 
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 
30x3,5 mm / 40x5 mm

2HExIIC 75kA 
(zündfunkenfrei) T4 

Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 
30x3,5 mm / 40x5 mm

1HExIIC 100 kA 
(zündfunkenfrei) T4 

Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO 
(V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm 750 A / T4 

Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 
30x3,5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4 

VPE 1 Stk.

PAS EX FL​
Adapter für zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichs-
schiene PAS EX zum Anschluss eines Flachleiters. 
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 
1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe 
IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube). Einsatz sowohl im Innen-
bereich als auch im Außenbereich zulässig.
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Potentialausgleich für Ex-Bereiche

472 432	4013364470538	
01 05 01 05		  13 g	 3	
Stk.	
472 433	4013364470545	
01 05 01 05		  17 g	 3	
Stk.	
472 434	4013364470552	
01 05 01 05		  32 g	 3	
Stk.	
472 435	4013364470569	
01 05 01 05		  49 g	 3	
Stk.	
472 436	4013364470576	
01 05 01 05		  65 g	 3	
Stk.	
472 437	4013364470583	
01 05 01 05		  93 g	 3	
Stk.	

PKS 16 10 CUGALNISN	
472 432
PKS 25 10 CUGALNISN	
472 433
PKS 35 10 CUGALNISN	
472 434
PKS 50 10 CUGALNISN	
472 435
PKS 70 10 CUGALNISN	
472 436
PKS 95 10 CUGALNISN	
472 437

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet! 

Typ PKS 70 10 CUGALNISN PKS 95 10 CUGALNISN
Art.-Nr. 472 436 472 437 
Leiterquerschnitt 70 mm2 95 mm2

VPE 3 Stk. 3 Stk.

Typ PKS 35 10 CUGALNISN PKS 50 10 CUGALNISN
Art.-Nr. 472 434 472 435 
Leiterquerschnitt 35 mm2 50 mm2

VPE 3 Stk. 3 Stk.

Typ PKS 16 10 CUGALNISN PKS 25 10 CUGALNISN
Art.-Nr. 472 432 472 433 
Leiterquerschnitt 16 mm2 25 mm2

VPE 3 Stk. 3 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff Cu/gal (Ni)Sn 
Bohrung Kabelschuh M10 

PAS ... CUGALSSN​
Presskabelschuh nach DIN 46235 mit Nickelsperrschicht 
zur Vermeidung von Whiskerbildung.

Potentialausgleichsschienen für Ex-Bereiche 
Zone 2/22

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und 
Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach 
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Die Schrauben 
sind entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 
0185-305-3 Bbl 2) mittels Federring gegen Selbst
lockern gesichert.

472 207	4013364090927	
01 05 01 03		  964 g	 1	
Stk.	
472 209	4013364090934	
01 05 01 03		  1,01 kg	1	
Stk.	

PAS I 6AP M10 CU	 472 207
PAS I 6AP M10 V2A	 472 209

Typ PAS I ... 6AP M10 CU 6AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 207 472 209
Werkstoff Cu  NIRO 
Abmessung  (l x b x t1) 295 x 40 x 5 mm 295 x 40 x 6 mm
Querschnitt 200 mm2 240 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Schraube di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO  NIRO 
Ausführung mit Federring  mit Federring 
Werkstoff Isolator UP  UP 
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

6 Anschlüsse​

472 227	
4013364096424	 01 05 
01 03		  1,14 
kg	 1	 Stk.	
472 229	
4013364096431	 01 05 
01 03		  1,18 
kg	 1	 Stk.	

PAS I 8AP M10 CU	 472 227
PAS I 8AP M10 V2A	 472 229

Typ PAS I ... 8AP M10 CU 8AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 227 472 229
Werkstoff Cu  NIRO 
Abmessung  (l x b x t1) 365 x 40 x 5 mm 365 x 40 x 6 mm
Querschnitt 200 mm2 240 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Schraube di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO  NIRO 
Ausführung mit Federring  mit Federring 
Werkstoff Isolator UP  UP 
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

8 Anschlüsse​

472 217	
4013364090941	
01 05 01 03		
1,35 kg	 1	
Stk.	
472 219	
4013364090958	
01 05 01 03		
1,41 kg	 1	

Stk.	PAS I 10AP M10 CU	 472 217
PAS I 10AP M10 V2A	 472 219

Typ PAS I ... 10AP M10 CU 10AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 217 472 219
Werkstoff Cu  NIRO 
Abmessung  (l x b x t1) 435 x 40 x 5 mm 435 x 40 x 6 mm
Querschnitt 200 mm2 240 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Schraube di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO  NIRO 
Ausführung mit Federring  mit Federring 
Werkstoff Isolator UP  UP 
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

10 Anschlüsse​

472 237	4013364096448	
01 05 01 03		  1,53 kg	1	
Stk.	
472 239	4013364096455	
01 05 01 03		  1,59 kg	1	
Stk.	

PAS I 12AP M10 CU	 472 237
PAS I 12AP M10 V2A	 472 239

Typ PAS I ... 12AP M10 CU 12AP M10 V2A
Art.-Nr. 472 237 472 239
Werkstoff Cu  NIRO 
Abmessung  (l x b x t1) 505 x 40 x 5 mm 505 x 40 x 6 mm
Querschnitt 200 mm2 240 mm2

Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA 8,9 kA

Schraube di M10 x 25 mm di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO  NIRO 
Ausführung mit Federring  mit Federring 
Werkstoff Isolator UP  UP 
Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

12 Anschlüsse​

472 279	4013364090972	
01 05 01 03		  285 g	 1	
Stk.	
472 269	4013364096462	
01 05 01 03		  322 g	 1	
Stk.	
472 289	4013364090989	
01 05 01 03		  366 g	 1	
Stk.	
472 299	4013364096479	
01 05 01 03		  403 g	 1	
Stk.	

AD PAS 6AP V2A	 472 279
AD PAS 8AP V2A	 472 269
AD PAS 10AP V2A	 472 289
AD PAS 12AP V2A	 472 299

Allgemeine Technische Daten:
Werkstoff NIRO 

Typ AD PAS 10AP V2A AD PAS 12AP V2A
Art.-Nr. 472 289 472 299
Ausführung PAS 10 Anschlüsse  12 Anschlüsse 
Abmessung  (l x b x t) 441 x 60 x 0,8 mm 511 x 60 x 0,8 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ AD PAS 6AP V2A AD PAS 8AP V2A
Art.-Nr. 472 279 472 269
Ausführung PAS 6 Anschlüsse  8 Anschlüsse 
Abmessung  (l x b x t) 301 x 60 x 0,8 mm 371 x 60 x 0,8 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Abdeckungen für PAS Industrie​
Abdeckungen für PAS mit Isolatoren.

Zubehör f. Potentialausgleichs. f. Ex-Bereich Zone 2/22

472 210	4013364096790	
01 50 50 01		  92 g	 1	
Stk.	
IS PAS M10	 472 
210

Typ IS PAS M10
Art.-Nr. 472 210
Werkstoff / Farbe UP (Duroplast) / rot 1
Anschlussgewinde M10 (Länge 12 mm) 
Abmessung  (d x h) 32 x 40 mm
VPE 1 Stk.

Isolator für PAS Industrie

472 201	4013364089631	
01 06 01 01		  66 g	 1	
Stk.	

BFS M10X20 PAS STTZN	
472 201

Typ BFS M10X20 PAS STTZN BFS M10X20 PAS V2A
Art.-Nr. 472 201 472 202
Werkstoff Schraube St/tZn  NIRO 
Schraube M10 l TX25  45 mm c M10 x 20 mm
Ausführung Innensechsrund T25  —
Kunststoffdübel Ø12 x 60 mm Ø12 x 60 mm
Gesamtlänge 80 mm 80 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Befestigungsset für PAS Industrie​
Zur Montage der Isolatoren z. B. an Wänden.
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Potentialausgleich für Ex-Bereiche

Potentialausgleich an Kabeltragsystemen für 
Ex-Bereiche Zone 2/22

Das Potentialausgleichssystem wird an Kabeltrag-
systemen montiert und ermöglicht mit Potentialaus-
gleichsplatten, -klemmen und einem geschlossenen 
Ringpotentialausgleichsleiter die Einbindung aller leit-
fähigen Anlagenteile und elektrischen Betriebsmittel 
in einen Ex-Potentialausgleich.

306 200	4013364327368	
01 05 01 05		  74 g	 50	
Stk.	
306 201	4013364327375	
01 05 01 05		  74 g	 50	
Stk.	
306 202	4013364327351	
01 05 01 05		  71 g	 50	
Stk.	
306 204	4013364336766	
01 05 01 05		  75 g	 50	
Stk.	
306 205	4013364336773	
01 05 01 05		  73 g	 50	
Stk.	
306 206	4013364336780	
01 05 01 05		  71 g	 50	
Stk.	

PAK 35 M8 EX KB ER	 306 200
PAK 50 M8 EX KB ER	 306 201
PAK 70 M8 EX KB ER	 306 202
PAK 35 M6 EX KB ER	 306 204
PAK 50 M6 EX KB ER	 306 205
PAK 70 M6 EX KB ER	 306 206

Typ PAK 50 M6 EX KB ER PAK 70 M6 EX KB ER
Art.-Nr. 306 205 306 206
Klemmbereich PA-Ringleiter 50 mm², Cu/gal Sn  70 mm², Cu/gal Sn 
Schraube M6 x 35 mm M6 x 35 mm
Kurzschlusstrom AC 
(50 Hz / 5 s) — —

Kurzschlusstrom DC (5 s) — —
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Typ PAK 70 M8 EX KB ER PAK 35 M6 EX KB ER
Art.-Nr. 306 202 306 204
Klemmbereich PA-Ringleiter 70 mm², Cu/gal Sn 35 mm², Cu/gal Sn 
Schraube M8 x 40 mm M6 x 35 mm
Kurzschlusstrom AC 
(50 Hz / 5 s) 1,5 kA —

Kurzschlusstrom DC (5 s) 250 A —
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Typ PAK 35 M8 EX KB ER PAK 50 M8 EX KB ER
Art.-Nr. 306 200 306 201
Klemmbereich PA-Ringleiter 35 mm², Cu/gal Sn  50 mm², Cu/gal Sn 
Schraube M8 x 40 mm M8 x 40 mm
Kurzschlusstrom AC  
(50 Hz / 5 s) 1,5 kA —

Kurzschlusstrom DC (5 s) 250 A —
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304 
Anschluss an 
PAP 1 EX KB ER bzw. PAP 2 EX KB ER oder Kabelbahn bzw. Weitspannkabelbahn 
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304 
EX-Zone 2/22 

PA-Klemme für Kabelbahnen und PA-Platte​
PA-Klemme (PAK) Kabelbahn
	� Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter  
(Kupferseil verzinnt)
	� Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn oder an der  
PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
	� PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert

306 203	4013364327382	
01 05 01 05		  74 g	 50	
Stk.	

PAK 35 M8 EX GI ER	 306 203

Typ PAK 35 M8 EX GI ER
Art.-Nr. 306 203
Werkstoff NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304 
Anschluss an	 PAP 1 EX GI ER bzw. PAP 2 EX GI ER oder Gitterbahn 
Klemmbereich PA-Ringleiter 35 mm², Cu/gal Sn 
Schraube M8 x 40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304 
EX-Zone 2/22 
Kurzschlusstrom AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Kurzschlusstrom DC (5 s) 250 A
VPE 50 Stk.

PA-Klemme für Gitterbahnen​
PA-Klemme (PAK) Gitterbahn
	� Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter  
35 mm2, Art.-Nr. 832 838 (Kupferseil verzinnt)
	� Befestigung an der Gitterbahn oder an der PA-Platte  
(PAP 1 / PAP 2)
	� PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert

306 210	4013364327399	 01 05 01 05	
	 356 g	 15	 Stk.	
306 211	4013364327405	 01 05 01 05	
	 340 g	 15	 Stk.	

PAP 1 EX KB ER	 306 210
PAP 2 EX KB ER	 306 211

Typ PAP 1 EX KB ER PAP 2 EX KB ER
Art.-Nr. 306 210 306 211
Werkstoff NIRO  NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301  1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304  AISI 304 
Abmessung 120 x 180 mm 120 x 195 mm

Anschlussbohrungen für 
PA-Leiter mit Kabelschuh

3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, 
Zugentlastung 3x Seil-
klemme M6 

2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm 

Anschlussmöglichkeiten 
für PA-Klemmen PAK ... EX KB ER  PAK ... EX KB ER 

Befestigungsbohrungen 
für Kabelbahn [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm  [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm 

EX-Zone 2/22  2/22 
Kurzschlusstrom AC  
(50 Hz / 5 s) 1,5 kA 1,5 kA

Kurzschlusstrom DC (5 s) 250 A 250 A
VPE 15 Stk. 15 Stk.

PA-Platte für Kabelbahnen​
PA-Platte (PAP) Kabelbahn
	� Aufnahme der PA-Klemme (PAK) für den Ringpoten-
tialausgleichsleiter (Kupferseil verzinnt)
	� Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn 

306 212	4013364327412	 01 05 01 05	
	 314 g	 15	 Stk.	
306 213	4013364327429	 01 05 01 05	
	 392 g	 15	 Stk.	

PAP 1 EX GI ER	 306 212
PAP 2 EX GI ER	 306 213

Typ PAP 1 EX GI ER PAP 2 EX GI ER
Art.-Nr. 306 212 306 213
Werkstoff NIRO  NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301  1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304  AISI 304 
Abmessung 120 x 180 mm 120 x 195 mm

Anschlussbohrungen für 
PA-Leiter mit Kabelschuh

3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, 
Zugentlastung 3x Seil-
klemme M6 

2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm 

Anschlussmöglichkeiten 
für PA-Klemmen PAK ... EX KB ER  PAK ... EX KB ER 

Befestigungsbohrungen 
für Gitterbahn

Gitterbahn [4x] 9 x 20 / 
[1x] 9 x 9 mm  [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm 

EX-Zone 2/22  2/22 
Kurzschlusstrom AC  
(50 Hz / 5 s) 1,5 kA 1,5 kA

Kurzschlusstrom DC (5 s) 250 A 250 A
VPE 15 Stk. 15 Stk.

PA-Platte für Gitterbahnen​
PA-Platte (PAP) Gitterbahn
	� Aufnahme der PA-Klemme (PAK) für den Ringpoten-
tialausgleichsleiter (Kupferseil verzinnt)
	� Befestigung an der Gitterbahn
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306 220	4013364327436	
01 05 01 05		  394 g	 50	
Stk.	

SBD 60 PAK 35 EX ER	306 220

Typ SBD 60 PAK 35 EX ER
Art.-Nr. 306 220
Werkstoff NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304 
Abmessung Ø60 mm
Klemmbereich PA-Ringleiter 35 mm², Cu/gal Sn 
EX-Zone 2/22 
VPE 50 Stk.

PA-Rohrschellen​
PA-Rohrschelle (SBD 60 PAK 35) 
	� Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter  
35 mm2, Art.-Nr. 832 838 (Kupferseil verzinnt)
	� Befestigung an Rundrohr DN50 (60 mm)
	� PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert

306 230	4013364327443	
01 05 01 05		  11 g	 10	
Stk.	
306 231	4013364327450	
01 05 01 05		  11 g	 10	
Stk.	

MPE S 35 ER	 306 230
MPE S 50/70 ER	306 231

Typ MPE S 35 ER MPE S 50/70 ER
Art.-Nr. 306 230 306 231
Werkstoff NIRO  NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301  1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304  AISI 304 

Anschluss an PAP1 EX KB ER bzw. 
PAP1 EX GI ER 

PAP1 EX KB ER bzw. 
PAP1 EX GI ER 

Klemmbereich Kupferseil 35 mm²  50 bzw. 70 mm² 
EX-Zone 2/22  2/22 
VPE 10 Stk. 10 Stk.

Seilklemme​
Seilklemme als Zugentlastung bei der Verlegung von 
Kupferseil an der Potentialausgleichsplatte PAP1 EX 
KB ER bzw. PAP1 EX GI ER.

306 240	4013364327467	
01 05 01 05		  2 g	 20	
Stk.	

SM SS M6 ER	 306 240

Typ SM SS M6 ER
Art.-Nr. 306 240
Werkstoff NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304 
Ausführung M6 
EX-Zone 2/22 
VPE 20 Stk.

Sicherungsmutter​
Sicherungsmutter für Seilklemmen (MPE S 35 ER und 
MPE S 50/70 ER).

505 901	4013364019355	
01 50 50 01		  2 g	 20	
Stk.	

SKM M6 DIN 934 V2A	505 901

Typ SKM M6 DIN 934 V2A
Art.-Nr. 505 901
Werkstoff NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
ASTM / AISI: AISI 304 
Ausführung M6 
VPE 20 Stk.

Sechskantmutter​
Mutter für Seilklemmen (MPE S 35 ER und  
MPE S 50/70 ER).

524 906	4013364004009	
01 50 50 01		  1 g	 20	
Stk.	

FR A6 V2A	524 906

Typ FR A6 V2A
Art.-Nr. 524 906
Werkstoff NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4310 
ASTM / AISI: AISI 301 
Ausführung A6 
VPE 20 Stk.

Federring​
Federring für Seilklemmen (MPE S 35 ER und  
MPE S 50/70 ER).

832 838	4013364335776	
02 03 01 02		  334,00 g/m	
100	 m	
832 839	4013364093164	
02 03 01 02		  438,00 g/m	
100	 m	
832 202	4013364081048	
02 03 01 02		  597,00 g/m	
50	 m	

SEIL 7.5 CUGALSN 35Q 
R100M	 832 838
SEIL 9 50Q CUGALSN R100M	
832 839
SEIL 10.5 70Q CUGALSN 
R50M	832 202

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff Cu/gal Sn 

Typ 
 

SEIL 7.5 CUGALSN 35Q 
R100M

SEIL 9 50Q CUGALSN 
R100M

Art.-Nr. 832 838 832 839
Querschnitt 35 mm2 50 mm2

Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 7 x 2,5 mm 19 x 1,8 mm
VPE 100 m 100 m

Kupferseil verzinnt​
Für den Einsatz als Ringpotentialaus-
gleichsleiter oder Potentialausgleich.

Zubehör für Potentialausgleich an Kabeltragsystemen 
für Ex-Bereiche Zone 2/22

EXFS L / EXFS KU

Zur Überbrückung von Isolierflanschen und Isolierver-
schraubungen bei kathodisch geschützten Rohrab-
schnitten (z. B. Pipelines oder Flüssiggasanlagen)  
in explosionsgefährdeten Bereichen bei Überspan-
nungen und Blitzströmen.

923 060	4013364038899	
04 01 05 02		  725 g	 1	
Stk.	
923 061	4013364038905	
04 01 05 02		  750 g	 1	
Stk.	
923 062	4013364038912	
04 01 05 02		  781 g	 1	
Stk.	

EXFS L100	923 060
EXFS L200	923 061
EXFS L300	923 062

Typ EXFS ... L100 L200 L300
Art.-Nr. 923 060 923 061 923 062
Kabellänge 100 mm 200 mm 300 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja 
Blitzstoßstrom (10/350 µs)  (Iimp) 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse N 
Bemessungs-Ansprechstoßspannung  (Ur imp) ≤ 2,5 kV
Schutzart IP 54 
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0146 X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-15: Gase II 3 G Ex nC IIC T4 Gc 

IECEx-Zulassungen IECEx DEK 11.0063X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 Ex nC IIC T4 Gc 

EXFS L​
Ex-Trennfunkenstrecke für den  
oberirdischen Einbau.

923 019	4013364033177	
04 01 05 02		  1,70 kg	1	
Stk.	

EXFS KU	 923 019

Typ EXFS ... KU
Art.-Nr. 923 019
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja 
Blitzstoßstrom (10/350 µs)  (Iimp) 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse N 
Bemessungs-Ansprechstoßspannung  (Ur imp) ≤ 2,5 kV
Schutzart IP 67 
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0146 X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-15: Gase II 3 G Ex nC IIC T4 Gc 

IECEx-Zulassungen IECEx DEK 11.0063X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 Ex nC IIC T4 Gc 
Kabellänge 2x ca. 1500 mm
VPE 1 Stk.

EXFS KU​
Ex-Trennfunkenstrecke mit Anschlusslei-
tungen für den ober- und unterirdischen 
Einbau; wasserdicht umschrumpft; kann 
gekürzt werden um möglichst kurze Kabel-
längen zu realisieren.
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Potentialausgleich für Ex-Bereiche

EXFS 100 / EXFS 100 KU

Zur Überbrückung von Isolierflanschen und Isolier-
verschraubungen bei kathodisch geschützten Rohr-
abschnitten (z. B. Pipelines oder Flüssiggasanlagen) in 
explosionsgefährdeten Bereichen bei Überspannungen 
und Blitzströmen.
	� Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA)
	� Besonders tiefe Ansprechspannung
	� ATEX- und IECEx-zertifiziert für Zone 1 und Zone 21

923 100	4013364108325	
04 01 05 02		  289 g	 1	
Stk.	

EXFS 100	 923 100

Typ EXFS ... 100
Art.-Nr. 923 100
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja 
Blitzstoßstrom (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H 
Bemessungs-Ansprechstoßspannung  (Ur imp) ≤ 1,25 kV
Schutzart IP 67 
Zulassungen UL, Inmetro 
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0178 X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-1: Gase II 2 G Ex db IIC T6 Gb 

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-31: Stäube

II 2 D Ex tb IIIC T80 °C 
Db IP 66/67 

IECEx-Zulassungen IECEx KEM 09.0051X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-1: Gase Ex db IIC T6 Gb 

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-31: Stäube 

Ex tb IIIC T80 °C Db IP 
66/67 

Inmetro-Zulassungen TÜV 17.0698 X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-1: Gase  Ex db IIC T6 Gb 

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-31: Stäube  

Ex tb IIIC T80 °C Db IP 
66/67 

VPE 1 Stk.

EXFS 100​
Trennfunkenstrecke für den Ex-Bereich mit 
Kunststoffmantel und Anschluss-Gewinde-
schrauben M10.

923 101	4013364108332	
04 01 05 02		  1,98 kg	1	
Stk.	

EXFS 100 KU	 923 101

Typ EXFS ... 100 KU
Art.-Nr. 923 101
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja 
Blitzstoßstrom (10/350 µs)  (Iimp) 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H 
Bemessungs-Ansprechstoßspannung  (Ur imp) ≤ 1,25 kV
Schutzart IP 67 
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0178 X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-1: Gase II 2 G Ex d IIC T6 Gb 

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-31: Stäube

II 2 D Ex tb IIIC T80 °C 
Db IP 66/67 

IECEx-Zulassungen IECEx KEM 09.0051X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-1: Gase Ex d IIC T6 Gb 

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-31: Stäube 

Ex tb IIIC T80°C Db IP 
66/67 

Inmetro-Zulassungen TÜV 17.0698 X 
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-1: Gase  Ex db IIC T6 Gb 

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und  
EN 60079-31: Stäube  

Ex tb IIIC T80 °C Db IP 
66/67 

Kabellänge 2x ca. 2000 mm
VPE 1 Stk.

EXFS 100 KU​
Ex-Trennfunkenstrecke mit Anschluss-
leitung für den ober- und unterirdischen 
Einbau; wasserdicht umschrumpft; kann 
gekürzt werden um möglichst kurze Kabel-
längen zu realisieren.

923 311	4013364150775	
04 01 05 03		  105 g	 1	
Stk.	
923 314	4013364150782	
04 01 05 03		  103 g	 1	
Stk.	
923 318	4013364150799	
04 01 05 03		  101 g	 1	
Stk.	
923 322	4013364150805	
04 01 05 03		  96 g	 1	
Stk.	
923 326	4013364150812	
04 01 05 03		  91 g	 1	
Stk.	
923 330	4013364150829	
04 01 05 03		  178 g	 1	
Stk.	
923 333	4013364150836	
04 01 05 03		  172 g	 1	
Stk.	
923 336	4013364150843	
04 01 05 03		  168 g	 1	
Stk.	
923 339	4013364150850	
04 01 05 03		  159 g	 1	
Stk.	
923 342	4013364150867	
04 01 05 03		  158 g	 1	
Stk.	
923 348	4013364150874	
04 01 05 03		  144 g	 1	
Stk.	
923 356	4013364150881	
04 01 05 03		  262 g	 1	
Stk.	
923 362	4013364150898	
04 01 05 03		  244 g	 1	
Stk.	

AB EXFS IF1 W 11	 923 
311
AB EXFS IF1 W 14	 923 
314
AB EXFS IF1 W 18	 923 
318
AB EXFS IF1 W 22	 923 
322
AB EXFS IF1 W 26	 923 
326
AB EXFS IF1 W 30	 923 
330
AB EXFS IF1 W 33	 923 
333
AB EXFS IF1 W 36	 923 
336
AB EXFS IF1 W 39	 923 
339
AB EXFS IF1 W 42	 923 
342
AB EXFS IF1 W 48	 923 
348
AB EXFS IF1 W 56	 923 
356
AB EXFS IF1 W 62	 923 
362

Typ AB EXFS IF1 W 62
Art.-Nr. 923 362
Bohrdurchmesser d1 62 mm

Typ AB EXFS IF1 W 48 AB EXFS IF1 W 56
Art.-Nr. 923 348 923 356
Bohrdurchmesser d1 48 mm 56 mm

Typ AB EXFS IF1 W 39 AB EXFS IF1 W 42
Art.-Nr. 923 339 923 342
Bohrdurchmesser d1 39 mm 42 mm

Typ AB EXFS IF1 W 33 AB EXFS IF1 W 36
Art.-Nr. 923 333 923 336
Bohrdurchmesser d1 33 mm 36 mm

Typ AB EXFS IF1 W 26 AB EXFS IF1 W 30
Art.-Nr. 923 326 923 330
Bohrdurchmesser d1 26 mm 30 mm

Typ AB EXFS IF1 W 18 AB EXFS IF1 W 22
Art.-Nr. 923 318 923 322
Bohrdurchmesser d1 18 mm 22 mm

Typ AB EXFS IF1 W 11 AB EXFS IF1 W 14
Art.-Nr. 923 311 923 314
Bohrdurchmesser d1 11 mm 14 mm

Anschlussbügel abgewinkelt – IF 1 –​
Abgewinkelter Anschlussbügel für EXFS ...;  
Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser  
der Flanschverschraubung; Werkstoff St/tZn.

Zubehör für EXFS 100 / EXFS 100 KU

923 211	4013364150904	
04 01 05 03		  109 g	 1	
Stk.	
923 214	4013364150911	
04 01 05 03		  107 g	 1	
Stk.	
923 218	4013364150928	
04 01 05 03		  99 g	 1	
Stk.	
923 222	4013364150935	
04 01 05 03		  95 g	 1	
Stk.	
923 226	4013364150942	
04 01 05 03		  92 g	 1	
Stk.	
923 230	4013364150959	
04 01 05 03		  180 g	 1	
Stk.	
923 233	4013364150966	
04 01 05 03		  174 g	 1	
Stk.	
923 236	4013364150973	
04 01 05 03		  167 g	 1	
Stk.	
923 239	4013364150980	
04 01 05 03		  162 g	 1	
Stk.	
923 242	4013364150997	
04 01 05 03		  158 g	 1	
Stk.	

AB EXFS IF3 G 11	 923 211
AB EXFS IF3 G 14	 923 214
AB EXFS IF3 G 18	 923 218
AB EXFS IF3 G 22	 923 222
AB EXFS IF3 G 26	 923 226
AB EXFS IF3 G 30	 923 230
AB EXFS IF3 G 33	 923 233
AB EXFS IF3 G 36	 923 236
AB EXFS IF3 G 39	 923 239
AB EXFS IF3 G 42	 923 242

Typ AB EXFS IF3 G 39 AB EXFS IF3 G 42
Art.-Nr. 923 239 923 242
Bohrdurchmesser d1 39 mm 42 mm

VPE (alle Anschlussbügel) 1 Stk.

Typ AB EXFS IF3 G 33 AB EXFS IF3 G 36
Art.-Nr. 923 233 923 236
Bohrdurchmesser d1 33 mm 36 mm

Typ AB EXFS IF3 G 26 AB EXFS IF3 G 30
Art.-Nr. 923 226 923 230
Bohrdurchmesser d1 26 mm 30 mm

Typ AB EXFS IF3 G 18 AB EXFS IF3 G 22
Art.-Nr. 923 218 923 222
Bohrdurchmesser d1 18 mm 22 mm

Typ AB EXFS IF3 G 11 AB EXFS IF3 G 14
Art.-Nr. 923 211 923 214
Bohrdurchmesser d1 11 mm 14 mm

Anschlussbügel gerade – IF 3 –​
Gerader Anschlussbügel für EXFS ...;  
Durchmesser entspricht Bolzendurchmesser  
der Flanschverschraubung; Werkstoff St/tZn.

923 025	4013364110397	
04 01 05 03		  137 g	 1	
Stk.	
923 035	4013364110403	
04 01 05 03		  163 g	 1	
Stk.	
923 045	4013364110410	
04 01 05 03		  190 g	 1	
Stk.	

AL EXFS L100 KS	 923 025
AL EXFS L200 KS	 923 035
AL EXFS L300 KS	 923 045

Typ AL EXFS ... L100 KS L200 KS L300 KS
Art.-Nr. 923 025 923 035 923 045
Leitungslänge 100 mm 200 mm 300 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.

EXFS 100: Anschlussleitung Cu 25 mm²​
Anschlussleitung für EXFS 100; 2 Kabel-
schuhe Ø10,5 mm, Werkstoff Cu/gal Sn, 
Schraube, Mutter und Federring.
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Koffer mit Messzubehör für 
Durchgangsprüfer

Für die Unterbringung des Durchgangs-
prüfers und des Messzubehörs.

Ausrüstung des Messkoffers:
	� 2 Drahthaspeln mit Abspulgriff und 50 m 
Messleitung blau, Art.-Nr. 585 320
	� 1 Messleitung 0,75 mm2, 3 m lang, 
schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, 
Art.-Nr. 545 020
	� 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, 
Art.-Nr. 588 000

582 620	4013364110960	
03 05 01 02		  3,77 kg	1	
Stk.	

DGPKO ML PK ... KL	 582 620

Typ DGPKO ML PK ... KL
Art.-Nr. 582 620
Werkstoff Kunstleder 
Abmessung  (l x b x h) 370 x 130 x 220 mm
VPE 1 Stk.

Erdungsmesskoffer

Der Erdungsmesskoffer besitzt 
zum Transport einen bequemen 
Tragegurt.

582 600	4013364034730	
03 05 01 02		  5,88 kg	1	
Stk.	

EMKO ML EB PK ... KL	582 600

Typ EMKO ML EB PK ... KL
Art.-Nr. 582 600
Werkstoff Kunstleder 
Abmessung  (l x b x h) 400 x 200 x 240 mm
VPE 1 Stk.

Ausrüstung des Messkoffers:
	� 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung, rot,  
mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310
	� 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung, blau,  
mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
	� 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460
	� 2 Messleitungen 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit 
Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage 
– Erdungsmessgerät)
	� 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananen-
stecker, Art.-Nr. 545 010
	� 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, blau, beidseitig mit 
Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel 
– Erdbohrer)
	� 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000

Im Koffer ist ein Leerfach zur Aufnahme eines Messgerätes 
vorhanden.

Erfahren Sie mehr über unsere Highlights und  
entdecken Sie unsere neuen Messgeräte: 
https://de.hn/h2ejv

587 460	4013364035263	
03 05 01 03		  368 g	 1	
Stk.	

EB ASSM5 L350 TGGALZN	
587 460

Typ 
 

EB ASSM5 L350 
TGGALZN

Art.-Nr. 587 460
Anschluss f M5 
Werkstoff TG/gal Zn 
Länge 350 mm
VPE 1 Stk.

Erdbohrer​
Als Hilfserder und Sonde bei der Messung 
von Erdungs- und Bodenwiderständen.
Mit Bohrung für Bananenstecker der 
Messleitung.

Zubehör für Erdungsmesskoffer
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585 010	4013364029620	
03 05 01 03		  211 g	 1	
Stk.	
585 200	4013364029712	
03 05 01 03		  211 g	 1	
Stk.	

DH K 40 BB ASG L	 585 010
DH K 80 BB ASG L	 585 200

Typ DH K 40 BB ASG L DH K 80 BB ASG L
Art.-Nr. 585 010 585 200
Messleitungslänge 0 m 0 m
Breite 40 mm 80 mm
Werkstoff Kunststoff  Kunststoff 
Farbe grau 1  grau 1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Drahthaspel leer​
Mit Buchse und Handgriff.

545 000	4013364027367	
03 05 01 03		  10,50 g/m	
100	 m	
545 001	4013364141131	
03 05 01 03		  10,50 g/m	
100	 m	

ML 0.75 L100M CU BL	
545 000
ML 0.75 L100M CU RT	
545 001

Typ ML 0.75 L100M CU BL ML 0.75 L100M CU RT
Art.-Nr. 545 000 545 001
Querschnitt 0,75 mm2 0,75 mm2

Werkstoff Cu  Cu 
Bezeichnung H05V-K  H05V-K 
Isolierung PVC  PVC 
Farbe blau 1  rot 1 
VPE 100 m 100 m

Messleitung​

Tragehilfe

Alu-Tragehilfe mit Sicherungsbügel aus 
Niro, für 8,5 kg und 17 kg Betonsockel.

590 000	4013364507678	
01 06 01 01		  400 g	 1	
Stk.	

TG AL SB A2 BES 17KG	
590 000

Typ TG AL SB A2 BES 17KG
Art.-Nr. 590 000 *
Werkstoff Al / NIRO 
Durchmesser 16 mm
VPE 1 Stk.

585 310	4013364034679	
03 05 01 03		  468 g	 1	
Stk.	
585 051	4013364141155	
03 05 01 03		  740 g	 1	
Stk.	
585 025	4013364029637	
03 05 01 03		  468 g	 1	
Stk.	
585 320	4013364148024	
03 05 01 03		  740 g	 1	
Stk.	
DH K 40 BS ML0.75 L25M RT	
585 310
DH K 40 BS ML0.75 L50M RT	
585 051
DH K 40 BS ML0.75 L25M BL	
585 025
DH K 40 BS ML0.75 L50M BL	
585 320

Allgemeine technische Daten:
Breite 40 mm
Werkstoff Kunststoff 

Typ 
 

DH K 40 BS ML0.75 
L25M BL

DH K 40 BS ML0.75 
L50M BL

Art.-Nr. 585 025 585 320
Messleitungslänge 25 m 50 m
Messleitungsfarbe blau 1  blau 1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

DH K 40 BS ML0.75 
L25M RT

DH K 40 BS ML0.75 
L50M RT

Art.-Nr. 585 310 585 051
Messleitungslänge 25 m 50 m
Messleitungsfarbe rot 1  rot 1 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Drahthaspel Breite 40 mm​
Mit Bananenstecker, Buchse und 
Handgriff.

585 211	4013364141162	
03 05 01 03		  1,33 kg	1	
Stk.	
585 210	4013364029729	
03 05 01 03		  1,33 kg	1	
Stk.	

DH K 80 BS ML0.75 L100M RT	
585 211
DH K 80 BS ML0.75 L100M BL	
585 210

Typ 
 

DH K 80 BS ML0.75 
L100M RT

DH K 80 BS ML0.75 L
100M BL

Art.-Nr. 585 211 585 210
Messleitungslänge 100 m 100 m
Messleitungsfarbe rot 1  blau 1 
Breite 80 mm 80 mm
Werkstoff Kunststoff  Kunststoff 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Drahthaspel Breite 80 mm​
Mit Bananenstecker, Buchse und 
Handgriff.

588 000	4013364027404	
03 05 01 03		  100 g	 1	
Stk.	

PK 2.21 ASSM5 TGTZN	
588 000

Typ PK 2.21 ASSM5 TGTZN PK 4.45 ASSM5 TGTZN
Art.-Nr. 588 000 589 000
Anschluss f M5  f M5 
Werkstoff TG/tZn  TG/tZn 
Klemmbereich 2-21 mm 4-45 mm
Klemmspindel M8  M10 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Prüfklemme bis 21 oder 45 mm​
Zur Erdermessung.

589 000	4013364027411	
03 05 01 03		  292 g	 1	
Stk.	

PK 4.45 ASSM5 TGTZN	
589 000
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Drahtrichtgeräte

Zum Ausrichten von Rundleitern verschiedener Werk-
stoffe (St/tZn, Cu und Al).

597 004	4013364027701	
01 06 01 02		  5,95 kg	1	
Stk.	

DRG 5RO 7.10 HG STGALZN	
597 004

Typ DRG ... 5RO 7.10 HG STGALZN
Art.-Nr. 597 004
Werkstoff St/gal Zn 
Aufnahme Rd 7-10 mm
Werkstoff Rollen St/gal Zn 
Abmessung ca. 180 x 290 mm
VPE 1 Stk.

5 Richtrollen, mit Handgriffen​

597 005	4013364027718	
01 06 01 02		  15,70 kg	
1	 Stk.	

DRG 10RO 7.10 HG STGALZN	
597 005

Typ DRG ... 10RO 7.10 HG STGALZN
Art.-Nr. 597 005
Werkstoff St/gal Zn 
Aufnahme Rd 7-10 mm
Werkstoff Rollen St/gal Zn 
Abmessung ca. 650 x 180 mm
VPE 1 Stk.

10 Richtrollen, mit Handgriffen​

597 006	4013364029606	
01 06 01 02		  42,80 kg	
1	 Stk.	

DRG 10RO 7.10 FB STTZN	
597 006

Typ DRG ... 10RO 7.10 FB STTZN
Art.-Nr. 597 006
Werkstoff St/tZn 
Aufnahme Rd 7-10 mm
Werkstoff Rollen St/gal Zn 
Abmessung ca. 1650 x 1200 mm
VPE 1 Stk.

10 Richtrollen, fahrbar auf Gummirädern​
Mit Drahtabspuleinrichtung, Verarbei-
tungsmöglichkeit von Ringen (St/tZn, Cu 
und Al) mit Innendurchmesser 450-800 
mm und Ringbreiten bis 150 mm.

Richteisen

Zum Abwinkeln und Ausrichten von Leitungen.

596 000	4013364046528	
01 06 01 02		  362 g	 1	
Stk.	

RE G 8.10 FL4 STBRUE	
596 000

Typ RE ... G 8.10 FL4 STBRUE
Art.-Nr. 596 000
Werkstoff St/brüniert 
Anwendung Rd / Fl 8-10 / -4 mm
Länge 260 mm
VPE 1 Stk.

Ausführung gerade​

595 000	4013364046535	
01 06 01 02		  329 g	 1	
Stk.	

RE GK 8.10 SW13 STBRUE	
595 000

Typ RE ... GK 8.10 SW13 STBRUE
Art.-Nr. 595 000
Werkstoff St/brüniert 
Anwendung Rd 8-10 mm
Länge 260 mm
VPE 1 Stk.

Ausführung gekröpft​
Mit Schlüsselweite (SW13) zum Schrauben.

Kreuzsteckschlüssel

Zum universellen Einsatz bei der Mon-
tage von Blitzschutzanlagen. Mit vier 
Schlüsselweiten.

572 000	4013364021723	
01 06 01 02		  190 g	 1	
Stk.	

KSS SW10 13 17 19 STGALZN	
572 000

Typ 
 

KSS SW10 13 17 19 
STGALZN

Art.-Nr. 572 000
Werkstoff St/gal Zn 
Schlüsselweiten 10, 13, 17, 19 mm
VPE 1 Stk.
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410 003	4013364028722	
03 07 01 01		  105 g	 1	
Stk.	
410 005	4013364028715	
03 07 01 01		  120 g	 1	
Stk.	
410 006	4013364028708	
03 07 01 01		  140 g	 1	
Stk.	
410 010	4013364028692	
03 07 01 01		  190 g	 1	
Stk.	
410 015	4013364028685	
03 07 01 01		  248 g	 1	
Stk.	
410 020	4013364028678	
03 07 01 01		  300 g	 1	
Stk.	
410 025	4013364028661	
03 07 01 01		  370 g	 1	
Stk.	
410 030	4013364028654	
03 07 01 01		  438 g	 1	
Stk.	
410 035	4013364028647	
03 07 01 01		  490 g	 1	
Stk.	
410 040	4013364028630	
03 07 01 01		  550 g	 1	
Stk.	
410 050	4013364028623	
03 07 01 01		  680 g	 1	
Stk.	
410 060	4013364028616	
03 07 01 01		  800 g	 1	
Stk.	
410 070	4013364028609	
03 07 01 01		  920 g	 1	
Stk.	
410 099	4013364028593	
03 07 01 01		  1,27 kg	1	
Stk.	
410 140	4013364028586	
03 07 01 01		  1,78 kg	1	
Stk.	
410 150	4013364028579	
03 07 01 01		  1,87 kg	1	
Stk.	
410 199	4013364028562	
03 07 01 01		  2,48 kg	1	
Stk.	
410 299	4013364028555	
03 07 01 01		  3,66 kg	1	
Stk.	

EL10 L0.35M 2KSO 8.10	 410 003
EL10 L0.55M 2KSO 8.10	 410 005
EL10 L0.65M 2KSO 8.10	 410 006
EL10 L1.05M 2KSO 8.10	 410 010
EL10 L1.55M 2KSO 8.10	 410 015
EL10 L2.05M 2KSO 8.10	 410 020
EL10 L2.55M 2KSO 8.10	 410 025
EL10 L3.05M 2KSO 8.10	 410 030
EL10 L3.55M 2KSO 8.10	 410 035
EL10 L4.05M 2KSO 8.10	 410 040
EL10 L5.05M 2KSO 8.10	 410 050
EL10 L6.05M 2KSO 8.10	 410 060
EL10 L7.05M 2KSO 8.10	 410 070
EL10 L10.0M 2KSO 8.10	 410 099
EL10 L14.0M 2KSO 8.10	 410 140
EL10 L15.0M 2KSO 8.10	 410 150
EL10 L20.0M 2KSO 8.10	 410 199
EL10 L30.0M 2KSO 8.10	 410 299

Typ EL10 L7.05M 2KSO 8.10 EL10 L10.0M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 410 070 410 099
Leitungslänge  (l1) 7,05 m 10,0 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A056 VG 96927 T011 A057
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9111 6150-12-156-9112
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL10 L5.05M 2KSO 8.10 EL10 L6.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 410 050 410 060
Leitungslänge  (l1) 5,05 m 6,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A054 VG 96927 T011 A055
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-6051 6150-12-156-9110
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL10 L3.55M 2KSO 8.10 EL10 L4.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 410 035 410 040
Leitungslänge  (l1) 3,55 m 4,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A052 VG 96927 T011 A053
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9071 6150-12-156-9070
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL10 L2.55M 2KSO 8.10 EL10 L3.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 410 025 410 030
Leitungslänge  (l1) 2,55 m 3,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A050 VG 96927 T011 A051
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9072 6150-12-156-9109
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL10 L1.55M 2KSO 8.10 EL10 L2.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 410 015 410 020
Leitungslänge  (l1) 1,55 m 2,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A048 VG 96927 T011 A049
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9069 6150-12-156-9073
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL10 L0.65M 2KSO 8.10 EL10 L1.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 410 006 410 010
Leitungslänge  (l1) 0,65 m 1,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A046 VG 96927 T011 A047
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9108 6150-12-156-8387
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL10 L0.35M 2KSO 8.10 EL10 L0.55M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 410 003 410 005
Leitungslänge  (l1) 0,35 m 0,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A044 VG 96927 T011 A045
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9107 6150-12-156-8386
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 10 mm2

Kabelschuh offen 2x M8 / M10 
Farbe schwarz 1 

Kabelschuh, 2x offen,  
2x M8 / M10​

Typ EL10 L20.0M 2KSO 8.10 EL10 L30.0M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 410 199 410 299
Leitungslänge  (l1) 20,0 m 30,0 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A060 VG 96927 T011 A061
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9113 6150-12-156-9114
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL10 L14.0M 2KSO 8.10 EL10 L15.0M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 410 140 410 150
Leitungslänge  (l1) 14,0 m 15,0 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A058 VG 96927 T011 A059
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-6207 6150-12-161-4272
VPE 1 Stk. 1 Stk.

416 516	4013364032408	
03 07 01 01		  341 g	 1	
Stk.	

EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 
5.6	 416 516

Typ 
 

EL16 L1.55M 1KSO 8.10 
1KSO 5.6

Art.-Nr. 416 516
Leitungsquerschnitt 16 mm2

Leitungslänge  (l1) 1,55 m
Kabelschuh offen 1x M8 / M10 1x M5 / M6 
Farbe schwarz 1 
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A125
Versorgungs-Nr. 6150-12-308-6607
VPE 1 Stk.

Kabelschuh, 2x offen,  
1x M8 / M10 und 1x M5 / M6​

Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen

Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig,  
UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.

Erdungsmaterial für Nachrichtentechnik
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410 603	4013364029330	
03 07 01 01		  100 g	 1	
Stk.	
410 605	4013364029347	
03 07 01 01		  120 g	 1	
Stk.	
410 610	4013364029354	
03 07 01 01		  185 g	 1	
Stk.	
410 615	4013364029361	
03 07 01 01		  240 g	 1	
Stk.	
410 620	4013364029378	
03 07 01 01		  305 g	 1	
Stk.	
410 625	4013364029385	
03 07 01 01		  365 g	 1	
Stk.	
410 630	4013364029392	
03 07 01 01		  430 g	 1	
Stk.	

EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSO 
5.6	 410 603
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSO 
5.6	 410 605
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSO 
5.6	 410 610
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 
5.6	 410 615
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSO 
5.6	 410 620
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSO 
5.6	 410 625
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSO 
5.6	 410 630

Typ 
 

EL10 L3.05M 1KSO 8.10 
1KSO 5.6

Art.-Nr. 410 630
Leitungslänge  (l1) 3,05 m
Militärische Bezeichnung —
Versorgungs-Nr. 6150-12-353-5887
VPE 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L2.05M 1KSO 8.10 
1KSO 5.6

EL10 L2.55M 1KSO 8.10 
1KSO 5.6

Art.-Nr. 410 620 410 625
Leitungslänge  (l1) 2,05 m 2,55 m
Militärische Bezeichnung — —
Versorgungs-Nr. — —
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L1.05M 1KSO 8.10 
1KSO 5.6

EL10 L1.55M 1KSO 8.10 
1KSO 5.6

Art.-Nr. 410 610 410 615
Leitungslänge  (l1) 1,05 m 1,55 m
Militärische Bezeichnung — VG 96927 T011 A123
Versorgungs-Nr. — 6150-12-308-6928
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L0.35M 1KSO 8.10 
1KSO 5.6

EL10 L0.55M 1KSO 8.10 
1KSO 5.6

Art.-Nr. 410 603 410 605
Leitungslänge  (l1) 0,35 m 0,55 m
Militärische Bezeichnung — —
Versorgungs-Nr. — —
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 10 mm2

Kabelschuh offen 1x M8 / M10 1x M5 / M6 
Farbe schwarz 1 

Kabelschuh, 2x offen,  
1x M8 / M10 und 1x M5 / M6​

Typ EL16 L0.65M 2KSO 8.10 EL16 L1.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 416 006 416 010
Leitungslänge  (l1) 0,65 m 1,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A064 VG 96927 T011 A065
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9116 6150-12-156-9084
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL16 L0.35M 2KSO 8.10 EL16 L0.55M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 416 003 416 005
Leitungslänge  (l1) 0,35 m 0,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A062 VG 96927 T011 A063
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9115 6150-12-156-9085
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 16 mm2

Kabelschuh offen 2x M8 / M10 
Farbe schwarz 1 
Normenbezug DIN EN 62561-1 

Kabelschuh, 2x offen,  
2x M8 / M10​

416 003	4013364028937	
03 07 01 01		  126 g	 1	
Stk.	
416 005	4013364028920	
03 07 01 01		  165 g	 1	
Stk.	
416 006	4013364028913	
03 07 01 01		  184 g	 1	
Stk.	
416 010	4013364028906	
03 07 01 01		  262 g	 1	
Stk.	
416 015	4013364028890	
03 07 01 01		  360 g	 1	
Stk.	
416 020	4013364028883	
03 07 01 01		  460 g	 1	
Stk.	
416 025	4013364028876	
03 07 01 01		  545 g	 1	
Stk.	
416 030	4013364028869	
03 07 01 01		  650 g	 1	
Stk.	
416 035	4013364028852	
03 07 01 01		  748 g	 1	
Stk.	
416 040	4013364028845	
03 07 01 01		  830 g	 1	
Stk.	
416 050	4013364028838	
03 07 01 01		  1,04 kg	1	
Stk.	
416 060	4013364028821	
03 07 01 01		  1,24 kg	1	
Stk.	
416 070	4013364028814	
03 07 01 01		  1,44 kg	1	
Stk.	
416 080	4013364028807	
03 07 01 01		  1,60 kg	1	
Stk.	
416 100	4013364042933	
03 07 01 01		  2,01 kg	1	
Stk.	
416 120	4013364028791	
03 07 01 01		  2,43 kg	1	
Stk.	
416 140	4013364028784	
03 07 01 01		  2,73 kg	1	
Stk.	
416 150	4013364028777	
03 07 01 01		  3,01 kg	1	
Stk.	
416 200	4013364028760	
03 07 01 01		  3,95 kg	1	
Stk.	
416 220	4013364028753	
03 07 01 01		  4,38 kg	1	
Stk.	
416 280	4013364028746	
03 07 01 01		  5,64 kg	1	
Stk.	
416 300	4013364028739	
03 07 01 01		  5,94 kg	1	
Stk.	

EL16 L0.35M 2KSO 8.10	
416 003
EL16 L0.55M 2KSO 8.10	
416 005
EL16 L0.65M 2KSO 8.10	
416 006
EL16 L1.05M 2KSO 8.10	
416 010
EL16 L1.55M 2KSO 8.10	
416 015
EL16 L2.05M 2KSO 8.10	
416 020
EL16 L2.55M 2KSO 8.10	
416 025
EL16 L3.05M 2KSO 8.10	
416 030
EL16 L3.55M 2KSO 8.10	
416 035
EL16 L4.05M 2KSO 8.10	
416 040
EL16 L5.05M 2KSO 8.10	
416 050
EL16 L6.05M 2KSO 8.10	
416 060
EL16 L7.05M 2KSO 8.10	
416 070
EL16 L8.05M 2KSO 8.10	
416 080
EL16 L10.05M 2KSO 8.10	
416 100
EL16 L12.05M 2KSO 8.10	
416 120
EL16 L14.05M 2KSO 8.10	
416 140
EL16 L15.05M 2KSO 8.10	
416 150
EL16 L20.05M 2KSO 8.10	
416 200
EL16 L22.05M 2KSO 8.10	
416 220
EL16 L28.05M 2KSO 8.10	
416 280
EL16 L30.05M 2KSO 8.10	
416 300

Typ EL16 L7.05M 2KSO 8.10 EL16 L8.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 416 070 416 080
Leitungslänge  (l1) 7,05 m 8,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A074 VG 96927 T011 A075
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9121 6150-12-188-4475
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL16 L5.05M 2KSO 8.10 EL16 L6.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 416 050 416 060
Leitungslänge  (l1) 5,05 m 6,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A072 VG 96927 T011 A073
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9120 6150-12-156-9082
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL16 L3.55M 2KSO 8.10 EL16 L4.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 416 035 416 040
Leitungslänge  (l1) 3,55 m 4,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A070 VG 96927 T011 A071
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-6208 6150-12-156-8388
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL16 L2.55M 2KSO 8.10 EL16 L3.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 416 025 416 030
Leitungslänge  (l1) 2,55 m 3,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A068 VG 96927 T011 A069
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9119 6150-12-156-9083
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL16 L1.55M 2KSO 8.10 EL16 L2.05M 2KSO 8.10
Art.-Nr. 416 015 416 020
Leitungslänge  (l1) 1,55 m 2,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A066 VG 96927 T011 A067
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9117 6150-12-156-9118
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L14.05M 2KSO 
8.10

EL16 L15.05M 2KSO 
8.10

Art.-Nr. 416 140 416 150
Leitungslänge  (l1) 14,05 m 15,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A078 VG 96927 T011 A079
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9123 6150-12-161-4273
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L10.05M 2KSO 
8.10

EL16 L12.05M 2KSO 
8.10

Art.-Nr. 416 100 416 120
Leitungslänge  (l1) 10,05 m 12,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A076 VG 96927 T011 A077
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9122 6150-12-188-4476
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L28.05M 2KSO 
8.10

EL16 L30.05M 2KSO 
8.10

Art.-Nr. 416 280 416 300
Leitungslänge  (l1) 28,05 m 30,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A082 VG 96927 T011 A083
Versorgungs-Nr. 6150-12-188-4478 6150-12-156-9125
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L20.05M 2KSO 
8.10

EL16 L22.05M 2KSO 
8.10

Art.-Nr. 416 200 416 220
Leitungslänge  (l1) 20,05 m 22,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A080 VG 96927 T011 A081
Versorgungs-Nr. 6150-12-156-9124 6150-12-188-4477
VPE 1 Stk. 1 Stk.
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Erdungsleitungen mit Kabelschuhen 
offen / geschlossen

Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig,  
UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.

410 503	4013364029408	
03 07 01 01		  100 g	 1	
Stk.	
410 506	4013364029415	
03 07 01 01		  116 g	 1	
Stk.	
410 510	4013364029422	
03 07 01 01		  185 g	 1	
Stk.	
410 515	4013364029439	
03 07 01 01		  250 g	 1	
Stk.	
410 520	4013364029446	
03 07 01 01		  300 g	 1	
Stk.	
410 525	4013364029453	
03 07 01 01		  365 g	 1	
Stk.	
410 530	4013364029460	
03 07 01 01		  425 g	 1	
Stk.	

EL10 L0.35M 1KSO 5.6 1KSG 8	
410 503
EL10 L0.65M 1KSO 5.6 1KSG 8	
410 506
EL10 L1.05M 1KSO 5.6 1KSG 8	
410 510
EL10 L1.55M 1KSO 5.6 1KSG 8	
410 515
EL10 L2.05M 1KSO 5.6 1KSG 8	
410 520
EL10 L2.55M 1KSO 5.6 1KSG 8	
410 525
EL10 L3.05M 1KSO 5.6 1KSG 8	
410 530

Typ 
 

EL10 L3.05M 1KSO 5.6 
1KSG 8

Art.-Nr. 410 530
Leitungslänge  (l1) 3,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A122
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-6808
VPE 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L2.05M 1KSO 5.6 
1KSG 8

EL10 L2.55M 1KSO 5.6 
1KSG 8

Art.-Nr. 410 520 410 525
Leitungslänge  (l1) 2,05 m 2,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A120 VG 96927 T011 A121
Versorgungs-Nr. 6150-12-196-7606 6150-12-198-6807
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L1.05M 1KSO 5.6 
1KSG 8

EL10 L1.55M 1KSO 5.6 
1KSG 8

Art.-Nr. 410 510 410 515
Leitungslänge  (l1) 1,05 m 1,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A118 VG 96927 T011 A119
Versorgungs-Nr. 6150-12-196-7304 6150-12-196-7303
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L0.35M 1KSO 5.6 
1KSG 8

EL10 L0.65M 1KSO 5.6 
1KSG 8

Art.-Nr. 410 503 410 506
Leitungslänge  (l1) 0,35 m 0,65 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A116 VG 96927 T011 A117
Versorgungs-Nr. 6150-12-196-7302 6150-12-195-9694
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 10 mm2

Kabelschuh offen M5 / M6 
Kabelschuh geschlossen M8 
Bohrung Ø 8,5 mm
Farbe schwarz 1 

Kabelschuh, 1x offen M5 / M6 und 
1x geschlossen M8​

416 505	4013364029477	
03 07 01 01		  158 g	 1	
Stk.	

EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8	
416 505

Typ 
 

EL16 L0.55M 1KSO 5.6 
1KSG 8

Art.-Nr. 416 505
Leitungsquerschnitt 16 mm2

Leitungslänge  (l1) 0,55 m
Kabelschuh offen M5 / M6 
Kabelschuh geschlossen M8 
Bohrung Ø 8,5 mm
Farbe schwarz 1 
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A124
Versorgungs-Nr. 6150-12-300-9131
VPE 1 Stk.

Kabelschuh, 1x offen M5 / M6 und 
1x geschlossen M8​

417 005	4013364031982	
03 07 01 01		  168 g	 1	
Stk.	
417 010	4013364031975	
03 07 01 01		  259 g	 1	
Stk.	
417 015	4013364031968	
03 07 01 01		  353 g	 1	
Stk.	
417 020	4013364031951	
03 07 01 01		  447 g	 1	
Stk.	
417 030	4013364031944	
03 07 01 01		  635 g	 1	
Stk.	
417 050	4013364031937	
03 07 01 01		  1,01 kg	1	
Stk.	
417 100	4013364031920	
03 07 01 01		  1,95 kg	1	
Stk.	
417 115	4013364031913	
03 07 01 01		  2,89 kg	1	
Stk.	
417 120	4013364031906	
03 07 01 01		  3,83 kg	1	
Stk.	
417 125	4013364031890	
03 07 01 01		  4,77 kg	1	
Stk.	
417 130	4013364031883	
03 07 01 01		  5,71 kg	1	
Stk.	
417 150	4013364031876	
03 07 01 01		  9,47 kg	1	
Stk.	

EL16 L0.55M 2KSO 8.10 GG	
417 005
EL16 L1.05M 2KSO 8.10 GG	
417 010
EL16 L1.55M 2KSO 8.10 GG	
417 015
EL16 L2.05M 2KSO 8.10 GG	
417 020
EL16 L3.05M 2KSO 8.10 GG	
417 030
EL16 L5.05M 2KSO 8.10 GG	
417 050
EL16 L10.05M 2KSO 8.10 GG	
417 100
EL16 L15.05M 2KSO 8.10 GG	
417 115
EL16 L20.05M 2KSO 8.10 GG	
417 120
EL16 L25.05M 2KSO 8.10 GG	
417 125
EL16 L30.05M 2KSO 8.10 GG	
417 130
EL16 L50.05M 2KSO 8.10 GG	
417 150

Typ 
 

EL16 L30.05M 2KSO 
8.10 GG

EL16 L50.05M 2KSO 
8.10 GG

Art.-Nr. 417 130 417 150
Leitungslänge  (l1) 30,05 m 50,05 m
Versorgungs-Nr. 6150-12-313-5068 6150-12-174-2744
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L20.05M 2KSO 
8.10 GG

EL16 L25.05M 2KSO 
8.10 GG

Art.-Nr. 417 120 417 125
Leitungslänge  (l1) 20,05 m 25,05 m
Versorgungs-Nr. 6150-12-313-5067 6150-12-185-8587
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L10.05M 2KSO 
8.10 GG

EL16 L15.05M 2KSO 
8.10 GG

Art.-Nr. 417 100 417 115
Leitungslänge  (l1) 10,05 m 15,05 m
Versorgungs-Nr. 6150-12-313-5065 6150-12-313-5066
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L3.05M 2KSO 
8.10 GG

EL16 L5.05M 2KSO 
8.10 GG

Art.-Nr. 417 030 417 050
Leitungslänge  (l1) 3,05 m 5,05 m
Versorgungs-Nr. 6150-12-313-5063 6150-12-313-5064
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L1.55M 2KSO 
8.10 GG

EL16 L2.05M 2KSO 
8.10 GG

Art.-Nr. 417 015 417 020
Leitungslänge  (l1) 1,55 m 2,05 m
Versorgungs-Nr. 6150-12-313-5061 6150-12-313-5062
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L0.55M 2KSO 
8.10 GG

EL16 L1.05M 2KSO 
8.10 GG

Art.-Nr. 417 005 417 010
Leitungslänge  (l1) 0,55 m 1,05 m
Versorgungs-Nr. 6150-12-313-5059 6150-12-313-5060
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 16 mm2

Kabelschuh offen 2x M8 / M10 
Farbe grün 1 / gelb 1 

Kabelschuh, 2x offen,  
2x M8 / M10 gr / ge​
Aus hochflexibler Kupferleitung (ESY), 
frostbeständig.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen 
verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben 
werden.
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410 401	4013364029200	 03 07 01 01		
90 g	 1	 Stk.	
410 403	4013364029194	 03 07 01 01		
109 g	 1	 Stk.	
410 404	4013364029187	 03 07 01 01		
122 g	 1	 Stk.	
410 450	4013364029170	 03 07 01 01		
135 g	 1	 Stk.	
410 406	4013364029163	 03 07 01 01		
147 g	 1	 Stk.	
410 411	4013364029156	 03 07 01 01		
197 g	 1	 Stk.	
410 415	4013364029149	 03 07 01 01		
261 g	 1	 Stk.	
410 420	4013364029132	 03 07 01 01		
320 g	 1	 Stk.	
410 425	4013364029125	 03 07 01 01		
385 g	 1	 Stk.	
410 430	4013364029118	 03 07 01 01		
445 g	 1	 Stk.	

EL10 L0.20M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 401
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 403
EL10 L0.45M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 404
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 450
EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 406
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 411
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 415
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 420
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 425
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	 410 430

Typ 
 

EL10 L2.55M 1KSO 8.10 
1KSG 8

EL10 L3.05M 1KSO 8.10 
1KSG 8

Art.-Nr. 410 425 410 430
Leitungslänge  (l1) 2,55 m 3,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A100 VG 96927 T011 A101
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-6803 6150-12-198-6805
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L1.55M 1KSO 8.10 
1KSG 8

EL10 L2.05M 1KSO 8.10 
1KSG 8

Art.-Nr. 410 415 410 420
Leitungslänge  (l1) 1,55 m 2,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A098 VG 96927 T011 A099
Versorgungs-Nr. 6150-12-192-5458 6150-12-198-1217
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L0.65M 1KSO 8.10 
1KSG 8

EL10 L1.05M 1KSO 8.10 
1KSG 8

Art.-Nr. 410 406 410 411
Leitungslänge  (l1) 0,65 m 1,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A096 VG 96927 T011 A097
Versorgungs-Nr. 6150-12-192-5456 6150-12-192-5457
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L0.45M 1KSO 8.10 
1KSG 8

EL10 L0.55M 1KSO 8.10 
1KSG 8

Art.-Nr. 410 404 410 450
Leitungslänge  (l1) 0,45 m 0,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A094 VG 96927 T011 A095
Versorgungs-Nr. 6150-12-192-5455 6150-12-197-0088
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L0.20M 1KSO 8.10 
1KSG 8

EL10 L0.35M 1KSO 8.10 
1KSG 8

Art.-Nr. 410 401 410 403
Leitungslänge  (l1) 0,20 m 0,35 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A092 VG 96927 T011 A093
Versorgungs-Nr. 6150-12-300-9132 6150-12-195-9490
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 10 mm2

Kabelschuh offen M8 / M10 
Kabelschuh geschlossen M8 
Bohrung Ø 8,5 mm
Farbe schwarz 1 

Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 
1x geschlossen M8​

410 413	4013364029279	
03 07 01 01		  110 g	 1	
Stk.	
410 405	4013364029262	
03 07 01 01		  140 g	 1	
Stk.	
410 407	4013364029255	
03 07 01 01		  145 g	 1	
Stk.	
410 410	4013364029248	
03 07 01 01		  200 g	 1	
Stk.	
410 416	4013364029231	
03 07 01 01		  250 g	 1	
Stk.	
410 421	4013364029224	
03 07 01 01		  320 g	 1	
Stk.	
410 426	4013364029217	
03 07 01 01		  370 g	 1	
Stk.	
410 431	4013364029590	
03 07 01 01		  430 g	 1	
Stk.	

EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 410 413
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 410 405
EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 410 407
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 410 410
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 410 416
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 410 421
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 410 426
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 410 431

Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 
1x geschlossen M10​

Typ 
 

EL10 L0.35M 1KSO 8.10 
1KSG 10

EL10 L0.55M 1KSO 8.10 
1KSG 10

Art.-Nr. 410 413 410 405
Leitungslänge  (l1) 0,35 m 0,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A084 VG 96927 T011 A085
Versorgungs-Nr. 6150-12-196-7301 6150-12-196-6346
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 10 mm2

Kabelschuh offen M8 / M10 
Kabelschuh geschlossen M10 
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz 1 

Typ 
 

EL10 L2.55M 1KSO 8.10 
1KSG 10

EL10 L3.05M 1KSO 8.10 
1KSG 10

Art.-Nr. 410 426 410 431
Leitungslänge  (l1) 2,55 m 3,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A090 VG 96927 T011 A091
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-6804 6150-12-198-6806
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L1.55M 1KSO 8.10 
1KSG 10

EL10 L2.05M 1KSO 8.10 
1KSG 10

Art.-Nr. 410 416 410 421
Leitungslänge  (l1) 1,55 m 2,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A088 VG 96927 T011 A089
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-1216 6150-12-198-1218
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL10 L0.65M 1KSO 8.10 
1KSG 10

EL10 L1.05M 1KSO 8.10 
1KSG 10

Art.-Nr. 410 407 410 410
Leitungslänge  (l1) 0,65 m 1,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A086 VG 96927 T011 A087
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-7027 6150-12-171-2783
VPE 1 Stk. 1 Stk.

416 411	4013364032545	
03 07 01 01		  266 g	 1	
Stk.	
416 415	4013364032439	
03 07 01 01		  364 g	 1	
Stk.	
416 420	4013364032446	
03 07 01 01		  464 g	 1	
Stk.	
416 425	4013364032460	
03 07 01 01		  558 g	 1	
Stk.	
416 430	4013364032484	
03 07 01 01		  654 g	 1	
Stk.	
416 440	4013364032507	
03 07 01 01		  849 g	 1	
Stk.	
416 450	4013364032521	
03 07 01 01		  1,04 kg	1	
Stk.	

EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 
8	 416 411
EL16 L1.55M KSO 8.10 KSG 8	
416 415
EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 
8	 416 420
EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 
8	 416 425
EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 
8	 416 430
EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 
8	 416 440
EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 
8	 416 450

Typ 
 

EL16 L5.05M 1KSO 8.10 
1KSG 8

Art.-Nr. 416 450
Leitungslänge  (l1) 5,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A115
Versorgungs-Nr. 6150-12-308-6929
VPE 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L3.05M 1KSO 8.10 
1KSG 8

EL16 L4.05M 1KSO 8.10 
1KSG 8

Art.-Nr. 416 430 416 440
Leitungslänge  (l1) 3,05 m 4,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A113 VG 96927 T011 A114
Versorgungs-Nr. 6150-12-308-6931 6150-12-308-6930
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L2.05M 1KSO 8.10 
1KSG 8

EL16 L2.55M 1KSO 8.10 
1KSG 8

Art.-Nr. 416 420 416 425
Leitungslänge  (l1) 2,05 m 2,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A111 VG 96927 T011 A112
Versorgungs-Nr. 6150-12-308-6933 6150-12-308-6932
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L1.05M 1KSO 8.10 
1KSG 8

EL16 L1.55M KSO 8.10 
KSG 8

Art.-Nr. 416 411 416 415
Leitungslänge  (l1) 1,05 m 1,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A109 VG 96927 T011 A110
Versorgungs-Nr. 6150-12-308-6934 6150-12-308-6981
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 16 mm2

Kabelschuh offen M8 / M10 
Kabelschuh geschlossen M8 
Bohrung Ø 8,5 mm
Farbe schwarz 1 

Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und  
1x geschlossen M8​
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Typ EL10 L2.55M 2KSG 10 EL10 L3.05M 2KSG 10
Art.-Nr. 410 925 410 930
Leitungslänge  (l1) 2,55 m 3,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A033 VG 96927 T011 A034
Versorgungs-Nr. 6150-12-168-2694 —
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL10 L1.55M 2KSG 10 EL10 L2.05M 2KSG 10
Art.-Nr. 410 915 410 920
Leitungslänge  (l1) 1,55 m 2,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A031 VG 96927 T011 A032
Versorgungs-Nr. 6150-12-168-2696 6150-12-168-2695
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL10 L0.65M 2KSG 10 EL10 L1.05M 2KSG 10
Art.-Nr. 410 906 410 910
Leitungslänge  (l1) 0,65 m 1,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A029 VG 96927 T011 A030
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-6810 6150-12-198-1482
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L4.05M 1KSO 8.10 
1KSG 10

EL16 L5.05M 1KSO 8.10 
1KSG 10

Art.-Nr. 416 441 416 451
Leitungslänge  (l1) 4,05 m 5,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A107 VG 96927 T011 A108
Versorgungs-Nr. 6150-12-308-6936 6150-12-308-6935
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L2.55M 1KSO 8.10 
1KSG 10

EL16 L3.05M 1KSO 8.10 
1KSG 10

Art.-Nr. 416 426 416 431
Leitungslänge  (l1) 2,55 m 3,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A105 VG 96927 T011 A106
Versorgungs-Nr. 6150-12-309-6938 6150-12-308-6937
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ 
 

EL16 L1.55M 1KSO 8.10 
1KSG 10

EL16 L2.05M 1KSO 8.10 
1KSG 10

Art.-Nr. 416 416 416 421
Leitungslänge  (l1) 1,55 m 2,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A103 VG 96927 T011 A104
Versorgungs-Nr. 6150-12-308-6940 6150-12-308-6939
VPE 1 Stk. 1 Stk.

416 403	4013364029286	
03 07 01 01		  130 g	 1	
Stk.	
416 410	4013364032422	
03 07 01 01		  265 g	 1	
Stk.	
416 416	4013364032453	
03 07 01 01		  364 g	 1	
Stk.	
416 421	4013364036116	
03 07 01 01		  461 g	 1	
Stk.	
416 426	4013364032477	
03 07 01 01		  558 g	 1	
Stk.	
416 431	4013364032491	
03 07 01 01		  655 g	 1	
Stk.	
416 441	4013364032514	
03 07 01 01		  849 g	 1	
Stk.	
416 451	4013364032538	
03 07 01 01		  1,04 kg	1	
Stk.	

EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 416 403
EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 416 410
EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 416 416
EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 416 421
EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 416 426
EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 416 431
EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 416 441
EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 
10	 416 451

Typ 
 

EL16 L0.35M 1KSO 8.10 
1KSG 10

EL16 L1.05M 1KSO 8.10 
1KSG 10

Art.-Nr. 416 403 416 410
Leitungslänge  (l1) 0,35 m 1,05 m
Militärische Bezeichnung — VG 96927 T011 A102
Versorgungs-Nr. — 6150-12-308-6941
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 16 mm2

Kabelschuh offen M8 / M10 
Kabelschuh geschlossen M10 
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz 1 
Normenbezug DIN EN 62561-1 

Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 
1x geschlossen M10​

Erdungsleitungen mit Kabelschuhen 
geschlossen

Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, 
UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.

410 903	4013364029033	
03 07 01 01		  110 g	 1	
Stk.	
410 905	4013364029040	
03 07 01 01		  140 g	 1	
Stk.	
410 906	4013364029057	
03 07 01 01		  140 g	 1	
Stk.	
410 910	4013364029064	
03 07 01 01		  200 g	 1	
Stk.	
410 915	4013364029071	
03 07 01 01		  260 g	 1	
Stk.	
410 920	4013364029088	
03 07 01 01		  320 g	 1	
Stk.	
410 925	4013364029095	
03 07 01 01		  380 g	 1	
Stk.	
410 930	4013364029101	
03 07 01 01		  440 g	 1	
Stk.	

EL10 L0.35M 2KSG 10	
410 903
EL10 L0.55M 2KSG 10	
410 905
EL10 L0.65M 2KSG 10	
410 906
EL10 L1.05M 2KSG 10	
410 910
EL10 L1.55M 2KSG 10	
410 915
EL10 L2.05M 2KSG 10	
410 920
EL10 L2.55M 2KSG 10	
410 925
EL10 L3.05M 2KSG 10	
410 930

Typ EL10 L0.35M 2KSG 10 EL10 L0.55M 2KSG 10
Art.-Nr. 410 903 410 905
Leitungslänge  (l1) 0,35 m 0,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A027 VG 96927 T011 A028
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-1948 6150-12-198-6809
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 10 mm2

Kabelschuh geschlossen 2x M10 
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz 1 

Kabelschuh, 2x geschlossen M10​

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen 
verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben 
werden.
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Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen 
verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben 
werden.

416 903	4013364028944	
03 07 01 01		  132 g	 1	
Stk.	
416 905	4013364028951	
03 07 01 01		  180 g	 1	
Stk.	
416 906	4013364028968	
03 07 01 01		  190 g	 1	
Stk.	
416 910	4013364028975	
03 07 01 01		  265 g	 1	
Stk.	
416 915	4013364028982	
03 07 01 01		  365 g	 1	
Stk.	
416 920	4013364028999	
03 07 01 01		  455 g	 1	
Stk.	
416 925	4013364029002	
03 07 01 01		  550 g	 1	
Stk.	
416 930	4013364029019	
03 07 01 01		  660 g	 1	
Stk.	
416 970	4013364029026	
03 07 01 01		  1,46 kg	1	
Stk.	

EL16 L0.35M 2KSG 10	
416 903
EL16 L0.55M 2KSG 10	
416 905
EL16 L0.65M 2KSG 10	
416 906
EL16 L1.05M 2KSG 10	
416 910
EL16 L1.55M 2KSG 10	
416 915
EL16 L2.05M 2KSG 10	
416 920
EL16 L2.55M 2KSG 10	
416 925
EL16 L3.05M 2KSG 10	
416 930
EL16 L7.05M 2KSG 10	
416 970

Typ EL16 L7.05M 2KSG 10
Art.-Nr. 416 970
Leitungslänge  (l1) 7,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A043
Versorgungs-Nr. 6150-12-168-2692
VPE 1 Stk.

Typ EL16 L2.55M 2KSG 10 EL16 L3.05M 2KSG 10
Art.-Nr. 416 925 416 930
Leitungslänge  (l1) 2,55 m 3,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A041 VG 96927 T011 A042
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-6816 6150-12-198-1483
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL16 L1.55M 2KSG 10 EL16 L2.05M 2KSG 10
Art.-Nr. 416 915 416 920
Leitungslänge  (l1) 1,55 m 2,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A039 VG 96927 T011 A040
Versorgungs-Nr. 6150-12-168-2693 6150-12-198-6815
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL16 L0.65M 2KSG 10 EL16 L1.05M 2KSG 10
Art.-Nr. 416 906 416 910
Leitungslänge  (l1) 0,65 m 1,05 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A037 VG 96927 T011 A038
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-6814 6150-12-168-9942
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ EL16 L0.35M 2KSG 10 EL16 L0.55M 2KSG 10
Art.-Nr. 416 903 416 905
Leitungslänge  (l1) 0,35 m 0,55 m
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A035 VG 96927 T011 A036
Versorgungs-Nr. 6150-12-198-6812 6150-12-198-6813
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Leitungsquerschnitt 16 mm2

Kabelschuh geschlossen 2x M10 
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz 1 
Normenbezug DIN EN 62561-1 

Kabelschuh, 2x geschlossen M10​ Erdungsleitungen mit Kabelschuh / 
Stiftkabelschuh

Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig,  
UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.

410 720	4013364032415	
03 07 01 01		  292 g	 1	
Stk.	

EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 
10	 410 720

Typ 
 

EL10 L2.05M 1KSO 8.10 
1SKS 10

Art.-Nr. 410 720
Leitungsquerschnitt 10 mm2

Leitungslänge  (l1) 2,05 m
Kabelschuh offen M8 / M10 
Stiftkabelschuh Gr. 10 (b = 4,3) 
Farbe schwarz 1 
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A127
Versorgungs-Nr. 6150-12-308-6979
VPE 1 Stk.

Kabelschuh, 1x offen und Stiftkabelschuh 
Größe 10​

416 016	4013364029484	
03 07 01 01		  340 g	 1	
Stk.	

EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 
16	 416 016

Typ 
 

EL16 L1.55M 1KSO 8.10 
1SKS 16

Art.-Nr. 416 016
Leitungsquerschnitt 16 mm2

Leitungslänge  (l1) 1,55 m
Kabelschuh offen M8 / M10 
Stiftkabelschuh Gr. 16 (b = 5,8) 
Farbe schwarz 1 
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A128
Versorgungs-Nr. 6150-12-178-9673
VPE 1 Stk.

Kabelschuh, 1x offen und Stiftkabelschuh 
Größe 16​

410 606	4013364029491	
03 07 01 01		  114 g	 1	
Stk.	

EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10	
410 606

Typ 
 

EL10 L0.65M 1KSG 8 
1SKS 10

Art.-Nr. 410 606
Leitungsquerschnitt 10 mm2

Leitungslänge  (l1) 0,65 m
Kabelschuh geschlossen M8 
Stiftkabelschuh Gr. 10 (b = 4,3) 
Farbe schwarz 1 
Militärische Bezeichnung VG 96927 T011 A126
Versorgungs-Nr. 6150-12-304-4604
VPE 1 Stk.

Kabelschuh, 1x geschlossen und  
Stiftkabelschuh Größe 10​

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen 
verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben 
werden.
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Erdungskabelschuhe

Zum Montieren vor Ort mit integrieter Zugentlastung  
(2. Hälfte des Klemmteils).
Bei der Montage sind folgende Parameter zu beachten:
	� Abisolierung ca. 15 mm
	� Aderendhülse nach DIN 46228
	� Anzugsmoment der Sperrzahnschrauben ≥ 3 Nm

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen 
verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben 
werden.

444 006	4013364029323	
03 07 01 01		  29 g	 100	
Stk.	

EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN	
444 006

Typ 
 

EKSO 5.6 AQ6 16 
CUGALZN

Art.-Nr. 444 006
Leitungsquerschnitt 6-16 mm2

Kabelschuh Passung M5 / M6 
Werkstoff Cu/gal Sn 
Militärische Bezeichnung VG 96933 T14 A002A
Versorgungs-Nr. 5940-12-156-9126
VPE 100 Stk.

Offen M5 / M6​

444 010	4013364029316	
03 07 01 01		  34 g	 100	
Stk.	

EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN	
444 010

Typ 
 

EKSO 8.10 AQ6 16 
CUGALZN

Art.-Nr. 444 010
Leitungsquerschnitt 6-16 mm2

Kabelschuh Passung M8 / M10 
Werkstoff Cu/gal Sn 
Militärische Bezeichnung VG 96933 T14 A001A
Versorgungs-Nr. 5940-12-152-3867
VPE 100 Stk.

Offen M8 / M10​

444 008	4013364029293	
03 07 01 01		  36 g	 1	
Stk.	

EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN	
444 008

Typ 
 

EKSG 8 AQ6 16 
CUGALZN

Art.-Nr. 444 008
Leitungsquerschnitt 6-16 mm2

Kabelschuh Passung M8 
Werkstoff Cu/gal Sn 
Militärische Bezeichnung VG 96933 T14 B001A
Versorgungs-Nr. 5940-12-156-9128
VPE 1 Stk.

Geschlossen M8​

444 009	4013364029309	
03 07 01 01		  36 g	 1	
Stk.	

EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN	
444 009

Typ 
 

EKSG 10 AQ6 16 
CUGALZN

Art.-Nr. 444 009
Leitungsquerschnitt 6-16 mm2

Kabelschuh Passung M10 
Werkstoff Cu/gal Sn 
Militärische Bezeichnung VG 96933 T14 B002A
Versorgungs-Nr. 5940-12-156-9127
VPE 1 Stk.

Geschlossen M10​

Erdungsklemmen

Zum Anschluss von Erdungsleitungen an 
Rohrleitungen.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen 
verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben 
werden.

435 805	4013364029798	
03 07 01 01		  317 g	 1	
Stk.	

EK 4.45  AQ6 16 TGTZN	
435 805

Typ EK ... 4.45  AQ6 16 TGTZN
Art.-Nr. 435 805
Werkstoff Klemmkörper TG/tZn 
Werkstoff Spindel St/gal Zn 
Klemmbereich Rohr Ø 4-45 mm (3/8-1 1/4'') 
Anschlussquerschnitt 6-16 mm2

Militärische Bezeichnung VG 96953 T06 A0001
Versorgungs-Nr. 5999-12-156-9129
VPE 1 Stk.

Ausführung klein​

435 803	4013364029781	
03 07 01 01		  468 g	 1	
Stk.	

EK 12.60 AQ6 16 TGTZN	
435 803

Typ EK ... 12.60 AQ6 16 TGTZN
Art.-Nr. 435 803
Werkstoff Klemmkörper TG/tZn 
Werkstoff Spindel St/gal Zn 
Klemmbereich Rohr Ø 12-60 mm (1/2-2'') 
Anschlussquerschnitt 6-16 mm2

Militärische Bezeichnung VG 96953 T06 B0001
Versorgungs-Nr. 5999-12-156-2656
VPE 1 Stk.

Ausführung groß​

Antennenerdung – Nachrichtentechnik

Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich 
von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 
62305-3 (VDE 0185-305-3).
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiter-
anschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.

540 103	4013364101302	
01 05 01 02		  120 g	 10	
Stk.	
540 100	4013364094109	
01 05 01 02		  133 g	 10	
Stk.	

BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A	
540 103
BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 
V2A	 540 100

Typ 
 

BRS 16.89 AK1X10 
2X6.8 V2A

BRS 16.168 AK1X10 
2X6.8 V2A

Art.-Nr. 540 103 540 100
Werkstoff NIRO  NIRO 
Klemmbereich Rohr Ø 16-89 mm (3/8-3'')  16-168 mm (3/8-6'') 
Schraube di M8 x 20 mm di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO  NIRO 
Abmessung Band   
(l1 x b x t) 330 x 25 x 0,3 mm 570 x 25 x 0,3 mm

Normenbezug DIN EN 62561-1  DIN EN 62561-1 
Militärische Bezeichnung VG 96953 T05 B0001 VG 96953 T05 B0002
Versorgungs-Nr. — 5975-12-120-7744
VPE 10 Stk. 10 Stk.

Antennen-Bandrohrschellen komplett​
Anschluss für:
1 Leiter Rd Ø10 mm oder  
1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder  
4-50 mm2 (ein- / mehrdrähtig).
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540 901	4013364076525	
01 05 01 02		  6,28 kg	1	
Stk.	

SPB 25X0.3 L100M V2A	
540 901

Typ SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr. 540 901
Werkstoff NIRO 
Abmessung Band  (b x t) 25 x 0,3 mm
Militärische Bezeichnung VG 96953 T05 BB001
VPE 1 Stk.

Endlos-Spannband​
Zum Ablängen z. B. mit Blechschere.

Erdungssammelschienen

Mit Schlitz und Verdrehschutz, zur Befestigung am 
Erdungsrohr.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen ver-
packt werden, so ist dies bei der Bestellung explizit anzugeben.

465 801	4013364030091	
03 07 01 01		  321 g	 1	
Stk.	

ESS 3P M10X35 STTZN	
465 801

Typ ESS ... 3P M10X35 STTZN
Art.-Nr. 465 801
Werkstoff Sammelschiene St/tZn 
Länge 181 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Militärische Bezeichnung VG 96953 T07 A0001
Versorgungs-Nr. 5940-12-156-8385
VPE 1 Stk.

Ausführung dreipolig​

466 192	4013364030084	
03 07 01 01		  550 g	 1	
Stk.	

ESS 5P M10X35 STTZN	
466 192

Typ ESS ... 5P M10X35 STTZN
Art.-Nr. 466 192
Werkstoff Sammelschiene St/tZn 
Länge 290 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Militärische Bezeichnung VG 96953 T07 B0001
Versorgungs-Nr. 5940-12-188-4931
VPE 1 Stk.

Ausführung fünfpolig​

Erdungsspieße

Zur Erdung beweglicher Objekte wie z. B. 
Fahrzeuge, Stromerzeuger.

634 145	4013364125735	
03 07 01 01		  1,20 kg	1	
Stk.	
634 160	4013364125728	
03 07 01 01		  1,60 kg	1	
Stk.	

ES 50X50X3 450 V2A	634 145
ES 50X50X3 600 V2A	634 160

Typ ES 50X50X3 ... 450 V2A 600 V2A
Art.-Nr. 634 145 634 160
Werkstoff Profil St/tZn  St/tZn 
Profil 50 x 50 x 3 mm 50 x 50 x 3 mm
Länge  (l1) 450 mm 600 mm
Schraube di M8 x 40 mm di M8 x 40 mm
Mutter Flügelmutter M8  Flügelmutter M8 
Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 D0003 VG 96953 T10 D0004
Versorgungs-Nr. 5975-12-382-6412 —
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Ankerpfahl

Zum Abspannen z. B. von Stangenteilen 
und Lattenscheren beim Überbau von 
Fernmeldekabeln.

466 203	4013364033009	
03 07 01 01		  813 g	 1	
Stk.	

AP L405 TGTZN	466 203

Typ AP L405 TGTZN
Art.-Nr. 466 203
Werkstoff Profil TG/tZn 
Profil 25 x 25 x 3,6 mm
Länge 405 mm
Ausführung Loch Ø28 mm 
Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 E0001
Versorgungs-Nr. 4030-12-320-9037
VPE 1 Stk.

Erdungsrohr mit Bohrspirale

Zur Erdung beweglicher Objekte wie z. B. Fahrzeuge, 
Stromerzeuger.
Drehgriff abnehmbar.

Bestehend aus:
	� Drehgriff (Art.-Nr. 462 058 
	� 	Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AB001 
	� 	Vers.-Nr. 5975-12-133-7084)
	� Erdungsrohr (Art.-Nr. 462 060
	� 	Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AA001 
	� 	Vers.-Nr. 5975-12-133-7271)
	� Klemmkörper mit Rändelschraube (Art.-Nr. 644 099
	� 	Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AC) 

644 000	4013364030268	
03 07 01 01		  4,45 kg	1	
Stk.	

ERO BSP ASSM10 1000 STTZN	
644 000

Typ 
 

ERO BSP ASSM10 1000 
STTZN

Art.-Nr. 644 000
Werkstoff St/tZn 
Länge 1000 mm
Schraube di M10 x 35 mm
Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 A0001
Versorgungs-Nr. 5975-12-120-0006
VPE 1 Stk.

540 110	4013364094116	
01 05 01 02		  98 g	 50	
Stk.	

SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 
V2A	 540 110

Typ 
 

SPK 25 BRS AK1X10 
2X6.8 V2A

Art.-Nr. 540 110
Werkstoff NIRO 
Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO 
Normenbezug DIN EN 62561-1 
Militärische Bezeichnung VG 96953 T05 BA001
VPE 50 Stk.

Spannkopf separat​
Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 
(Art.-Nr. 540 901).
Anschluss für: 
1 Leiter Rd Ø10 mm oder 
1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 
4-50 mm2 (ein- / mehrdrähtig).
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Bahnerdungssystem

Unser DEHN-Bahnerdungssystem hat sich für den Ein-
satz in der Verkehrstechnik bewährt, da es speziell zur 
Erdung der Bewehrung von Betonteilen in der Nähe 
hochspannungsführender Elektroanlagen entwickelt 
wurde. Es dient zum einen für den Potentialausgleich 
von Betonbauwerken und zum anderen der Übertragung des 
Kurzschlussstromes in Fällen, bei denen es zu einem Abriss des 
Fahrdrahtes kommt. 
Dazu stellt DEHN dem Anwender unterschiedliche Erdungsbrü-
cken sowie Erdungsverbinder zur Verfügung, welche aufgrund 
variabler Endbefestigungen und Verbindungselementen ein 
umfangreiches Baukastensystem mit einer Vielzahl an Kombina-
tionsmöglichkeiten bietet. 
Unsere DEHN-Bahnerdungssysteme verfügen über eine techni-
sche Freigabe der DB InfraGO AG und können dort somit pla-
nungssicher verwendet werden.

419 000	4013364439412	
03 09 01 01		  840 g	 1	
Stk.	
419 001	4013364439429	
03 09 01 01		  950 g	 1	
Stk.	
419 002	4013364439436	
03 09 01 01		  1,05 kg	1	
Stk.	

D BEB 0 - 63 / EBS 15-03-19	
419 000
D BEB 0 - 70 / EBS 15-03-19	
419 001
D BEB 0 - 77 / EBS 15-03-19	
419 002

Hinweis:  
Auftragsbezogen können die Erdungsbrücken D BEB 0 bis zu einem H-Maß  
von 100 mm gefertigt werden, ohne ihre Freigabe der DB Netz AG zu verlieren.

Typ D ... BEB 0 - 77 / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 002
Gesamthöhe 77 mm
Einbauhöhe 69 mm
VPE 1 Stk.

Typ D ... BEB 0 - 63 / EBS 15-03-19 BEB 0 - 70 / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 000 419 001
Gesamthöhe 63 mm 70 mm
Einbauhöhe 55 mm 62 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff Anschlusselement NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
Gewinde M16 
Durchmesser Anschlussplatte 50 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 37 

Edelstahl-Erdungsbrücken​
Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rückstrom-
führung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungs
bereich von Bahnstrecken vorgesehen.  
Die Erdungsbrücke aus Edelstahl stellt dies über eine definierte 
Schweißnaht zum Erdungsleiter sicher.

419 010	4013364439443	
03 09 01 01		  760 g	 1	
Stk.	
419 500	4013364458383	
03 09 01 01		  205 g	 1	
Stk.	

D BEB 1 / EBS 15-03-19	
419 010
D BEB 1 - L100 / EBS 15-03-19	
419 500

Typ D ... BEB 1 / EBS 15-03-19 BEB 1 - L100 / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 010 419 500
Werkstoff Platte NIRO  NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301  1.4301 
Werkstoff Hülse St / Cu  St / Cu 
Werkstoff Flachstahl S235  S235 
Kurzschlussstrom > 25 kA > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms   40 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01  Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA 12,6 kA

Gewinde M16  M16 
Durchmesser 
Anschlussplatte 50 mm 50 mm

Abmessung Flachstahl 400 x 40 x 5 mm 100 x 40 x 5 mm
Gesamthöhe 58 mm 58 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 30  3 Ebs 15.03.19 - 30 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Flachstahl-Erdungsbrücken D BEB 1​
Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken vor-
gesehen. Diese Variante stellt dies sicher, 
indem diese bündig zur Oberfläche eingebaut und mit dem Flach-
stahl an die erdende Bewehrung – über eine definierte Schweiß-
naht – angeschweißt wird.

419 160	4013364510203	
03 09 01 01		  698 g	 8	
Stk.	

D BEB 16 - 105 / 3 EBS 15-03-
19-38	419 160

Typ D ...
 

BEB 16 - 105 / 3 EBS 
15-03-19-38

Art.-Nr. 419 160
Werkstoff Anschlusselement NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Werkstoff Winkel St 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
Gewinde M16 
Durchmesser Anschlussplatte 40 mm
Abmessung Winkel  (l x b x t) 50 x 50 x 5 mm
Gesamthöhe 105 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 38 
VPE 8 Stk.

Edelstahl-Erdungsbrücken D BEB 16​
Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rückstrom-
führung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungs
bereich von Bahnstrecken vorgesehen.  
Die Erdungsbrücke aus Edelstahl stellt dies über eine 
definierte Schweißnaht zum Erdungsleiter sicher.

Erdungsmaterial für Bahntechnik
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419 011	4013364439450	
03 09 01 01		  740 g	 1	
Stk.	

D BEB 1-L / EBS 15-03-19	
419 011

Typ D ... BEB 1-L / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 011 
Werkstoff Platte NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Werkstoff Hülse St / Cu 
Werkstoff Flachstahl S235 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
Gewinde M16 
Durchmesser Anschlussplatte 50 mm
Abmessung Flachstahl 402 x 40 x 5 mm
Gesamthöhe 58 mm
Einbauhöhe 410 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 30 
VPE 1 Stk.

Flachstahl-Erdungsbrücken D BEB 1-L​
Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken 
vorgesehen. Diese Variante stellt dies sicher, indem diese bündig 
zur Oberfläche eingebaut und mit dem Flachstahl an die erdende 
Bewehrung – über eine definierte Schweißnaht – angeschweißt 
wird. 

419 012	4013364439467	
03 09 01 01		  1,46 kg	1	
Stk.	

D BEB 1-NR / EBS 15-03-19	
419 012

Typ D ... BEB 1-NR / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 012 
Werkstoff Anschlusselement NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Werkstoff Flachstahl S235 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
Gewinde M16 
Durchmesser Anschlussplatte 50 mm
Abmessung Flachstahl 400 x 50 x 5 mm
Gesamthöhe 63 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 36 
VPE 1 Stk.

Flachstahl-Erdungsbrücken D BEB 1-NR​
Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken vor-
gesehen. Diese Variante stellt dies sicher, 
indem diese bündig zur Oberfläche eingebaut und mit dem Flach-
stahl an die erdende Bewehrung – über eine definierte Schweiß-
naht – angeschweißt wird.

419 020	4013364439405	
03 09 01 01		  950 g	 1	
Stk.	

D BEB 2 / EBS 15-03-19	
419 020

Typ D ... BEB 2 / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 020 
Werkstoff Platte NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Werkstoff Hülse St / Cu 
Werkstoff Achse Betonstahl B500B 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
Gewinde M16 
Durchmesser Anschlussplatte 50 mm
Durchmesser Betonstahl 16 mm
Einbauhöhe 160 mm
Länge 400 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 31 
VPE 1 Stk.

Betonstahl-Erdungsbrücken D BEB 2​
Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken vorge-
sehen. Diese Variante wird bündig zur Ober-
fläche eingebaut und mit dem gebogenen 
Bewehrungsstahl vor allem bei platzkritischen 
Einbausituationen an die erdende Beweh-
rung angeschweißt.

419 030	4013364439474	
03 09 01 01		  750 g	 1	
Stk.	

D BEB 3 / EBS 15-03-19	
419 030

Typ D ... BEB 3 / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 030 
Werkstoff Platte NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Werkstoff Hülse St / Cu 
Werkstoff Achse Betonstahl B500B 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
Gewinde M16 
Durchmesser Anschlussplatte 50 mm
Durchmesser Betonstahl 16 mm
Länge 400 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 31 
VPE 1 Stk.

Betonstahl-Erdungsbrücken D BEB 3​
Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken 
vorgesehen. Diese Variante wird bün-
dig zur Oberfläche eingebaut und mit dem 
Bewehrungsstahl an die erdende Bewehrung 
angeschweißt.
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419 040	4013364439481	
03 09 01 01		  610 g	 1	
Stk.	
419 041	4013364439498	
03 09 01 01		  560 g	 1	
Stk.	
419 050	4013364439504	
03 09 01 01		  700 g	 1	
Stk.	
419 051	4013364439511	
03 09 01 01		  630 g	 1	
Stk.	
419 501	4013364458390	
03 09 01 01		  980 g	 1	
Stk.	
419 502	4013364458406	
03 09 01 01		  1,40 kg	1	
Stk.	
419 503	4013364458413	
03 09 01 01		  2,10 kg	1	
Stk.	
419 504	4013364458420	
03 09 01 01		  2,80 kg	1	
Stk.	

D BEB 4 / EBS 15-03-19	
419 040
D BEB 4-FLEX / EBS 15-03-19	
419 041
D BEB 5 / EBS 15-03-19	
419 050
D BEB 5-FLEX / EBS 15-03-19	
419 051
D BEB 5 - L700 / EBS 15-03-19	
419 501
D BEB 5 - L1000 / EBS 15-03-
19	 419 502
D BEB 5 - L1500 / EBS 15-03-
19	 419 503
D BEB 5 - L2000 / EBS 15-03-
19	 419 504

Typ D ...
 

BEB 5 - L700 / 
EBS 15-03-19

BEB 5 - L1000 / 
EBS 15-03-19

Art.-Nr. 419 501 419 502 
Kurzschlussstrom > 25 kA > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms   40 kA / 100 ms  
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA 12,6 kA

Kabel NYY-O  NYY-O 
Querschnitt Kabel 95 mm² 95 mm²
Durchmesser Kabel 19 mm 19 mm
Länge 700 mm 1000 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ D ... BEB 5 / EBS 15-03-19 BEB 5-FLEX / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 050 419 051 
Kurzschlussstrom > 25 kA > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms   40 kA / 100 ms  
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA 12,6 kA

Kabel NYY-O  H07V-K 
Querschnitt Kabel 95 mm² 95 mm²
Durchmesser Kabel 19 mm 19 mm
Länge 500 mm 500 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ D ... BEB 4 / EBS 15-03-19 BEB 4-FLEX / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 040 419 041 
Kurzschlussstrom ≤ 25 kA ≤ 25 kA
Prüfstrom 25 kA / 100 ms   25 kA / 100 ms  
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA 7,9 kA

Kabel NYY-O  H07V-K 
Querschnitt Kabel 70 mm² 70 mm²
Durchmesser Kabel 17 mm 17 mm
Länge 500 mm 500 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff Platte NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Werkstoff Hülse St / Cu 
Werkstoff Lasche St / Cu 
Werkstoff Kabel Cu 
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Gewinde M16 
Durchmesser Anschlussplatte 50 mm
Abmessung Lasche 80 x 30 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 32 

Kupfer-Kabel-Erdungsbrücken D BEB 4 / 5​​ *)

Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken 
vorgesehen. Diese Variante wird bündig 
zur Oberfläche eingebaut und mit der auf das Kupferkabel auf-
gepressten verkupferten Stahllasche an die erdende Bewehrung 
angeschweißt. Die Flexibilität des Kabels erleichtert dem Anwen-
der den Einbau in die Bewehrung. Die speziellen FLEX-Varianten 
sind bei platzkritischen Einbausituationen besonders geeignet – 
hier kommen extra-flexible, feindrähtige Kupferkabel zum Einsatz.

Typ D ...
 

BEB 5 - L1500 / 
EBS 15-03-19

BEB 5 - L2000 / 
EBS 15-03-19

Art.-Nr. 419 503 419 504 
Kurzschlussstrom > 25 kA > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms   40 kA / 100 ms  
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA 12,6 kA

Kabel NYY-O  NYY-O 
Querschnitt Kabel 95 mm² 95 mm²
Durchmesser Kabel 19 mm 19 mm
Länge 1500 mm 2000 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

419 060	4013364439528	
03 09 01 01		  590 g	 1	
Stk.	
419 061	4013364439535	
03 09 01 01		  530 g	 1	
Stk.	
419 070	4013364439542	
03 09 01 01		  700 g	 1	
Stk.	
419 071	4013364439559	
03 09 01 01		  620 g	 1	
Stk.	

D BEB 6 / EBS 15-03-19	
419 060
D BEB 6-FLEX / EBS 15-03-19	
419 061
D BEB 7 / EBS 15-03-19	
419 070
D BEB 7-FLEX / EBS 15-03-19	
419 071

Typ D ... BEB 7 / EBS 15-03-19 BEB 7-FLEX / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 070 419 071 
Kurzschlussstrom > 25 kA > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms   40 kA / 100 ms  
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA 12,6 kA

Kabel NYY-O  H07V-K 
Querschnitt Kabel 95 mm² 95 mm²
Durchmesser Kabel 19 mm 19 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ D ... BEB 6 / EBS 15-03-19 BEB 6-FLEX / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 060 419 061 
Kurzschlussstrom ≤ 25 kA ≤ 25 kA
Prüfstrom 25 kA / 100 ms   25 kA / 100 ms  
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA 7,9 kA

Kabel NYY-O  H07V-K 
Querschnitt Kabel 70 mm² 70 mm²
Durchmesser Kabel 17 mm 17 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff Platte NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Werkstoff Hülse St / Cu 
Werkstoff Kabel Cu 
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Gewinde M16 
Durchmesser Anschlussplatte 50 mm
Länge 500 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 33 

Kupfer-Kabel-Erdungsbrücken D BEB 6 / 7​ *)

Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken vor-
gesehen. Diese Variante  wird als Erdungs-
durchführung von Bauteilen verwendet indem sie beidseitig 
bündig zur Oberfläche eingebaut wird. Die Flexibilität des Kabels 
erleichtert dem Anwender den Einbau in die Bewehrung. Die spe-
ziellen FLEX-Varianten sind bei platzkritischen Einbausituationen 
besonders geeignet – hier kommen extra-flexible, feindrähtige 
Kupferkabel zum Einsatz. 

419 080	4013364439566	
03 09 01 01		  1,00 kg	1	
Stk.	

D BEB 8 / EBS 15-03-19	
419 080

Typ D ... BEB 8 / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 080 
Werkstoff Platte NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301 
Werkstoff Hülse St / Cu 
Werkstoff Achse Betonstahl B500B 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
Gewinde M16 
Durchmesser Anschlussplatte 50 mm
Durchmesser Betonstahl 16 mm
Länge 500 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 33 
VPE 1 Stk.

Betonstahl-Erdungsbrücken D BEB 8​
Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken vor-
gesehen. Die Variante wird bündig zur Ober-
fläche eingebaut und mit dem Bewehrungsstahl an die erdende 
Bewehrung angeschweißt. Durch die beidseitig angebrachten 
Hülsen können Bauteildurchführungen effektiv und wirtschaftlich 
realisiert werden.
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419 090	4013364439573	
03 09 01 01		  610 g	 1	
Stk.	
419 091	4013364439580	
03 09 01 01		  570 g	 1	
Stk.	
419 100	4013364439597	
03 09 01 01		  700 g	 1	
Stk.	
419 101	4013364439603	
03 09 01 01		  640 g	 1	
Stk.	
419 505	4013364458437	
03 09 01 01		  1,12 kg	1	
Stk.	

D BEB 9 / EBS 15-03-19	
419 090
D BEB 9-FLEX / EBS 15-03-19	
419 091
D BEB 10 / EBS 15-03-19	
419 100
D BEB 10-FLEX / EBS 15-03-19	
419 101
D BEB 10 - L800 / EBS 15-03-
19	 419 505

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff Lasche St / Cu 
Werkstoff Kabel Cu 
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Abmessung Lasche 80 x 30 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.19 - 33 

Kupfer-Kabel-Erdungsbrücken D BEB 9 / 10​ *)

Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken 
vorgesehen. Diese Variante stellt eine nicht 
sichtbare Verbindung innerhalb des Betons dar, indem die auf 
das Kupferkabel aufgepressten verkupferten Stahllaschen an die 
erdende Bewehrung angeschweißt werden. Die Flexibilität des 
Kabels erleichtert dem Anwender den Einbau in die Bewehrung. 
Die speziellen FLEX-Varianten sind bei platzkritischen Einbausitua-
tionen besonders geeignet – hier kommen extra-flexible, feindräh-
tige Kupferkabel zum Einsatz.

419 110	4013364439665	
03 09 01 01		  550 g	 1	
Stk.	
419 506	4013364458444	
03 09 01 01		  1,10 kg	1	
Stk.	

D BEB 11 / EBS 15-03-27	
419 110
D BEB 11 - L1000 / EBS 
15-03-27	 419 506

Typ D ...
 

BEB 11 / EBS 15-03-27
 

BEB 11 - L1000 / 
EBS 15-03-27

Art.-Nr. 419 110 419 506 
Werkstoff Platte NIRO  NIRO 
Werkstoff-Nr. 1.4301  1.4301 
Werkstoff Hülse St / Cu  St / Cu 
Werkstoff Kabelschuh Cu/gal Sn  Cu/gal Sn 
Werkstoff Kabel Cu  Cu 
Kurzschlussstrom ≤ 25 kA ≤ 25 kA
Prüfstrom 25 kA / 100 ms   25 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01  Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA 7,9 kA

Gewinde M16  M16 
Durchmesser 
Anschlussplatte 50 mm 50 mm

Kabel NYY-O  NYY-O 
Querschnitt Kabel 70 mm² 70 mm²
Durchmesser Kabel 17 mm 17 mm
Bohrung Kabelschuh 13 mm  13 mm 
Länge 500 mm 1000 mm
DB Zeichnungs-Nr. 4 Ebs 15.03.27 - 2  4 Ebs 15.03.27 - 2 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Erdungsverbinder für Großrohrerdung  
D BEB 11​ *)

Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, 
Rückstromführung sowie dem Potential-
ausgleich im Nutzungsbereich von Bahn-
strecken vorgesehen. Die Variante für Großrohrerdung ist zur 
Verwendung bei Pfahl- und Großrohrfundamenten vorgesehen. 
Das Produkt besteht aus einem Kupferkabel mit aufgepresster 
Hülse und NIRO Anschlussplatte mit integrierten Bohrungen zur 
Schalungsbefestigung an einem Ende, sowie einem Kabelschuh 
am gegenüberliegenden Ende. Der Kabelschuh dient dazu eine 
kurzschlussstromfeste Verbindung zum Pfahl- oder Großrohrfun-
dament herzustellen. Die Flexibilität des Kabels erleichtert dem 
Anwender den Einbau in die Bewehrung.

Typ D ...
 

BEB 10 - L800 / 
EBS 15-03-19

Art.-Nr. 419 505 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms  
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
Kabel NYY-O 
Querschnitt Kabel 95 mm²
Durchmesser Kabel 19 mm
Länge 800 mm
VPE 1 Stk.

Typ D ...
 

BEB 10 / EBS 15-03-19
 

BEB 10-FLEX / 
EBS 15-03-19

Art.-Nr. 419 100 419 101 
Kurzschlussstrom > 25 kA > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms   40 kA / 100 ms  
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA 12,6 kA

Kabel NYY-O  H07V-K 
Querschnitt Kabel 95 mm² 95 mm²
Durchmesser Kabel 19 mm 19 mm
Länge 500 mm 500 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ D ... BEB 9 / EBS 15-03-19 BEB 9-FLEX / EBS 15-03-19
Art.-Nr. 419 090 419 091 
Kurzschlussstrom ≤ 25 kA ≤ 25 kA
Prüfstrom 25 kA / 100 ms   25 kA / 100 ms  
Kurzschlussstrom (AC 50 
Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA 7,9 kA

Kabel NYY-O  H07V-K 
Querschnitt Kabel 70 mm² 70 mm²
Durchmesser Kabel 17 mm 17 mm
Länge 500 mm 500 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

*) Sonderlängen erhalten Sie auf Anfrage:  
bis 500 mm Gesamtlänge in Schritten von 50 mm und  
ab 500 mm Gesamtlänge in Schritten von 100 mm.

419 260	4013364439610	
03 09 01 02		  630 g	 1	
Stk.	

D BEB 26 / EBS 15-03-17	
419 260

Typ D ... BEB 26 / EBS 15-03-17
Art.-Nr. 419 260 
Werkstoff Kabelschuh Cu/gal Sn 
Werkstoff Seil St 
Kurzschlussstrom ≤ 25 kA
Prüfstrom 25 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Seil 1-12-12 B 350 sZ PE 
Querschnitt Seil ≥ 95 mm²
Ausführung halogenfrei 
Durchmesser Kabel 17 mm
Bohrung Kabelschuh 17 mm 
Länge 500 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebs 15.03.17 - 11 
VPE 1 Stk.

Stahlseil-Erdungsverbinder D BEB 26​ *)

Die Erdungsverbinder sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken vor-
gesehen. Die halogenfreie (Ummantelung) 
Variante D BEB 26 - zum äußeren Verbinden von Erdungspunkten 
oder anderen zu erdenden Teilen, besitzt ein Stahlseil als Erdungs-
leiter und stellt somit eine präventive Diebstahlschutzmaßnahme 
dar.
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419 290	4013364439627	
03 09 01 02		  400 g	 1	
Stk.	
419 291	4013364439634	
03 09 01 02		  400 g	 1	
Stk.	
419 507	4013364458451	
03 09 01 02		  280 g	 1	
Stk.	
419 508	4013364458468	
03 09 01 02		  640 g	 1	
Stk.	
419 511	4013364480513	
03 09 01 02		  396 g	 1	
Stk.	
419 512	4013364480520	
03 09 01 02		  414 g	 1	
Stk.	
419 513	4013364480506	
03 09 01 02		  398 g	 1	
Stk.	
419 514	4013364480537	
03 09 01 02		  398 g	 1	
Stk.	

D BEB 29 / EBS 15-03-17	
419 290
D BEB 29-NF / EBS 15-03-17	
419 291
D BEB 29 - L350 / EBS 15-03-
17	 419 507
D BEB 29 - L800 / EBS 15-03-
17	 419 508
D BEB 29 M12 M16 / EBS 
15-03-17	 419 511
D BEB 29-NF M12 M16 / EBS 
15-03-17	 419 512
D BEB 29 R / EBS 15-03-17	
419 513
D BEB 29 L / EBS 15-03-17	
419 514

Typ D ... BEB 29 R / EBS 15-03-17 BEB 29 L / EBS 15-03-17
Art.-Nr. 419 513 419 514 
Kabel (N)2X RF CuStAl  (N)2X RF CuStAl 
Ausführung halogenfrei  halogenfrei 
Bohrung Kabelschuh 17 mm  17 mm 
Ausführung Kabelschuh 90° rechts gedreht  90° links gedreht 
Länge 500 mm 500 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ D ...
 

BEB 29 M12 M16 / 
EBS 15-03-17

BEB 29-NF M12 M16 / 
EBS 15-03-17

Art.-Nr. 419 511 419 512 
Kabel (N)2X RF CuStAl  B2ca RF CuStAl 

Ausführung halogenfrei  halogenfrei und 
flammenwidrig 

Bohrung Kabelschuh 13 mm für M12 und  
17 mm für M16 

13 mm für M12 und  
17 mm für M16 

Ausführung Kabelschuh — —
Länge 500 mm 500 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ D ...
 

BEB 29 - L350 / 
EBS 15-03-17

BEB 29 - L800 / 
EBS 15-03-17

Art.-Nr. 419 507 419 508 
Kabel (N)2X RF CuStAl  (N)2X RF CuStAl 
Ausführung halogenfrei  halogenfrei 
Bohrung Kabelschuh 17 mm  17 mm 
Ausführung Kabelschuh — —
Länge 350 mm 800 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Typ D ... BEB 29 / EBS 15-03-17 BEB 29-NF / EBS 15-03-17
Art.-Nr. 419 290 419 291 
Kabel (N)2X RF CuStAl  B2ca RF CuStAl 

Ausführung halogenfrei  halogenfrei und 
flammenwidrig 

Bohrung Kabelschuh 17 mm  17 mm 
Ausführung Kabelschuh — —
Länge 500 mm 500 mm
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff Kabelschuh Cu/gal Sn 
Werkstoff Kabel CuStAl 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
Querschnitt Kabel ≥ 70 mm²
Durchmesser Kabel 17 mm
DB Zeichnungs-Nr. 4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka) 

CuStAl-Kabel-Erdungsverbinder D BEB 29​ *)

Die Erdungsverbinder sind zur Erdung, 
Rückstromführung sowie dem Potentialaus-
gleich im Nutzungsbereich von Bahnstre-
cken vorgesehen. Die halogenfreie Variante 
D BEB 29 bzw. halogenfreie und flammwidrige Variante D BEB 
29-NF - zum äußeren Verbinden von Erdungspunkten und ande-
ren Anschlusselementen wird mit einer Kabelschuhversion für 
M16-Anschlüsse ausgeführt. Diese Erdungsverbinder bestehen 
aus einem Kupfer-Stahl-Aluminium-Kabel und stellen somit eine 
präventive Diebstahlschutzmaßnahme dar.

*) Sonderlängen erhalten Sie auf Anfrage:  
bis 500 mm Gesamtlänge in Schritten von 50 mm und  
ab 500 mm Gesamtlänge in Schritten von 100 mm.

419 400	4013364439672	
03 09 01 02		  700 g	 1	
Stk.	

D BEB 40 / EBS 15-03-25	
419 400

Typ D ... BEB 40 / EBS 15-03-25
Art.-Nr. 419 400
Werkstoff Lasche St / Cu 
Werkstoff Kabelschuh Cu/gal Sn 
Werkstoff Seil St 
Kurzschlussstrom ≤ 25 kA
Prüfstrom 25 kA / 100 ms  
Normenbezug Ril 997.0205A01 
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Querschnitt Seil 95 mm²
Durchmesser Kabel 17 mm
Abmessung Lasche 80 x 30 mm
Bohrung Kabelschuh 17 mm 
Länge 500 mm
DB Zeichnungs-Nr. 4 Ebs 15.03.25 - 4 
VPE 1 Stk.

Erdungsverbinder für Großrohrerdung  
D BEB 40​ *)

Die Erdungsverbinder sind zur Erdung, Rück-
stromführung sowie dem Potentialausgleich 
im Nutzungsbereich von Bahnstrecken vor-
gesehen. Die Variante für Großrohrerdung ist zur Verwendung bei 
Pfahl- und Großrohrfundamenten konzipiert. Das Produkt besteht 
aus einem Stahlseil mit einer verkupferten Stahllasche an einem 
Ende, sowie einem Kabelschuh am gegenüberliegenden Ende. 
Ein Schrumpfschlauch auf Seite der Anschweißlasche verhindert 
das Eindringen von Wasser ins Stahlseil. Das Stahlseil stellt somit 
eine präventive Diebstahlschutzmaßnahme dar.
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419 901	4013364439658	
03 09 01 03		  3 g	 1	
Stk.	

D EAK D50 BEB	419 901

Typ D ... EAK D50 BEB
Art.-Nr. 419 901 
Durchmesser 50 mm
VPE 1 Stk.

Erdungsaufkleber​
Der Erdungsaufkleber ist als Ersatzteil zur 
Kennzeichnung von Bahnerdungsproduk-
ten im eingebauten Zustand vorgesehen. 
Dieser lässt sich einfach auf die NIRO-
Anschlussplatte aufkleben. Eine solche 
Kennzeichnung kann für die Erdungsbrü-
cken D BEB 1 bis 8 sowie für die Variante D 
BEB 11 für Großrohrerdungen vorgenom-
men werden, falls der werksseitig ange-
brachte Aufkleber nicht mehr vorhanden 
bzw. beschädigt ist.

 

419 902	4013364439689	
03 09 01 03		  77 g	 1	
Stk.	

D SKS M16X30 V4A	 419 902

Typ D ... SKS M16X30 V4A
Art.-Nr. 419 902 
Werkstoff NIRO (V4A) 
Gewinde M16 x 30 mm 
VPE 1 Stk.

Sechskantschraube​

419 903	4013364439696	
03 09 01 03		  34 g	 1	
Stk.	

D SKM M16 V4A	 419 903

Typ D ... SKM M16 V4A
Art.-Nr. 419 903 
Werkstoff NIRO (V4A)
Gewinde M16 
VPE 1 Stk.

Sechskantmutter​

419 904	4013364439702	
03 09 01 03		  9 g	 1	
Stk.	

D SCH A17 V4A	419 904

Typ D ... SCH A17 V4A
Art.-Nr. 419 904 
Werkstoff NIRO (V4A) 
Durchmesser Außen 30 mm
Durchmesser Innen 17 mm
VPE 1 Stk.

Unterlegscheibe​

419 900	4013364439641	
03 09 01 03		  2 g	 1	
Stk.	

D KLP D50 BEB	 419 900

Typ D ... KLP D50 BEB
Art.-Nr. 419 900 
Durchmesser 50 mm
VPE 1 Stk.

Klebepad​
Das Klebepad wird verwendet, um die 
Bahnerdungsprodukte mittels einer Klebe-
verbindung an der Schalung zu befestigen. 
Das Klebepad lässt sich an der NIRO-
Anschlussplatte des D BEB 0 aufkleben, 
um anschließed mit der Schalung selbst 
verbunden zu werden.

Prellleiter an Zäunen/Gabionen mit Zubehör

Objekte im Rissbereich der Oberleitung, die keine 
ausreichende Kurzschlussstromtragfähigkeit aufwei-
sen gefährden Personen und Anlagen. Diese leitfähi-
gen Körper z. B. metallene Begrenzungen oder Zäune 
müssen durch einen zusätzlichen, ausreichend dimensionierten 
Leiter ertüchtigt werden. Dies geschieht über den Prellleiter. 
Er wird an Zäunen oder Begrenzungen installiert und löst bei 
gerissener Oberleitung einen definierten Kurzschluss aus. 
Prellleiter kommen auch beim Tunnelbau und bei Schallschutz-
wänden zum Einsatz. Das notwendige Montagezubehör wie 
Pressverbinder und Leitungshalter runden das Portfolio als 
Gesamtheit ab. 

419 752	4013364463172	
02 01 01 01		  1,80 kg	10	
Stk.	
483 200	4013364019713	
01 02 01 01		  3,00 kg	1	
Stk.	
419 753	4013364506053	
02 01 01 01		  9,76 kg	1	
Stk.	

RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 
15.03.42	 419 752
FS 16 2000 STTZN	 483 200
RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 
15.03.42	 419 753

Typ 
 

RD 16 STTZN L5950 / 
3 EBS 15.03.42

Art.-Nr. 419 753 *
Durchmesser 16 mm
Länge  (l1) 5950 mm
Normenbezug Ril 997.0204/0205 
VPE 1 Stk.

Typ 
 

RD 10 STTZN L2950 / 
3 EBS 15.03.42

FS 16 2000 STTZN
 

Art.-Nr. 419 752 * 483 200
Durchmesser 10 mm 16 mm
Länge  (l1) 2950 mm 2000 mm

Normenbezug Ril 997.0204/0205  Ril 997.0204/0205, 
DIN EN 62561-2 

VPE 10 Stk. 1 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff St/tZn 
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.42 

Prellleiter​
Prellleiter für den Einsatz bei Kurzschluss-
strömen kleiner 15 kA mit einem Durch-
messer von 10 mm und für den Einsatz 
bei Kurzschlussströmen größer 15 kA mit 
einem Durchmesser von 16 mm. Die Prell-
leiter entsprechen den Anforderungen der 
RIL 997.0205.

419 751	4013364459892	
03 01 01 01		  169 g	 50	
Stk.	
419 750	4013364486898	
03 09 01 04		  162 g	 50	
Stk.	

PH 6.22 FRM10X40 FR 
STTZN/3 EBS 15.03.44	
419 751
LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 
EBS 15.03.47	 419 750

Typ 
 

PH 6.22 FRM10X40 FR 
STTZN/3 EBS 15.03.44

LH DQ 16 KBG 4.8 W 
STTZN/3 EBS 15.03.47

Art.-Nr. 419 751 * 419 750
Werkstoff Klemme St/tZn  St/tZn 
Klemmbereich Klemme 
Rd / Rd 6-22 mm —

Klemmbereich Gitterstab — 4-8 mm
Klemmbereich Rd — 10-16 mm

Schraube eM10 x 40  e M8 x 25 mm,  
e M8 x 35 mm 

Werkstoff  
Schraube / Mutter — NIRO 

Werkstoff  
Schrauben / Federring NIRO  —

Werkstoff Mutter / Scheibe NIRO  —
Materialstärke — 3 mm

Ausführung mit — Federring und 
Kugelscheibe 

DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.44  3 EBS 15.03.47 
Normenbezug Ril 997.0204/0205  Ril 997.0204/0205 
VPE 50 Stk. 50 Stk.

Leitungshalter​
Leitungshalter für die Befestigung von 
Prellleitern an Steingabionen oder 
Stabmattenzäunen.



224 Katalog – Blitzschutz/Erdung  –  Erdung / Potentialausgleich – 2025

Erdungsmaterial für Bahntechnik

Er
du

ng
sm

at
er

ia
l f

ür
 

Ba
hn

te
ch

ni
k

419 760	4013364505964	
03 09 01 02		  121 g	 3	
Stk.	
419 761	4013364506367	
03 09 01 02		  219 g	 3	
Stk.	
419 762	4013364506374	
03 09 01 02		  129 g	 3	
Stk.	
419 763	4013364506381	
03 09 01 02		  224 g	 3	
Stk.	
PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 
EBS 15.03.43	 419 760
PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 
EBS 15.03.43	 419 761
PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 
15.03.43	 419 762
PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 
15.03.43	 419 763

Typ 
 

PRV RD10 110 L133 AL / 
4 EBS 15.03.43

PRV RD16 110 L143 AL / 
4 EBS 15.03.43

Art.-Nr. 419 762 * 419 763 *
Verbindung 
Prellleiter / Prellleiter — —

Verbindung 
Erdungskabel / Prellleiter 100/110 mm2 / Ø10 mm  100/110 mm2 / Ø16 mm 

Außendurchmesser 25 mm 32 mm
Innendurchmesser 11/13 mm 15/17 mm
Länge  (l1) 133 mm 143 mm
DB Nr. 987879  1449206 
VPE 3 Stk. 3 Stk.

Typ 
 

PRV RD10 RD10 L133 
AL / 4 EBS 15.03.43

PRV RD16 RD16 L143 
AL / 4 EBS 15.03.43

Art.-Nr. 419 760 * 419 761 *
Verbindung 
Prellleiter / Prellleiter Ø10 mm / Ø10 mm  Ø16 mm / Ø16 mm 

Verbindung 
Erdungskabel / Prellleiter — —

Außendurchmesser 25 mm 32 mm
Innendurchmesser 13 mm 17 mm
Länge  (l1) 133 mm 143 mm
DB Nr. 987845  1449223 
VPE 3 Stk. 3 Stk.

Allgemeine technische Daten:
Werkstoff Al 
Presseinsatz siehe EBS Zeichnung 
Presskraft nach 3 Ebgw 05.30 
DB Zeichnungs-Nr. 4 EBS 15.03.43 
Normenbezug Ril 997.0204/0205 

Pressverbinder​
Aluminiumpressverbinder für die Verbin-
dung von Bahnerdungsleitungen nach  
4 EBS 15.03.43.

419 758	4013364505940	
03 09 01 03		  15,75 kg	
1	 Stk.	
419 759	4013364505995	
03 09 01 03		  31,50 kg	
1	 Stk.	

EK 110 L25M AL / 3 EBS 
15.03.17-3	419 758
EK 110 L50M AL / 3 EBS 
15.03.17-3	419 759

Typ 
 

EK 110 L25M AL / 
3 EBS 15.03.17-3

EK 110 L50M AL / 
3 EBS 15.03.17-3

Art.-Nr. 419 758 * 419 759 *
Werkstoff Leiter AlMg(St)  AlMg(St) 
Werkstoff Mantel PVC  PVC 

Farbe Leitung schwarz 1 (mit blauen 1 
Längsstreifen) 

schwarz 1 (mit blauen 1 
Längsstreifen) 

Querschnitt Seele 
(mehrdrähtig) 110 mm2 110 mm2

Leitungslänge (Bund) 25 m 50 m

Manteleigenschaften UV-stabilisiert und 
witterungsbeständig 

UV-stabilisiert und 
witterungsbeständig 

DB Nr. 965121  965121 
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.17-3  3 EBS 15.03.17-3 
Normenbezug Ril 997.0204/0205  Ril 997.0204/0205 
VPE 1 Stk. 1 Stk.

Bahnerdungskabel​
Aluminium Bahnerdungskabel nach  
EBS 15.03.17-3 mit optischer Kennzeich-
nung durch blaue Streifen.

419 765	4013364506404	
03 09 01 03		  84 g	 3	
Stk.	
419 766	4013364506411	
03 09 01 03		  84 g	 3	
Stk.	

GKS 110 12 AL / 3 EBS 
15.03.22-1	419 765
GKS 110 16 AL / 3 EBS 
15.03.22-1	419 766

Typ 
 

GKS 110 12 AL / 
3 EBS 15.03.22-1

GKS 110 16 AL / 
3 EBS 15.03.22-1

Art.-Nr. 419 765 * 419 766 *
Werkstoff Al  Al 
Außendurchmesser 25 mm 25 mm
Innendurchmesser 22 mm 22 mm
Länge  (l1) 119 mm 119 mm
Werkstoff Leiter AlMgSt  AlMgSt 
Werkstoff Mantel (N)A(St)YY-O  (N)A(St)YY-O 
Leiterquerschnitt 110 mm2 110 mm2

Bohrung Kabelschuh 13 mm (M12)  17 mm (M16) 
Presseinsatz siehe EBS Zeichnung  siehe EBS Zeichnung 
Presskraft nach 3 Ebgw 05.30  3 Ebgw 05.30 
DB Nr. 1219081  1219082 
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.22-1  3 EBS 15.03.22-1 
Normenbezug Ril 997.0204/0205  Ril 997.0204/0205 
VPE 3 Stk. 3 Stk.

Glockenkabelschuhe​
Aluminium Glockenkabelschuhe nach  
3 EBS 15.03.22-1 in der Ausführung  
M10 / M12 für Bahnerdungskabel.

810 503		 02 02 01 01		
NaN 	 1	 Stk.	

BA 50X4 ST R30M	 810 503

Typ BA ... 50X4 ST R30M
Art.-Nr. 810 503 *
Breite x Dicke 50 mm x 4 mm
Querschnitt 200 mm2

Werkstoff St/blank (S235 JR) 
Kurzschlussstrom > 25 kA
Prüfstrom 40 kA / 100 ms
Normenbezug	 DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
Richtlinie Ril 997.0205A01
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC)  (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
Ringgewicht ca. 50 kg
Längentoleranz +/- 5% 
VPE 30 m

Stahlband blank​
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