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DEHN schutzt — Sicherheit aus einer Hand

Das familiengefihrte Unternehmen bietet Ihnen Sicher-
heit aus einer Hand: als Komplettanbieter mit perfekt

aufeinander abgestimmten Systemldsungen fir Erdung,
Blitz-, Uberspannungs- und Arbeitsschutz.

Risiken ausschlief3en - Sicherheit ganzheitlich gestalten

Ein ganzheitlicher Blitz- und Uberspannungsschutz ist ein
unverzichtbarer Bestandteil moderner Sicherheitskonzepte.
Er schitzt Menschen, Gebaude mit sensibler Sensorik sowie
vernetzte Anlagen zuverlassig vor Ausfallen, Branden und
gefahrlichen Uberspannungen. Gerade moderne Wohnge-
béaude setzen auf vernetzte Technik, um die Energiee ¥zienz

zu steigern. Energiemanagementsysteme geman § 14a
EnWG ermdglichen die Steuerbarkeit von Elektroautos, War-
mepumpen und Speichern Uber 4,2 kW aus dem Netz. Umso
wichtiger ist ein umfassendes Schutzkonzept fir die sichere
Funktion von Photovoltaik-Anlagen, Smart Home, E-Mobili-
ty-Ladestationen und Warmepumpen.

DEHN steht dabei fur ganzheitliche Losungen aus einer Hand

Nutzen Sie die Vorteile des DEHN-Portfolios:

I Kompetent: Mit Gber 100Jahren Erfahrung in Erdung,
Blitz- und Uberspannungsschutz ist DEHN Ihr verl&ssli-
cher Partner fur Sicherheit.

I Ganzheitlich: Als Komplettanbieter liefert DEHN opti-
mal aufeinander abgestimmte Systemldsungen —von
der Entwicklung Uber die Fertigung bis zur praktischen
Anwendung.

I Begleitend: Von der Risikoanalyse uUber die Planung bis
zur Umsetzung unterstitzt DEHN Sie in jeder Projekt-
phase mit Fachwissen, Tools, Serviceleistungen und
technischer Beratung.

I Praxisnah: Mit der DEHNacademy vertiefen Sie Ihr Wis-
sen - fundiert, fexibel und anwendungsorientiert.

Ob Grundlagen, Spezialthemen oder Aufrischung
Ihres Know-hows: Wéahlen Sie aus Prasenz-Seminaren,
Online-Seminaren oder E-Learnings und proftieren Sie
vom Know-how unserer Experten.

Schnell zum richtigen Produkt

Ob fur Energietechnik, Informationstechnik oder Arbeits-
schutz: Mit unseren nutzerfreundlichen Konfguratoren und
Auswabhlhilfen stellen Sie lhre bendtigten Produkte schnell
und einfach selbst zusammen.
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(2]
M Tiefes Fachwissen Engineering Services O
Intelligente Planungstools Gepriifte Produkte :

Umfassendes Schulungsangebot

Netzwerk AulRendienst und Support

Mehr erfahren:
http://de.hn/2a6ei

Uber den Merkzettel konnen Sie Ihre Auswahl speichern
und direkt in den Online-Shop lhres bevorzugten Grof3-
héndlers Gbertragen - fur eine efFziente und durchgangige
Bestellabwicklung.
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h Hier geht’s zu den Konfiguratoren:
http://de.hn/5dxRy
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Hier geht's zum Download:
http://de.hn/b5e5N
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mbi-Ableiter-Typ 1 + Typ 2 (+ Typ 3)

DEHNshield ZP B2 LSG TT 255 +

DEHNshield ZP B2 LSG TT 255 +

2x DSHU 3P 35

Kombi-Ableiter fir TT- und TN-S-Systeme
zum Einsatz im Hauptstromversorgungs-
system (3+1-Schaltung) bei Gebauden
ohne &ulReren Blitzschutz (auch mit Frei-

leitungseinspeisung) in Kombination mit
selektiven Haupt-Leitungsschutzschalter

Ill.l

(SHU).
- .“ .
Typ SET2DSHZP B2 LSGTT + 2X DSHU
3P 35
Art.-Nr. 909 656 ==

Technische Daten: DSH ZP B2 LSG TT 255

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC
61643-11

Typ1l+Typ2+Typ 3/Class |+ Class
11+ Class I11

Hoéchste Dauerspannung AC (Uc) 255V (50/ 60 Hz)
BlitzstoRstrom (10/350 ps) 30kA
[L1+L2+L3+N-PE] (hiotal)

BlitzstoBstrom (10/350 ps) [L-N] (limp) 7.5 KA
BlitzstoRstrom (10/350 ps) [N-PE] (limp) 30 KA
Schutzpegel [L-N] (Up) <1,5kv
Schutzpegel [N-PE] (Up) <1,5kv
Leerlaufspannung des Hybridgene- 20 kv

rators (Ugc)

Montage auf

40-mm-Sammelschienensystem

Max. netzseitiger Uberstromschutz

160 A gG

Zulassungen

VDE

Erweiterte technische Daten: DSH ZP B2 LSG TT 255

Schutzpegel [L-PE] (Up)

<1,6kV

Technische Daten: DSHU 3P ...

Funktion

einpolig schaltend

Trennfunktion la
Isolationsprifspannung bei 50/60 2kv
Hz-1min

Ausl6secharakteristik (selektiv) E
Bemessungsbetriebsspannung (AC) 230/400V
Bemessungsisolationsspannung 690V
nach IEC/EN 60664-1 (U;)
BemessungsstoRspannungsfestig- 6 kV

keit (Uimp)

BemessungsstoRspannungsfestig- 8 kv

keit auf 2000 m (Uimp)

Eingangsspannungsart AC
Bemessungsstrom (I,) 35A
Bemessungsschaltvermégen (230 / 25kA
400V AC)

Bemessungsfrequenz (f) 50/ 60 Hz
Uberspannungskategorie \%

Normen

DIN VDE 0641-21
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1x DSHU 3P 50

Kombi-Ableiter fir TT- und TN-S-Systeme
zum Einsatz im Hauptstromversorgungs-
system (3+1-Schaltung) bei Gebauden
ohne aufReren Blitzschutz (auch mit Frei-
leitungseinspeisung) in Kombination mit
selektiven Haupt-Leitungsschutzschalter

(SHU).

Typ SET3DSHZPB2LSGTT + 1X DSHU
3P 50

Art.-Nr. 909 657 ==

Technische Daten: DSH ZP B2 LSG TT 255

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC
61643-11

Typ1+Typ2+Typ 3/Class | + Class
11 +Class Il

Hochste Dauerspannung AC (Uc) 255V (50/60 Hz)
BlitzstoRstrom (10/350 ps) 30 kA
[L1+L2+L3+N-PE] (ltotar)

BlitzstoRstrom (10/350 ps) [L-N] (limp) ~ 7.5KA
Blitzsto3strom (10/350 ps) [N-PE] (limp) 30 kA
Schutzpegel [L-N] (Up) <15kv
Schutzpegel [N-PE] (Up) <15kv
Leerlaufspannung des Hybridgene- 20 kV

rators (Uqc)

Montage auf

40-mm-Sammelschienensystem

Max. netzseitiger Uberstromschutz

160 AgG

Zulassungen

VDE

Erweiterte technische Daten: DSH ZP B2 LSG TT 255

Schutzpegel [L-PE] (Up)

<16kV

Technische Daten: DSHU 3P ...

Funktion

einpolig schaltend

Trennfunktion Ja
Isolationsprifspannung bei 50/60 2kV

Hz -1 min

Auslosecharakteristik (selektiv) E
Bemessungsbetriebsspannung (AC)  230/400V
Bemessungsisolationsspannung 690V
nach IEC/ EN 60664-1 (U;)
BemessungsstoRspannungsfestig- 6 kV

keit (Uimp)

BemessungsstoRspannungsfestig- 8kV

keit auf 2000 m (Uimp)

Eingangsspannungsart AC
Bemessungsstrom (1) 50A
Bemessungsschaltvermégen (230 / 25 kA
400V AC)

Bemessungsfrequenz (f) 50/60 Hz
Uberspannungskategorie v

Normen

DIN VDE 0641-21

Sicherungsautomat

Typ LS B6 DSH ZP LSG
Art.-Nr. 909 497 ==
Auslosecharakteristik B
Bemessungsstrom (1) 6A

Bemessungs-Betriebsspannung

(nach IEC 60898-1) 230 /400 V AC,
(nach IEC 60947-2) 230 V AC

Betriebsspannung

Maximum (inkl. Toleranz) 253 V AC
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bi-Ableiter — Typ 1 + Typ 2 fur Photovoltaik
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DEHNcombo DEHNcombo YPV ... FM
Kombi-Ableiter fiir Photovoltaik-Strom-

versorgungssysteme bis 1500 V DC; mit
potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Anschlussfertiger, zweipoliger Kombi-
Ableiter mit dreistufger Gleichstrom-Schalt-
vorrichtung fur PV-Anlagen bis 1500 V.

Typ DCB YPV 1200 FM
DEHNcombo YPV ... Art.-Nr. 900075
Kombi-Ableiter fir Photovoltaik-Strom- SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ1+Typ2/Class|+Class I
versorgungssysteme bis 1500 V DC. 61643-31
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (Ucpy) <1200V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA
Gesamtableitstol3strom (10/350 pus) 12,5kA
Typ DCB YPV 1200 [DC+/DC- -> PE] (ltotal)
Art.-Nr. 900070 BlitzstoRstrom (10/350 ps) [DC+ -> 6,25 kA
PE/DC- -> PE] (limp)
SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ1l+Typ2/Class|+Class Il
61643-31 Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (Up) <3,8kv
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC] (Ucpy) <1200V Zulassungen KEMA, UL
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 KA FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Gesamtableitsto3strom (10/350 ps) 12,5kA
[DC+/DC- -> PE] (ltotar)

Blitzsto3strom (10/350 ps) [DC+ -> 6,25 kA
PE/DC- -> PE] (limp)

Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (Up) <3,8kV
Zulassungen KEMA, UL

Kurzkatalog Elektrohandwerk — Uberspannungsschutz / Energietechnik — 2026 11






Uberspannungs-Ableiter — Typ 2

DEHNguard MP TT ACI ... FM

Modularer Uberspannungs-Ableiter mit
Advanced-Circuit Interruption (ACI) fur
TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).

DEHNguard M TT ACI ... FM

Modularer Uberspannungs-Ableiter mit
Advanced-Circuit Interruption (ACI) fur
TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).
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Typ DG MP TTACI 275 FM Typ DG M TTACI 275 FM
Art.-Nr. 942 341 Art.-Nr. 952 341

SPD nach EN 61643-11/... IEC61643-11 Typ 2/Class Il SPD nach EN 61643-11/... IEC61643-11 Typ2/Class I
Hochste Dauerspannung AC [L-N](Uc) 275V (50/ 60 Hz) Hoéchste Dauerspannung AC [L-N] (Uc) 275V (50/ 60 Hz)
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) — Nennableitstol3strom (8/20 ps) [L-N] (In) 20 kA
Nennableitsto3strom (8/20 us) [L-N] (I,) 20 kA Max. Ableitstol3strom (8/20 ps) [L-N] —

Max. AbleitstoRstrom (8/20 ps) [LN] — — (Imax)

(Imax) Max. Ableitsto3strom (8/20 pis) —

Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (Up) <15/<15kV [N-PE] (Imax)

Zusétzliche externe Sicherung nein Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (Up) £15/<15kv
notwendig Zusatzliche externe Sicherung nein

TOV-Spannung [L-N] (U7)
— Charakteristik

335V /5 sec. - Festigkeit
440V /120 min. - Festigkeit

TOV-Spannung [N-PE] (Ur)
— Charakteristik

1200V /200 ms. — Festigkeit

Leckstrom

kein Leckstrom

Zulassungen

KEMA, VDE

DEHNguard M TNC ACI 275 FM
Modularer Uberspannungs-Ableiter mit
Advanced-Circuit Interruption (ACI) fur

TN-C-Systeme.

Typ DG M TNC ACI 275 FM
Art.-Nr. 952 330

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC61643-11 Typ2/Class |l
Hoéchste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/ 60 Hz)
Nennableitstostrom (8/20 ps) (1) 20 kA

Schutzpegel (Up) <1,5kv

Zuséatzliche externe Sicherung nein

notwendig

TOV-Spannung (Ur) - Charakteristik

440V /120 min. - Festigkeit

Leckstrom

kein Leckstrom

Zulassungen

KEMA

DEHNguard M TNS ACI 275 FM
Modularer Uberspannungs-Ableiter mit
Advanced-Circuit Interruption (ACI) fur

TN-S-Systeme.

notwendig

TOV-Spannung [L-N] (Ur)
- Charakteristik

440V /120 min. - Festigkeit

TOV-Spannung [N-PE] (Ur)
- Charakteristik

1200V / 200 ms. — Festigkeit

Leckstrom

kein Leckstrom

Zulassungen

KEMA

DEHNguard modular

Mehrpoliger, modularer Uberspannungs-
Ableiter im funktionalen Ableiterdesign.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbrau-
cheranlagen vor Uberspannungen.

DEHNguard MD TNS ... (FM)

Modularer Uberspannungs-Ableiter
fur TN-S-Systeme (4+0-Schaltung); mit
potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Allgemeine technische Daten:

SPD nach EN 61643-11/ ... [EC 61643-11

Typ 2+ Typ 3/Class Il +Class 11

Typ DG M TNS ACI 275 FM Hochste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/60 Hz)
Art.-Nr. 952 440 Nennableitstol3strom (8/20 ps) (In) 20 kA

SPD nach EN 61643-11/...IEC61643-11 Typ 2/Class Il Max. AbleitstoRstrom (8/20 ps) (Imax) 40 kA

Hochste Dauerspannung AC [L-PE] (Uc) 275V (50 /60 Hz) Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <15/<15kV
Nennableitsto3strom (8/20 ps) (1) 20 kA Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG

Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <15/<15kV Zulassungen DEKRA

Zuséatzliche externe Sicherung nein

notwendig Typ DG MD TNS 275 DG MD TNS 275 FM
TOV-Spannung (Ur) - Charakteristik 440V /120 min. - Festigkeit Art.-Nr. 943400 ~< 943 405 ~<
Leckstrom kein Leckstrom FM-Kontakte / _ Wechsler
Zulassungen KEMA Kontaktform

Kurzkatalog Elektrohandwerk — Uberspannungsschutz / Energietechnik — 2026
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Uberspannungs-Ableiter — Typ 2

DEHNguard MD TT ... (FM)

Modularer Uberspannungs-Ableiter fur
TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung);
mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Allgemeine technische Daten:

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC 61643-11

Typ 2+ Typ 3/Class Il + Class 11

DEHNguard MP TT ...

Modularer Uberspannungs-Ableiter fir
TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).
« Einfache und schnelle Anschluss-

moglichkeit aufgrund
Push-In-Anschlusstechnik
Push-In-Doppel-Klemme
ermdglicht V-Verdrahtung /

Hochste Dauerspannung AC [L-N](Uc) 275V (50/ 60 Hz) Durchgangsverdrahtung

NennableitstoRstrom (8/20 ps) (In) 20kA « Kein zusatzlicher Klemmblock in Vertei-

Nennableitstostrom (8/20 us) [L-N] (I,) — lerschrank erforderlich

Bl\‘e:r;réio\zlsltstof&strom (8/20 ps) — « Spart Platz und Zeit

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA Typ DGMP TT 275

Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (Up) <15/<15kV Art.-Nr. 942310

Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG SPD nach EN 61643-11/...IEC61643-11 Typ2+Typ3/Class |l +Class Il

Zulassungen DEKRA Hochste Dauerspannung AC [L-N] (Uc) 275V (50/ 60 Hz)
NennableitstoRstrom (8/20 ps) (1) 20 kA

Typ DG MD TT 275 DGMDTT 275 FM Max. AbleitstoBstrom (8/20 us) (Ima) 40 kA

Art.-Nr. 943310 = 943315 =~ Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (Up) <15/<15kV

FM-Kontakte / - Wechsler Max. netzseitiger Uberstromschutz ~ 125AgG

Kontaktform Zulassungen KEMA, VDE

DEHNguard MP TNS ...

DEHNguard MP TT ... FM

Modularer Uberspannungs-Ableiter fur
TN-S-Systeme.
* Einfache und schnelle Anschluss-

Modularer Uberspannungs-Ableiter fiir
TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung);
mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

moglichkeit aufgrund
Push-In-Anschlusstechnik
Push-In-Doppel-Klemme
ermdoglicht V-Verdrahtung /
Durchgangsverdrahtung

lerschrank erforderlich
Spart Platz und Zeit

Kein zusatzlicher Klemmblock in Vertei-

¢ Einfache und schnelle

Anschlussmaoglichkeit aufgrund

Push-In-Anschlusstechnik
¢ Push-In-Doppel-Klemme

ermdglicht V-Verdrahtung /

Durchgangsverdrahtung

¢ Kein zusatzlicher Klemmblock in

vVerteilerschrank erforderlich

e Spart Platz und Zeit

Typ DG MP TNS 275
Art.-Nr. 942 400 Typ DG MP TT 275 FM
SPD nachEN 61643-11/...IEC61643-11 Typ2+Typ 3/Class Il +Class Il Art.-Nr. 942 315
Hochste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/ 60 Hz) SPD nach EN 61643-11/...IEC61643-11 Typ2+Typ3/Class |l +Class Il
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 20 kA Héchste Dauerspannung AC [L-N] (Uc) 275V (50/ 60 Hz)
Max. AbleitstoRstrom (8/20 ps) (Imax) 40 kA NennableitstoRstrom (8/20 us) (1) 20 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <15/<15kV Nennableitstol3strom (8/20 ps) [L-N] (I) —
Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG NennableitstoRstrom (8/20 us) —
Zulassungen KEMA, VDE [N-PE] (In)
Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (Up) <15/<15kV
DEHNguard MP TNS ... FM Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG
Modularer Uberspannungs-Ableiter Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

fur TN-S-Systeme; mit potentialfreiem

Fernmeldekontakt.
 Einfache und schnelle

Anschlussmdglichkeit aufgrund

Push-In-Anschlusstechnik
 Push-In-Doppel-Klemme

ermdglicht V-Verdrahtung /

Durchgangsverdrahtung

» Kein zusatzlicher Klemmblock in Vertei-

lerschrank erforderlich
* Spart Platz und Zeit

Typ DG MP TNS 275 FM

Art.-Nr. 942 405

SPD nach EN 61643-11/...IEC61643-11 Typ 2+ Typ3/Class |l + Class Ill
Hochste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/60 Hz)
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 20 kA

Max. Ableitstol3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA

Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <15/<15kV

Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG

Zulassungen KEMA, VDE

FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

14

DEHNguard MP TN ...

Modularer Uberspannungs-Ableiter fiir

einphasige TN-Systeme.

¢ Einfache und schnelle Anschluss-

moglichkeit aufgrund
Push-In-Anschlusstechnik
Push-In-Doppel-Klemme
ermdglicht V-Verdrahtung /
Durchgangsverdrahtung

Verteilerschrank erforderlich
e Spart Platz und Zeit

Kein zusatzlicher Klemmblock in

Typ DG MP TN 275

Art.-Nr. 942 200

SPD nach EN 61643-11/... IEC61643-11 Typ 2+ Typ 3/Class Il +Class I11
Hoéchste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/ 60 Hz)
NennableitstoRstrom (8/20 pus) (1) 20 kA

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA

Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <15/<15kV

Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG

Zulassungen KEMA, VDE

Kurzkatalog Elektrohandwerk - Uberspannungsschutz / Energietechnik — 2026



Uberspannungs-Ableiter — Typ 2

DEHNguard MP TN ... FM

Modularer Uberspannungs-Ableiter fur
einphasige TN-Systeme; mit potential-

freiem Fernmeldekontakt.
 Einfache und schnelle

Anschlussmdglichkeit aufgrund

DEHNguard M TNS ...

Modularer Uberspannungs-Ableiter fir
TN-S-Systeme (4+0-Schaltung).
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Push-In-Anschlusstechnik Typ DG M TNS 275

¢ Push-In-Doppel-Klemme Art.-Nr. 952 400
ermdglicht V-Verdrahtung / SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ 2/Class Il
Durchgangsverdrahtung 61643-11

» Kein zusatzlicher Klemmblock in Héchste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/60 Hz)
Verteilerschrank erforderlich Nennableitstostrom (8/20 ps) (In) 20 kA

e Spart Platz und Zeit Max. AbleitstoRstrom (8/20 ps) (Imax) 40 kKA

Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <15/<15kV
Typ DG MP TN 275 FM Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG
Art.-Nr. 942 205 Zulassungen KEMA, VDE, UL

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC
61643-11

Typ 2+ Typ 3/ Class Il + Class 11

Hochste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/60 Hz) DEHNguard M TNS ... FM

Nennableitsto3strom (8/20 ps) (1) 20 kA Modularer Uberspannungs-AbIeiter

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) (Imax) 40 KA fiir TN-S-Systeme (4+0-Schaltung); mit

Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <£15/<15kv potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG

Zulassungen KEMA, VDE

FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler Typ DG M TNS 275 FM
Art.-Nr. 952 405
SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ 2/ Class Il

DEHNguard M TNC ... 61643-11

Modularer Uberspannungs-Ableiter fiir Héchste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/60 Hz)

TN-C-Systeme (3+0-Schaltung). Nennableitstostrom (8/20 ps) (1) 20 kA
Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <15/<15kV
Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG

Typ DG M TNC 275 Zulassungen KEMA, VDE, UL

Art.-Nr. 952 300 FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ2/Classl

61643-11

Hochste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/ 60 Hz) DEH Nguard MTT ...

Nennableitstolstrom (8/20 us) (In)  20kA Modularer Uberspannungs-Ableiter fiir

Max. Ableitsto3strom (8/20 pis) (Imax) 40 kA TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).

Schutzpegel (Up) <15kv

Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG

Zulassungen KEMA, VDE, UL

DEHNguard M TNC ... FM

Modularer Uberspannungs-Ableiter
fiir TN-C-Systeme (3+0-Schaltung); mit
potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Typ DGMTT 275
Art.-Nr. 952 310

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ 2/ Class Il
61643-11

Hoéchste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/ 60 Hz)
(Ue)

NennableitstoRstrom (8/20 us) (1) 20 kA

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (Up) <15/<15kV
Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG
Zulassungen KEMA, VDE, UL

DEHNguard M TT ... FM

Modularer Uberspannungs-Ableiter fir
TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung);
mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Typ DG M TNC 275 FM
Art.-Nr. 952 305

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ2/Class |l
61643-11

Hoéchste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/ 60 Hz)
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 20 kA

Max. Ableitstol3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Schutzpegel (Up) <15kv

Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Kurzkatalog Elektrohandwerk — Uberspannungsschutz / Energietechnik — 2026

Typ DGMTT275FM
Art.-Nr. 952 315

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ2/Classl
61643-11

Hochste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/60 Hz)
(Ue)

NennableitstoRstrom (8/20 us) (1) 20 kA

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (Up) <15/<15kV
Max. netzseitiger Uberstromschutz 125A9gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
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Uberspannungs-Ableiter — Typ 2

DEHNguard MH TT ... (FM)

Modularer Uberspannungs-Ableiter
mit hohem Summen-Ableitvermdgen

DEHNguard M TT 2P ...

Modularer Uberspannungs-Ableiter

fur einphasige TT- und TN-Systeme

ngs’

im N-PE-Pfad ftr TT- und TN-S-Systeme (1+1-Schaltung).
(3+1-Schaltung). Erfillt die hbheren .
Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE
0100-534 fiir den Einsatz am Speisepunkt Typ DG M TT 2P 275
der elektrischen Anlage; mit potential- Art.-Nr. 952 110
freiem Fernmeldekontakt. SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ 2/Class Il
61643-11
Allgemeine technische Daten: Hochste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/60 Hz)
SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ2/Class I (Ue)
61643-11 NennableitstoRstrom (8/20 us) (1) 20 kA
Hochste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/ 60 Hz) Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
(Uo) Schutzpegel [L-N]J/[N-PE] (Up) <1,5/<15kV
Nennableitsto3strom (8/20 ps) [L-N] ~ 20kA Max. netzseitiger Uberstromschutz ~ 125AgG
() - Zulassungen KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEX
NennableitstoRstrom (8/20 us) 80 kA
[N-PE] (In)
Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) [L-N] 40 kA
() DEHNguard MTT 2P ... FM
Max. AbleitstoRstrom (8/20 ps) 120 kA Modularer Uberspannungs-Ableiter
[N-PE] (Imax) fur einphasige TT- und TN-Systeme
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (Up) <15/<15kV (1+1-Schaltung); mit potentialfreiem
Max. netzseitiger Uberstromschutz ~ 125AgG Fernmeldekontakt.
Zulassungen KEMA
Typ DG MTT 2P 275 FM
Typ DGMHTT275 DGMHTT 275 FM Art.-Nr. 952115
Art.-Nr. 952 381 952 385 SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ 2/Class |1
FM-Kontakte / — Wechsler 61643-11
Kontaktform Hochste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/60 Hz)
(Uc)
Nennableitstostrom (8/20 ps) (1) 20 kA
DEHNguard M TN ... Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Modularer Uberspannungs-Ableiter fiir Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (Ue) <15/<15kv
Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG

einphasige TN-Systeme (2+0-Schaltung).

Zulassungen

KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEX

FM-Kontakte / Kontaktform

Wechsler

Typ DG M TN 275
Art.-Nr. 952 200 DGTT 20340
SPD nach EN 6164311/ ... IEC Typ2/Class Il Uberspannungs-Ableiter far TT- und TN-
61643-11 S-Systeme (3+1-Schaltung).
Hochste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/ 60 Hz)
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 20 kA
Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <15/<15kV Typ DG TT 20 340
Max. netzseitiger Uberstromschutz 125 AgG Art.-Nr. 900456
Zulassungen KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEX SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ2/Class I
61643-11
Hoéchste Dauerspannung AC [L-N] 340V (50/60 Hz)
(Ue)
DEHNguarﬂd MTN... FM . . NennableitstoRstrom (8/20) [L-N] (I) 20 kA
Modularer Uberspannungs-Ableiter fur -
. . NennableitstoRstrom (8/20) [N-PE] 20 kA
elnpha3|ge_ TN-S_ysteme (2+0-Schaltung); )
mit potentialfreiem Fernmeldekontakt. Max. AbleitstoRstrom (8/20) [L-N] 40 KA
(Imax)
Max. Ableitsto3strom (8/20) [N-PE] 40 kA
Typ DG M TN 275FM (Imax)
Art.-Nr. 952 205 Schutzpegel (Up) <15kV
SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ2/Class Il Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG
61643-11
Hochste Dauerspannung AC (Uc) 275V (50/60 Hz)
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 20 kA
Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (Up) <15/<15kV
Max. netzseitiger Uberstromschutz 125AgG

Zulassungen

KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx

FM-Kontakte / Kontaktform

Wechsler

16
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nnungs-Ableiter - Typ 2

DEHNcord L 2P

Zweipoliger Uberspannungs-Ableiter fiir
alle Installationssysteme (1+1-Schaltung)
und Leuchten der Schutzklasse I; kom-
pakte Abmessungen.

Typ DCORL 2P 275
Art.-Nr. 900430

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ2/Class Il
61643-11

Hochste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/60 Hz)
(Ue)

NennableitstoBstrom (8/20 us) (1) 5kA

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) (Imax) 10 kKA

Schutzpegel [L-N] (Up) <15kv
Schutzpegel [N-PE] (Up) <15kv
Max. netzseitiger Uberstromschutz 25A9gG
Zulassungen KEMA

DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Dreipoliger Ableiter fur alle Installa-
tionssysteme; kompakte Abmessungen.
Mit Abschaltfunktion des Laststrom-
kreises im Fehlerfall und Schutz der
Steuerphase.

Typ DCORL 3P 275 SO LTG
Art.-Nr. 900 445

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ2/Class |l
61643-11

Hochste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/60 Hz)

(Ue)

NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 5kA

Max. Ableitstol3strom (8/20 ps) (Imax) 10 kA

Schutzpegel [L-N] (Up) <15kV

Schutzpegel [N-PE] (Up) <15kV

Max. netzseitiger Uberstromschutz B16 A

Zulassungen KEMA

SK EK480 G2S-2d LM DCOR

Der Sicherungskasten EK480 ist ein
Qualitatsprodukt aus dem Hause Lang-
matz, welches sich durch hochwertige
Verarbeitung und praxisbewéahrte
Eigenschaften auszeichnet. Die EK480
Produktreihe erfullt alle mechanischen
und elektrischen Anforderungen und
Normen. Leuchten mit hochwertiger
Elektronik kdnnen so wirkungsvoll gegen
Uberspannungen durch Schalthand-
lungen oder Naheinschlage geschitzt
werden.

Typ SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Art.-Nr. 900443

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ2/Class |l

61643-11

Abmessungen 276 x81x70 mm

ab Mastinnendurchmesser 89 mm

Hochste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/60 Hz)

(Ue)

NennableitstoBstrom (8/20 us) (1) 5kA

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) (Imax) 10 KA

Schutzpegel [L-N] (Up) <15kv

Klemmtechnik Zugang: Schiebeklemmtechnik /
Abgang: Federklemmtechnik

Maximaler klemmbarer
Kabelquerschnitt

1- 3 Kabel (4 bzw. 5 x 16 mmz2)

Abgangsklemmen max. 2,5 mm?2

Schutzpegel [N-PE] (Up) <15kV

Max. netzseitiger Uberstromschutz B16 A

Zulassungen KEMA
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DEHNCcord L 3P 275 SO IP

Dreipoliger Ableiter fur alle Installa-
tionssysteme; kompakte Abmessungen.
Schutzart IP 65. Mit Abschaltfunktion
des Laststromkreises im Fehlerfall und

Schutz der Steuerphase.

Typ DCOR L 3P 275 SO IP
Art.-Nr. 900 447

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ 2/ Class 1
61643-11

Hoéchste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/ 60 Hz)
(Ue)

NennableitstoRstrom (8/20 ps) (1) 5kA

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) (Imax) 10 kKA
Schutzpegel [L-N] (Up) <15kV
Schutzpegel [N-PE] (Up) <15kV

Max. netzseitiger Uberstromschutz B16 A

DEHNcord L 2P 275 SO IP

Zweipoliger Ableiter fur alle Installa-

tionssysteme; kompakte Abmessungen. j
Schutzart IP 65. Mit Abschaltfunktion im

Fehlerfall.

Typ DCORL2P275SO IP
Art.-Nr. 900448

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ 2/ Class Il
61643-11

Hoéchste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/ 60 Hz)
(Uc)

NennableitstoRstrom (8/20 ps) (1) 5kA

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) (Imax) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (Up) <1,5kV
Schutzpegel [N-PE] (Up) <1,5kV

Max. netzseitiger Uberstromschutz B16A

DEHNCcord R 3P

Uberspannungs-Ableiter fir elektrische
Rafstores; kompakte Abmessungen.

Typ DCORR 3P 275
Art.-Nr. 900 449

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC Typ 2/Class Il
61643-11

Hochste Dauerspannung AC [L-N] 275V (50/60 Hz)
(Uc)

NennableitstoRstrom (8/20 pus) (1) 2,5kA

Max. Ableitstol3strom (8/20 ps) (Imax) 5 kA
Schutzpegel [L-N] (Up) <15kv

Max. netzseitiger Uberstromschutz 25AgG

Steckverbindung

Hirschmann STAK 3/ STAS 3
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DEHNguard modular YPV ... FM

Mehrpoliger modularer Uberspannungs-
Ableiter mit dreistufger Gleichstrom-
Schaltvorrichtung fur PV-Anlagen bis
1500V als bereits verdrahtungsfertige

Kompletteinheit.

DEHNguard M YPV ... FM

Mehrpoliger modularer Uberspannungs-
Ableiter mit dreistufger Gleichstrom-
Schaltvorrichtung fir PV-Anlagen bis
1500V als bereits verdrahtungsfertige

Kompletteinheit.

Allgemeine technische Daten:

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ2/Class I
DEHNguard MP YPV ... FM 6164331
Mehrpoliger, modularer Uberspan- Kurzschlussfestigkeit (Iscev) 10KkA
nungs-Ableiter fiir PV-Anlagen mit Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA

L} =) >

Fernmeldekontakt fiir Uberwachungs- ZDCI;ss :EL:W) UL KEMA
einrichtung (potentialfreier Wechsler). urassung :

FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Allgemeine technische Daten:
SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ2/Class |l Typ DG M YPV 1200 FM DG M YPV 1500 FM
61643-31 Art.-Nr. 952 565 952 567
Kurzschlussfestigkeit (Iscpv) 10 kA Max. PV-Spannung 1170V 1500V
Max. AbleitstoRstrom (8/20 us) [(DC+/ 40 kA (Ucpy)
DC-) --> PE] (Imax) NennableitstoRstrom 20 kA 15 kA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler (F?E/ ]28 l)lS) [(DC+/DC-) -->

n.

Typ DG MP YPV 1200 FM DG MP YPV 1500 FM Schutzpegel (Up) <4kv <5kv
Art.-Nr. 942 565 942 567
Max. PV-Spannung 1170V 1500V
(Ucpv)
NennableitstoRstrom 20 kA 15 kA DEH Nguard mOdU Iar (Y) PV SCI e
(8/20 ps) [(DC+/DC-) -->
PE] (In) Mehrpoliger modularer Uberspannungs-
Schutzpegel (Up) <4kV <5kV

Push-in Federklemme STAK 4X10
Push-In Klemme zur Umsetzung einer
EMV-optimalen Durchgangsverdrah-

tung nach DIN VDE 0100-534 von

Uberspannungs-Ableitern.

Typ STAK 4X10
Art.-Nr. 952 588
Hochste Dauerspannung AC (Uc) 275V

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1500V
BlitzstoRstrom (10/350 ps) (limp) 6,25 kA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 20 kA
Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA

Anschlussquerschnitt (min.)

1,5 mm2 eindrahtig / 6 mm2
feindrahtig

Anschlussquerschnitt (max.)

10 mm?2 ein-/ feindréhtig

Anschlussquerschnitt (min.) mit
Aderendhiilse

1,5 mm?2

Anschlussquerschnitt (max.) mit 6 mm?2
Aderendhiilse
Anschlussquerschnitt (max.) mit 10 mm?

Aderendhulse ohne Kragen

Ableiter mit dreistufger Gleichstrom-
Schaltvorrichtung fur PV-Anlagen bis
1200V als bereits verdrahtungsfertige

Kompletteinheit.

DEHNguard M YPV SCI ...

Mehrpoliger, modularer Uberspan-
nungs-Ableiter mit dreistufger Gleich-
spannungs-Schaltvorrichtung fr

PV-Anlagen.

Typ DG M YPV SCI 1000
Art.-Nr. 952 510

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ 2/Class Il
61643-31

SPD nach EN 50539-11 —

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1000V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA
NennableitstoRstrom (8/20 us) [(DC+/ 12,5 kA

DC-) --> PE] (In)

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) [([DC+/ 25 kA

DC-) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4kV
Zulassungen KEMA, UL, CSA
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Uberspannungs-Ableiter —

DEHNguard M PV2 SCI ... (FM)
Mehrpoliger, modularer Uberspannungs-
Ableiter mit dreistufger Gleichspan-
nungs-Schaltvorrichtung zum Schutz von
2 MPP-Eingangen; fir PV-Anlagen bis
1000 V; in der Ausfiilhrung FM mit poten-
tialfreiem Fernmeldekontakt.

Typ DG M PV2 SCI 1000 FM
Art.-Nr. 952519

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ2/Class Il
61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1000V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA

NennableitstoBstrom (8/20 us) [(DC+/ 12,5 kA
DC-) --> PE] (In)

DEHNcube PV

Mehrpoliger Uberspannungs-Ableiter mit
dreistufger Gleichstrom-Schaltvorrichtung
fur PV-Anlagen bis 1000 V in Schutzart IP65.

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Generatoranschlusskasten fur PV-
Systeme bis zu 1000 V DC mit Trenn-
klemmen zum Schutz von einem
MPP-Eingang und zwei Strings.

Mit Uberspannungsschutz und Push-in
Klemmen fir den Ein- und Ausgang.

Max. AbleitstoRstrom (8/20 ps) [([DC+ 25 kA Typ DCU 2 YPV 1421000 1M 2SFM
DC-) --> PE] (Imax) Art.-Nr. 900 975 >
Schutzpegel (Up) <4kV SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ1+Typ2/Class|+Class Il
Zulassungen UL, KEMA 61643-31
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler Max. PV-Spannung (Ucev) 1000V

Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA

DEHNguard M SN1868

Mehrpoliger, modularer Uberspan-
nungs-Ableiter mit dreistufger Gleich-
spannungs-Schaltvorrichtung zum
Schutz von 3 MPP-Eingéngen; fur PV-
Anlagen mit Fernmeldekontakt fiir Uber-
wachungseinrichtung (potentialfreier

Wechsler).

Typ DG M PV2 SCI SN1868 FM
Art.-Nr. 999 799

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ2/Class Il

61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1000V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA

NennableitstoRstrom (8/20 us) [[DC+/ 20 kA
DC-) --> PE] (In)

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA
DC-) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <3,8kV

Schutzart IP 65

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM [’
Generatoranschlusskasten fur PV-

Systeme bis zu 1000 V DC mit Trenn- &
klemmen zum Schutz von zwei 1 ' e _
MPP-Eingéangen und je zwei Strings. T T
Mit Uberspannungsschutz und Push-in

Klemmen fir den Ein- und Ausgang.

NennableitstoBstrom (8/20 us) [(DC+/ 12,5 kA
DC-) --> PE] (Ip)

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) [(DC+/ 25 kA
DC-) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4kV

Zulassungen UL, KEMA

FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

DEHNguard YPV SCI ... - kompakt

Mehrpoliger Uberspannungs-Ableiter mit
dreistufger Gleichstrom-Schaltvorrichtung
fur PV-Anlagen bis 1000 V.

DEHNguard kompakt YPV SCI ...
Mehrpoliger Uberspannungs-Ableiter E

Typ DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Art.-Nr. 900976 =~

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ1+Typ2/Class|+Class Il
61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1000V

Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA

NennableitstoRstrom (8/20 us) [([DC+/ 20 kA
DC-) --> PE] (In)

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA
DC‘) - PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <3,8kV

Schutzart IP 65

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Generatoranschlusskasten fur PV-
Systeme bis zu 1000 V DC mit Trenn-
klemmen zum Schutz von drei
MPP-Eingéngen und je zwei Strings.

Mit Uberspannungsschutz und Push-in
Klemmen fir den Ein- und Ausgang.

mit dreistufger Gleichspannungs-Schalt- Typ DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

vorrichtung fur PV-Anlagen. Art.-Nr. 900978 >
SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ1l+Typ2/Class|+Class Il
61643-31

Typ DG YPV SCI 1000 Max. PV-Spannung (Ucpy) 1000V

Art.-Nr. 950530 Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ2/Class Il NennableitstoRstrom (8/20 us) [[DC+/ 20 kA

61643-31 DC-) --> PE] (In)

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1000V Max. AbleitstoBstrom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA

Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 1000 A DC) --> PE] (Imax)

NennableitstoBstrom (8/20 us) [(DC+/ 12,5 kA
DC-) --> PE] (ln)

Schutzpegel (Up) <3,8kV

Schutzart IP 65

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) [(DC+/ 25 kA
DC) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4kV

Zulassungen KEMA, UL
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Uberspannungs-Ableiter — Typ 2

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Generatoranschlusskasten fur PV-Sys-
teme bis zu 1200 V DC zum Schutz von
einem MPP-Eingang und einem String.

.I 4

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Generatoranschlusskasten fur PV-Sys-
teme bis zu 1100 V DC zum Schutz von
einem MPP-Eingang und einem String.
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Typ DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4 Typ DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Art.-Nr. 900985 == Art.-Nr. 900911 =~
SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ1l+Typ2/Class|+Class Il SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ 2/ Class |1
61643-31 61643-31
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (Ucpy) 1200V Max. PV-Spannung (Ucpy) 1100V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpv) 10 kA Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 KA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 20 kA Nennableitstostrom (8/20 ps) [(DC+/ 20 kA
Max. AbleitstoRstrom (8/20 ps) (Imax) 40 kA DC-) --> PE] (In)
Schutzpegel (Up) <3,8kV Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA
Schutzart IP 65 DC) --> PE] (Inax)
Schutzpegel (Up) <4 kv
Schutzart IP 65

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Generatoranschlusskasten fur PV-Sys-
teme bis zu 1200 V DC zum Schutz von
zwei MPP-Eingangen und je einem

String.
Typ DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Art.-Nr. 900986 >~

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC
61643-31

Typ1+Typ2/Class|+Class Il

Max. PV-Spannung [DC+ ->DC-] (Ucpy) 1200V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA
NennableitstoBstrom (8/20 us) (1) 20 kA
Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) (Imax) 40 KA
Schutzpegel (Up) <3,8kV
Schutzart IP 65

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Generatoranschlusskasten fur PV-Sys-
teme bis zu 1200 V DC zum Schutz von
zwei MPP-Eingangen und je zwei Strings.

Typ

DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

Art.-Nr.

900987 =~

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC
61643-31

Typ1l+Typ2/Class|+Class Il

Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (Ucpy) 1200V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 20 kA
Max. Ableitstol3strom (8/20 pis) (Imax) 40 kA
Schutzpegel (Up) <3,8kV
Schutzart IP 65

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4
Generatoranschlusskasten fur PV-Sys-
teme bis zu 1200 V DC zum Schutz von
drei MPP-Eingangen und je einem String.

Typ

DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM

Art.-Nr.

900988 =~

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC
61643-31

Typ1l+Typ2/Class|+Class Il

Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (Ucpy) 1200V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpv) 10 kA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 20 kA
Max. Ableitstol3strom (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Schutzpegel (Up) <3,8kV
Schutzart IP 65
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DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Generatoranschlusskasten fur PV-Sys-
teme bis zu 1100 V DC zum Schutz von
zwei MPP-Eingdngen und je einem

String.

Typ DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Art.-Nr. 900924 =~
SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ 2/ Class Il
61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1100V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 KA
Nennableitstostrom (8/20 ps) [(DC+/ 20 kA

DC-) --> PE] (In)

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA

DC-) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4 kv
Schutzart IP 65

DEHNcube 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Generatoranschlusskasten fur PV-Sys-
teme bis zu 1100 V DC zum Schutz von
drei MPP-Eingéngen und je einem String.

A IRLIRl

Typ DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Art.-Nr. 900931 >
SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ 2/ Class Il
61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1100V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA
Nennableitstostrom (8/20 ps) [(DC+/ 20 kA

DC-) --> PE] (In)

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA

DC-) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4 kv
Schutzart IP 65
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Uberspannungs-Ableiter —

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Generatoranschlusskasten fur PV-Sys-
teme bis zu 1100 V DC zum Schutz von
einem MPP-Eingang und zwei Strings.
Mit Uberspannungsschutz und Push-in

Klemmen fur den Ein- und Ausgang.

Typ DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Art.-Nr. 900913 ==
SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ2/Class I
61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1100V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) [(DC+/ 20 KA

DC) --> PE] (I

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA

DC-) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4kv
Schutzart IP 65

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Generatoranschlusskasten fir PV-Sys-
teme bis zu 1100 V DC zum Schutz von
zwei MPP-Eingangen und je einem

String.

Mit Uberspannungsschutz und Push-in
Klemmen fur den Ein- und Ausgang.

Typ DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Art.-Nr. 900921

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ2/Class Il
61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1100V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 10 kA
NennableitstoBstrom (8/20 us) [(DC+/ 20 kA

DC-) --> PE] (I)

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA

DC-) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4kV
Schutzart IP 65

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Generatoranschlusskasten fur PV-Sys-
teme bis zu 1100 V DC zum Schutz von
zwei MPP-Eingangen und je zwei Strings.
Mit Uberspannungsschutz und Push-in

Klemmen fur den Ein- und Ausgang.

Typ DCU 2 YPV 1100 2M 28
Art.-Nr. 900923

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ2/Class Il
61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1100V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpv) 10 kA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) [(DC+/ 20 kA

DC-) --> PE] ()

Max. Ableitsto3strom (8/20 ps) [(DC+/ 40 kA

DC‘) - PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4 kv
Schutzart IP 65
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DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Zweipoliger Uberspannungs-Ableiter in

IP 65 mit dreistufger Gleichspannungs-

Schaltvorrichtung fur PV-Wechselrichter
zum Schutz von einem MPP-Eingang.

=

Typ DCU YPV SCI 1000 1M
Art.-Nr. 900910

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ 2/ Class Il
61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpy) 1000V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 1kA
NennableitstoRstrom (8/20 us) [(DC+/ 12,5 kA

DC-) --> PE] (In)

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) [(DC+/ 25 kA

DC) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4 kv
Schutzart IP 65

DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Vierpoliger Uberspannungs-Ableiter in
IP 65 mit dreistufger Gleichspannungs-
Schaltvorrichtung fur PV-Wechselrichter
zum Schutz von zwei MPP-Eingangen.

Typ DCU YPV SCI 1000 2M
Art.-Nr. 900920

SPD nach EN 61643-31/ ... IEC Typ 2/ Class 1
61643-31

Max. PV-Spannung (Ucpv) 1000V
Kurzschlussfestigkeit (Iscpy) 1kA
Nennableitstostrom (8/20 ps) [(DC+/ 12,5 kA

DC-) --> PE] (In)

Max. Ableitstof3strom (8/20 ps) [(DC+/ 25 kA

DC-) --> PE] (Imax)

Schutzpegel (Up) <4kv
Schutzart IP 65

Weitere Boxenldsungen auf Anfrage.

Anschlussleitung fur DEHNcube

Vorkonfektionierte Anschlussleitungen zum
einfachen und schnellen Anschluss der Uber-
spannungs-Ableiter DEHNcube DCU YPV SCI
1000 ... an das zu schitzende Betriebsmittel

des Photovoltaik-Generators.

Y-Anschlussleitung fur DEHNcube
Ermoglicht den Anschluss einer PV-

Stringleitung an DEHNcube und

Wechselrichter.

Typ AL DCU Y PV L3X1000
Art.-Nr. 900 945

Zum Anschluss von 1 Stringleitung
Leitungsquerschnitt 6 mm?
Leitungsmaterial Cu

Schutzart IP 65

Lange (1) [-> Wechselrichter] 1000 mm

Lange (2) [-> DEHNcube] 1000 mm

Lange (3) [-> +/- String] 1000 mm
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DEHNTrail modular

Zweipoliges, modulares Uberspannungs-
Schutzgerat im funktionalen Ableiterdesign.
Zum Schutz der Netzversorgung von Gera-
ten der Industrieelektronik vor transienten
Uberspannungen in Schaltschranken.

DEHNrail M 2P ...

Zweipoliger Ableiter bestehend
aus Basiselement und gestecktem
Schutzmodul.

DEHNsafe

Zum Schutz von Endgeréten vor transienten
Uberspannungen. Zum Einbau in Elektroins-
tallationssysteme, wie z. B. Kabelkanale und
Unterputzdosen.

DEHNsafe

kanale und Gerateeinbaudosen. Fir ein-
phasige 230 V- TT- und TN-Systeme.

Uberspannungs-Schutzgerét fir Kabel- i | -‘z
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Typ DR M 2P 255

Typ DSA 230 LA

Art.-Nr. 953 200

Art.-Nr. 924370

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC61643-11 Typ 3/ClassllI

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC61643-11 Typ 3/Class Ill

Hochste Dauerspannung AC (Uc) 255V (50/60 Hz) Hochste Dauerspannung AC (Uc) 255V (50/60 Hz)
Hochste Dauerspannung DC (Uc) 255V Nennableitstostrom (8/20 ps) (1) 3kA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 3kA GesamtableitstoRstrom (8/20 ps) 5kA
Gesamtableitsto3strom (8/20 ps) 5kA [L+N-PE] (ltotar)

[L+N-PE] (ltotar) Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (Up) <1250/<1500V
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (Up) <1250/<1500V Max. netzseitiger Uberstromschutz B16 A

Max. netzseitiger Uberstromschutz 25AgGoderB25A Defektanzeige rotes Licht + Hupe

Zulassungen

KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx

Betriebsanzeige grines Licht

DEHNrail M 2P ... FM

Zweipoliger Ableiter bestehend
aus Basiselement und gestecktem
Schutzmodul; mit potentialfreiem

Fernmeldekontakt.

Allgemeine technische Daten:

SPD nach EN 61643-11/ ... IEC61643-11 Typ 3/Class Il

Max. netzseitiger Uberstromschutz

25AgGoderB25A

Zulassungen

KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEX

FM-Kontakte / Kontaktform

Wechsler

Typ DR M 2P 30 FM DR M 2P 255 FM
Art.-Nr. 953206 953 205
Hochste Dauerspan- 30V (50/60Hz) 255V (50/60 Hz)
nung AC (Ug)

Hoéchste Dauerspan- 30V 255V

nung DC (Uc)

NennableitstoBstrom 1kA 3kA

(8720 pss) (In)

GesamtableitstoRstrom 2 kA 5kA

(8/20 ps) [L+N-PE] (lotar)

Schutzpegel [L-N]/[L/N- <180/<630V <1250/<1500V

PE] (Up)
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Zentralabdeckplatte
Einfach, in Ausfihrung alpha exclusive.

Typ ZAP STW

Art.-Nr. 924 329

Farbe studioweill
Abdeckrahmen gl
Einfach, in Ausfiihrung alpha exclusive. y ‘7
Typ AR1 STW

Art.-Nr. 924 328

Farbe studioweill

rgietechnik

Er




Uberspannungs-Ableiter — Typ 3

STC-Modul DEHNprotector

Zum Schutz von elektronischen Geraten vor
Uberspannungen. Zum Einsatz an handels-
Ublichen Schutzkontakt-Steckdosen.

Adaptergerate zum Schutz der Netzver-
sorgung von elektronischen Geraten vor
transienten Uberspannungen (DEHNpro 230
Protector).
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STC 230

Zweipoliger Uberspannungs-
Ableiter fur einphasige 230 V- TT-
und TN-Systeme zum Aufrasten auf
Schutzkontakt-Steckdosen.

DPRO 230-Protector
Uberspannungsschutz-Adapter mit
integrierter Kindersicherung.

Typ STC 230

Art.-Nr. 924 350 Typ DPRO 230

SPD nach EN 61643-11/...IEC61643-11 Typ 3/ClassIII Art.-Nr. 909 230

Hochste Dauerspannung AC (Uc) 255V (50/60 Hz) SPD nach EN 61643-11/... IEC 61643-11 Typ 3/Class I11

NennableitstoBstrom (8/20 ps) (1) 3kA Hoéchste Dauerspannung AC (Uc) 255V (50/ 60 Hz)

Gesamtableitsto3strom (8/20 ps) 5kA NennableitstoRstrom (8/20 pus) (1) 3kA

[L+N-PE] (lotal) GesamtableitstoRstrom (8/20 ps) 5kA

Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (Up) <1250/<1500V [L+N-PE] (ltotal)

Max. netzseitiger Uberstromschutz B16 A Schutzpegel [L-N]/ [L/N-PE] (Up) <1350/<1500V

Defektanzeige Hupe ein Max. netzseitiger Uberstromschutz B16 A
Defektanzeige rotes Licht
Betriebsanzeige grunes Licht

DEHNTex

Zum Schutz von Endgeréten vor transienten
Uberspannungen.

Zum Einbau in Elektroinstallationssysteme,
wie z. B. Unterfursysteme, Kabelkanale und
Unterputzdosen. DE-Gebrauchsmuster fur
DEHNfexA/...D.

DEHNTfex M

Uberspannungs-Ableiter fiir einphasige
230 V- TT- und TN-Systeme fur alle Ins-
tallationssysteme der Endgerateebene;

kompakte Abmessungen.

Typ DFL M 255
Art.-Nr. 924 396

SPD nach EN 61643-11/... IEC61643-11 Typ 3/Class 11
Hochste Dauerspannung AC (Uc) 255V (50/ 60 Hz)
NennableitstoBstrom (8/20 us) (1) 1,5kA
Gesamtableitsto3strom (8/20 ps) 3 kA

[L+N-PE] (lotal)

Schutzpegel [L-N]/ [L/N-PE] (Up) <1250/<1500V
Max. netzseitiger Uberstromschutz B16 A
Defektanzeige Hupe ein
Einbaumalfe 30x50x 11 mm
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Trennfunkenstrecken

EXFS 100 / EXFS 100 KU

Zur Uberbriickung von Isolierfanschen

und Isolierverschraubungen bei kathodisch
geschitzten Rohrabschnitten (z. B. Pipelines
oder Flissiggasanlagen) in explosionsge-

fahrdeten Bereichen bei Uberspannungen

und Blitzstromen.

« Blitzstromtragféhigkeitsklasse H (100 kA)
« Besonders tiefe Ansprechspannung
* ATEX- und IECEx-zertifziert fir Zone 1 und

Zone 21

EXFS 100

Trennfunkenstrecke flir den Ex-Bereich
mit Kunststofmantel und Anschluss-

Gewindeschrauben M10.

Typ EXFS 100

Art.-Nr. 923100

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3/ ja

... IEC 62561-3

BlitzstoRstrom (10/350 ps) (limp) 100 kA

Blitzstromtragféhigkeitsklasse H

Bemessungs-Ansprechstol3span- <1,25kv

nung (Urimp)

Schutzart IP 67

Zulassungen UL, Inmetro

ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0178 X

IECEx-Zulassungen IECEx KEM 09.0051X

Inmetro-Zulassungen TUV 17.0698 X

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 112G ExdbIICT6 Gb

und EN 60079-1: Gase Exdb1ICT6 Gb
Exdb I1ICT6 Gb

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0
und EN 60079-31: Staube

112D Extb I1IC T80 °C Db IP 66/67
Extb I1IC T80 °C Db IP 66/67
Extb 111IC T80 °C Db IP 66/67
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Energietechnik

DEHNguard

Verdrahtungszubehor

Ermoglicht eine EMV-optimale Durchgangs-
verdrahtung nach DIN VDE 0100-534

§
£

| i DEHNguard

STAK

Stiftanschlussklemme STAK 25
Stiftanschlussklemme zur Umset-
zung einer EMV-optimalen Durch-

gangsverdrahtung nach DIN VDE
0100-534 von Blitzstrom- und
Uberspannungs-Ableitern.

Erdungsbugel /

Modulverdrahtungs-System

Kammschienen zur erdseitigen (einphasig),
neutralleiterbezogenen N-, N'-(zweiphasig)
und phasenseitigen (drei- und vierphasig)

Typ STAK 25
Art.-Nr. 952589
Nennspannung AC/ DC (Uy) 600V
Max. PV-Spannung (Ucpy) in der 1200V
Anwendung mit DEHNguard M YPV ...
Nennlaststrom AC (1) 100 A
BlitzstoRstrom (10/350 ps) (limp) 25kA
AbleitstoRstrom (8/20 ps) 50 kA

Anschlussquerschnitt (min.)

1,5 mm2 ein- / feindrahtig

Anschlussquerschnitt (max.)

25 mm2 mehr-/ 16 mm2 feindrahtig

Anschlussart

vorne

Verbindung.

MVS einphasig, vierpolig

Zur erdseitigen Uberbriickung von z. B. 4 1\_{\@?-—
Uberspannungs-Ableitern DEHNguard S.

Typ MVS 14

Art.-Nr. 900610

Ausfihrung einphasig

Poligkeit 4

Max. Einbaulange ATE

Nennquerschnitt 16 mm?

MVS einphasig, achtpolig

Stiftanschlussklemme STAK 2X16 i

Stiftanschlussklemme zur Umset-
zung einer EMV-optimalen Durch-

gangsverdrahtung nach DIN VDE
0100-534 von Blitzstrom- und
Uberspannungs-Ableitern.

Typ STAK 2X16
Art.-Nr. 900589
BlitzstoRstrom (10/350 ps) (limp) 25kA
Anschlussquerschnitt (min.) 2x 10 mm?2
Anschlussquerschnitt (max.) 2x 16 mm?2

Anschlussart

vorne (Doppelklemme)

26

Zur erdseitigen Uberbriickung von z. B. 4 ?\Q.Q
Blitzstrom-Ableitern DEHNbloc Maxi. '\f\f\

Typ MVS18

Art.-Nr. 900 611

Ausfihrung einphasig

Poligkeit 8

Max. Einbaulange 8TE

Nennquerschnitt 16 mm?2
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Uberspannungs-
schutz fur die
Informationstechnik

_ Teilbare Ableiter fur die Hutschiene
Schnell und einfach das passende

Produkt fnden: https://www.dehn.de/

L Kompakte Ableiter fur die Hutschiene
de/produkte/yellow-line

Ableiter fur LSA-Technik

Ableiter fur Haus- und Geb&audetechnik

Ableiter fur Telekommunikations- und Datennetze
Ableiter fur koaxialen Anschluss

Mess- und Prufgerate

Schirmanschlusstechnik und Einbaugehause
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Teilbare Ableiter die Hutschiene

prtilelINE -

1

BCO MOD ML2 BE 24
BLITZDUCTOR

BCO MOD MLZ BE 24

HLITZDUCTOR

BCO CL2 BO HC10A 24

BLITZDUCTOR

L- DAC IRCM TX RX
BCO MOD ML2 BE 24
® BCO MOD MLZ BE HF 5
BCO MOD ML2 BE HF &
£
" BCO MOD ML2 BE HF 5
BLITZOUCTOR
y BCO MOD ML2 BE 24
“ BCO MOD ML2 BE 24
DEHMrocord
DRC IRCM RU

BLITZDUCTOR
) sLTZDUCTOR

BLITZDUCTOR
BLITZDUCTOR
S BCO MOD ML2 BE 24

BLITZDUCTOR

DEHNrecord

BCO MOD ML2 BE 24
BCO MOD ML2 BE HF 5

BLITZDUCTORconnect - Modular Tvp BCOML2 BE 12 BCO ML2 BE 24
Art.-Nr. 927222 927 224
L . . Nennspannung (Uy) 12v 24V
* Kombinierte Blitz- und Uberspannungs- Hochste Dauerspan- 5v 33V
Ableiter im modularen Design mit integ- nung DC (Ug)
rierter, optischer Statusanzeige Nennstrombei 70°C(l,) 0,75A 0,75A
. P_ush-ln-Anscthsstechnlk und Serienimpedanz proAder 1 0Ohm 10hm
Slgna_lltrer)nung Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 1,4 MHz 3,4 MHz
* Mitvibrationssicherer secR Zulassungen UL479B, CSA, ATEX, UL 497B, CSA, ATEX,
Modulverriegelung IECEX, CCC, SIL IECEX, CCC, SIL
« Eigensichere Variante flir explosionsge-
fahrdete Bereiche Typ BCO ML2 BE 48 BCO ML2 BE 180
Art.-Nr. 927225 927 227
BCO ML2 B 180 F &4 Nennspannung (UN) 48V 180V
Platzsparender, modularer Blitzstrom- e Egﬁgsé%?ju)e“pa”' 54V 180V
Ableiter in 6 mm Baubreite und Push- g i
. . i . i Nennstrombei 70°C(I)) 0,75A 05A
in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige F1S enimped d h h
zum Schutz von 2 Einzeladern fir den i Z?Z::;:T;pzei:;ZrZQ ( fe; ; ,\OAH': 1’08@_':1
Blitzschutz-Potentialausgleich sowie Ul 9 G UL 4975 CSA ATEX OL497B SIL
die Ausfiihrung einer indirekten Erdung uassungen Ecex ceasiL :
geschirmter Leitungen. Mit Signaltren- —
nung fur Wartungszwecke. *) Details siehe: www.dehn.de
Typ BCO ML2 B 180 -
Art.-Nr. 927210 BCOML2BD _ f
Ableiterklasse A Platzsparender, modularer Kombi- L
Nennspannung (U) 180V Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in- |
Hochste Dauerspannung DC (Ug) 180V Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum 3 °
D1 BlitzstoBstrom (10/350 ps) pro 15kA SChUtZ von 1 D(_)ppelader e_rdetent'al'_ L
Ader (I freier symmetrischer Schnittstellen. Mit
( lmp) Y
C2 NennableitstoBstrom (8/20 is) 10KA Signaltrennung fir Wartungszwecke.
gesamt (1))
Serienimpedanz pro Ader 00hm Allgemeine technische Daten:
Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEX, CCC, SIL Ableiterklasse L
. L D1 BlitzstoBstrom (10/350 ps) pro 15kA
) Details siehe: www.dehn.de )
Ader (limp)
C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA
v gesamt (1)
BCO ML2 BE ‘
- i
Platzsparender, modularer Kombi- w7 Typ BCO ML2 BD 12 BCO ML2 BD 24
Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in- i Art-Nr. 927 242 927 244
Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum 3¢ Nennspannung (Un) Vv 24V
Schutz von 2 Elnzel_adern mit gemeinsa- e Hochste Dauerspan- 5V 36V
men Bezugspotential sowie unsymmetri- nung DC (U)
s_t_:her Schnittstellen. Mit Signaltrennung Nennstrom bei 70°C (I) 0,75A 0,75A
far Wartungszwecke. Serienimpedanz proAder 1 Ohm 10hm
Allgemeine technische Daten: Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 2,6 MHz 5,8 MHz
Ableiterklasse "M Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, UL 497B, CSA, ATEX,
- IECEx, CCC, SIL IECEX, CCC, SIL
D1 BlitzstoR3strom (10/350 ps) pro 1,5kA
Ader (limp)
C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA
gesamt (1))
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Teilbare Ableiter fur die Hutschiene

BCO ML2 BD HC5A 24 B
Platzsparender, modularer Kombi- s,
Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-
In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige L
zum Schutz von 1 Doppelader erdpo- vt

tentialfreier Signalkreise mit hohem
Nennstrom fur informationstechnische
Systeme und MSR-Kreise. Mit Signaltren-
nung fir Wartungszwecke.
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Typ BCO ML2 BD 48 BCO ML2 BD 180

Art.-Nr. 927 245 927 247

Nennspannung (Uy) 48V 180V

Hoéchste Dauerspan- 56V 180V

nung DC (Ug)

Nennstrombei 70°C(I,) 0,75A 0,5A

Serienimpedanz pro 10hm 1,8 Ohm

Ader

Grenzfrequenz Ad-Ad 7,2 MHz 10 MHz

(fe)

Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, UL 497B, SIL
IECEX, CCC, SIL

*) Details siehe: www.dehn.de

BCO ML2 BE HF o4

Platzsparender, modularer Kombi- o

Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in- |

Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum ;!

Schutz von 2 Einzeladern hochfrequen-

ter Ubertragungen mit gemeinsamen

Bezugspotential sowie unsymmetrischer

Schnittstellen. Mit Signaltrennung fr

Wartungszwecke.

Allgemeine technische Daten:

Ableiterklasse M

Nennstrom bei 70 °C (1) 0,75A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 1,5kA

Ader (limp)

C2 Nennableitstol3strom (8/20 ps) 10 kKA

gesamt (I,)

Serienimpedanz pro Ader 10hm

Typ BCO ML2 BE HF 5 BCO ML2 BE HF 24

Art.-Nr. 927 270 927 274

Nennspannung (Uy) 5V 24V

Hochste Dauerspan- 8,5V 36V

nung DC (Uc)

Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, UL 497B, SIL
IECEX, CCC, SIL

*) Details siehe: www.dehn.de

BCO ML2 BD HF ff

Platzsparender, modularer Kombi- 3

Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in- |

Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum ;!

Schutz von 1 Doppelader erdpotential- e

freier hochfrequenter Bussysteme sowie

symmetrischer Schnittstellen. Mit Signal-

trennung fur Wartungszwecke.

Allgemeine technische Daten:

Ableiterklasse | S

Nennstrom bei 70 °C (l) 0,75A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 1,5kA

Ader (limp)

C2 NennableitstoBstrom (8/20 ps) 10 kKA

gesamt (I,)

Serienimpedanz pro Ader 10hm

Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 100 MHz

Typ BCO ML2 BD HF 5 BCO ML2 BD HF 24

Art.-Nr. 927 271 927 275

Nennspannung (Uy) 5V 24V

Hochste Dauerspan- 8,5V 36V

nung DC (Uc)

Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, UL 497B, SIL

IECEX, CCC, SIL

*) Details siehe: www.dehn.de

Typ BCO ML2 BD HC5A 24
Art.-Nr. 927 254 ==
Ableiterklasse | S
Nennspannung (Uy) 24V

Hoéchste Dauerspannung DC (Uc) 36V

Nennstrom bei 80 °C (I.) 5A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 1,5kA

Ader (limp)

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA

gesamt (1)

Serienimpedanz pro Ader 00hm
Zulassungen UL 497B, SIL

*) Details siehe: www.dehn.de

BCO ML2 BPD 24 4
Platzsparender, modularer Kombi- %
Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In |
Anschlusstechnik mit Statusanzeige _'
zum Schutz von 1 Doppelader in 24 V e
DC Systemen. Einsatz geeignet auch

bei geerdetem Minuspol, integrierte
PTC-Widerstande ermoglichen ein

sicheres Rucksetzen des Ableiters nach
Storbeeinfussung im Anlagenkreis mit
Kurzschlussstromen bis 40 A. Mit Signal-
trennung fur Wartungszwecke.

Typ BCO ML2 BPD 24
Art.-Nr. 927 214
Ableiterklasse | -
Nennspannung (Uy) 24V

Hochste Dauerspannung DC (Uc) 33V

Nennstrom bei 70 °C (1) 01A

D1 Blitzstof3strom (10/350 pus) pro 1,5kA

Ader (limp)

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA

gesamt (Ip)

Serienimpedanz pro Ader 10 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 4,5 MHz
Zulassungen UL 497B, SIL

*) Details siehe: www.dehn.de
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Teilbare Ableiter fur die Hutschiene

BCO ML2 MVG 230 o4
Platzsparender, modularer Uberspan- '
nungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und
Push-in-Anschlusstechnik mit Sta- 3
tusanzeige zum Schutz von 2 Adern e
mehradriger, erdpotentialfreier Signal-
schnittstellen mit Nennspannung 230 V.

Mit Signaltrennung ftr Wartungszwecke.

Erflllt u.a. die Anforderungen fur signal-
technische Anlagen in der Bahnindustrie

(DB RIL 819.0808 konform).

powe . | MK

Typ BCO ML2 MVG 230
Art.-Nr. 927 290
Ableiterklasse NI
Nennspannung (Uy) 230V

Nennstrom bei 80 °C (1) 3A

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 6 kA

gesamt (I,)

Serienimpedanz pro Ader 00hm
Zulassungen SIL

*) Details siehe: www.dehn.de

BCO ML2 BD EX 24 !"
Platzsparender, modularer Uberspan- a
nungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und |
Push-in-Anschlusstechnik mit Status- il' 4
anzeige zum Schutz von 1 Doppelader (t‘

eigensicherer Messkreise und Bussys-
teme. Erflllt Anforderungen nach FISCO.
Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde. Mit
Signaltrennung fur Wartungszwecke.

Trennwand PARTITION EXI

Beim Einsatz der Uberspannungs-
Schutzgeréate BLITZDUCTORconnect in
eigensicheren Stromkreisen sind beson-
dere Einbaubedingungen zu bertick-
sichtigen. Nach EN 60079-11; 2007 (VDE
0170-7) muss zwischen eigensicheren
und nicht eigensicheren Signalkreisen
(Anschlussteilen z. B. Anschlussklem-
men) ein Mindestabstand (Fadenmal3)
von = 50 mm eingehalten werden! Unter
Verwendung der Ex i-Trennwand PARTI-
TION EXI wird dieses Fadenmalf3 auch bei
direkter Aneinanderreihung der Gerate
eingehalten. Besonders einsetzbar in
Verbindung mit dem DRC IRCM fur die
zustandsorientierte Uberwachung von
BCO-Modulen. (1 Pack =2 Stiick)

Typ PARTITION EXI

Art.-Nr. 910797

Farbe blau

Montage auf 35 mm Hutschiene nach EN 60715
DRC IRCM fr

Condition Monitoring Einheit DEHNre-

cord, Hutschienengeréate-Set mit inte- i
griertem optischen Sender/Empfanger =
sowie optische Umlenkeinheit fur die Ll
zustandsorientierte Uberwachung von

Ableitern BLITZDUCTORconnect und

DEHNpatch mit LifeCheck. Optische

Typ BCO ML2 BD EX 24 Ableiter-Zustandsmeldung tber LED-
Art.-Nr. 927 284 Sammelanzeige kombiniert mit FM-
Ableiterklasse (. Signalisierung (Ofnerkontakt).
Nennspannung (Uy) 24V Tvp DRC IRCM
Hochste Dauerspannung DC (Uc) 36V

- Art.-Nr. 910710
Nennstrom bei 80 °C (1) 05A Eingangsspannungsbereich DC (Uy)  6-35V DC
D1 BlitzstoR3strom (10/350 ps) pro 1,5kA
Ader (limp) Nennstromaufnahme max. (I\n) <10 mA
C2 NennableitstoBstrom (8/20 pis) 10 KA Betriebstemperaturbereich (Ty) -30°C...+70°C
gesamt (I,) Zulassungen UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC
Serienimpedanz pro Ader 10hm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 3,5 MHz
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, SIL Netzteil fur Hutschienenmontage

*) Details siehe: www.dehn.de

Zubehor BLITZDUCTORconnect

]
iy

Erdungsmodul

Platzsparendes Erdungsmodul mit

Basisteil in 6 mm Baubreite und Push- !
in Anschlusstechnik fiir den defnierten i
Potentialausgleich aller am Basisteil Lt
angeschlossenen Adern. Zum direkten

Erden von 2 Leitungsadern, die noch

nicht aktiv genutzt werden. Mit Signal-

trennung fir Wartungszwecke.

Typ BCO M2E
Art.-Nr. 927 318

D1 Blitzsto3strom (10/350 ps) 3 kA

gesamt (limp)

Einsteckbar in BCO Basisteil

30

Leistungsstarke Stromversorgung im
Reiheneinbau-Gehause mit einphasigem
Weitbereichseingang zum Betrieb in
unterschiedlichsten Versorgungsnetzen.
Die frontseitige Betriebsanzeige signa-
lisiert die Verfugbarkeit der Ausgangs-
spannung. Mit einer Stromversorgung
lassen sich bis zu 10 DRC MCM XT bzw.
DRC SCM XT Uberwachungsgeréte als
Einzelanwendung oder bis zu 15 DRC
MCM XT Uberwachungsgeréte als Mehr-
fachanwendung betreiben.

Typ PSU DC24 30W

Art.-Nr. 910 499

Eingangsspannungsbereich AC 85-264 V; DC 120-373 V

Frequenz 44-66 Hz; 0 Hz

Eingangsstrom (le) 0,7 AbeiAC110V/0,5Abei AC230V
Ausgangsnennspannung (Uy) DC 24V (SELV)

Ausgangsstrom (I,) 1,3 Abei DC 24 V, max. 0,9 A bei belie-

biger Einbaulage

Empfohlene Vorsicherung Leitungsschutzschalter 10 A, 16 A,

Charakteristik B, C

EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL
508, GL

Normen / Bestimmungen
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Teilbare Ableiter fur die Hutschiene

BXT ML4 BE5-BE 180

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul
mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 4
Einzeladern mit gemeinsamem Bezugs-
potential sowie unsymmetrischer
Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermi-
sche oder elektrische Uberlastzustande
nach denen der Ableiter auszutauschen
ist. Die Anzeige erfolgt bertihrungslos
mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.

BLITZDUCTOR - Basisteile

* Universelle Basisteile fur Ableiter-Module
der Serie BLITZDUCTOR XT/ XTU / SP

« Zwei Basisteile mit bzw. ohne Signaltren-
nung bei gezogenem Ableiter-Modul

* Anschluss von bis zu vier Adern

BXT BAS
BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr
platzsparende, vierpolige, universelle

Allgemeine technische Daten:
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Durchgangsklemme zur Aufnahme Ableiterklasse N
eines Ableiter-Moduls, ohne Signaltren- " D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) 10 kA
nung bei gezogenem Ableiter-Modul. Die gesamt (limp)
sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird C2 NennableitstoRstrom (8/20 ps) 20 kA
tiber den Hutschienen-Tragful? mittels gesamt (In)
einer Schnappbefestigung hergestellt.
Da sich keinerlei Bauelemente der Typ BXT ML4 BE 24 BXT ML4 BE 36
Schutzschaltung im Basisteil befnden, Art.-Nr. 920 324 920336
beschranken sich Wartungsarbeiten auf Hochste Dauerspan- 33V 45V
die Ableiter-Module. nung DC (Uc)

Nennstrom bei45°C(l)) 0,75A 1,8A
Typ BXT BAS Serienimpedanz proAder 1,8 Ohm 0,43 0hm
Art.-Nr. 920 300 Grenzfrequenz Ad-PG (f;) 6,8 MHz 3,8 MHz
Montage auf 35 mm Hutschiene nach EN 60715 Zulassungen CSA, UL 497B, ATEX, UL 497B, ATEX, IECEX,

IECEX, CCC, CSA &amp;

CSA &amp; USA Haz-

itt eindrahti B 2
Anschlussquerschnitt eindréahtig 0,08-4 mm USA Hazloc, SIL loc, SIL
Anschlussquerschnitt feindrahtig 0,08-2,5 mm?
Anzugsdrehmoment 0,4Nm Typ BXT ML4 BE 48
(Anschlussklemmen) Art.-Nr. 920325
Erdung Uber 35 mm Hutschiene nach EN 60715 Hochste Dauerspan- 54V
Zulassungen CSA, UL 497B, ATEX, IECEX, CCC *) nung DC (Uc)
*)nur in Verbindung mit zugelassenem Ableiter-Modul Ner"ms.trom beid5°C(l) 075A

Serienimpedanz pro Ader 1,8 Ohm

Grenzfrequenz Ad-PG (fg) 8,7 MHz

Zulassungen

CSA, UL 497B, ATEX,

IECEX, CSA &amp; USA
Hazloc, SIL

*) Details siehe: www.dehn.de

BXT ML4 BD5-BD 180
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul
mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 2
Doppeladern erdpotentialfreier symmet-
rischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt
thermische oder elektrische Uberlast-
zustande nach denen der Ableiter aus-

BLITZDUCTOR XT - Ableiter-Module

» Kombinierte Blitz- und
Uberspannungs-Ableiter-Module

e Mitintegriertem RFID-LifeCheck

« Zweipolige und vierpolige Varianten

verfugbar zutauschen ist. Die Anzeige erfolgt
bertihrungslos mittels DEHNrecord LC /
SCM /MCM.
Allgemeine technische Daten:
Ableiterklasse N1
Nennstrom bei 45 °C (1) 10A
D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) 10 kA
gesamt (limp)
C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 20 kA
gesamt (1)
Serienimpedanz pro Ader 1,0 0hm
Typ BXT ML4 BD 24 BXT ML4 BD 48
Art.-Nr. 920 344 920 345
Hoéchste Dauerspan- 33V 54V
nung DC (Uc¢)
Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 7,8 MHz 8,7 MHz

CSA, UL 497B, ATEX,
IECEX, CCC, CSA &amp;
USA Hazloc, SIL

CSA, UL 497B, ATEX,
IECEX, CSA &amp; USA
Hazloc, SIL

Zulassungen

*) Details siehe: www.dehn.de
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Teilbare Ableiter fur die Hutschiene

BXTML4BD HF5/24

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul T

mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 2

Doppeladern erdpotentialfreier hoch-
frequenter Bussysteme oder 2-Draht-
Videoubertragungen. LifeCheck erkennt
thermische oder elektrische Uberlast-
zusténde nach denen der Ableiter aus-
zutauschen ist. Die Anzeige erfolgt
beruhrungslos mittels DEHNrecord LC /

BXTML2BES5-BES48

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul
mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 2
Einzeladern mit gemeinsamem Bezugs-
potential sowie unsymmetrischer
Schnittstellen, wahlweise direkte oder
indirekte Schirmerdung. LifeCheck
erkennt thermische oder elektrische
Uberlastzustande nach denen der
Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige

]
R
£ c
25 -
§§ SCM/MCM. erfolgt beriihrungslos mittels DEHNre-
25 cord LC/SCM/ MCM.
§ -% Allgemeine technische Daten:
gE Ableiterklasse n Typ BXT ML2 BE S 24
3 g—’ Nennstrom bei 45 °C (1,) 1,0A ArtoNr 920224
D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) 10 kKA Ableiterklasse M
esamt (I;
g ( 'mp)_ Héchste Dauerspannung DC (Uc) 33V
C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 20 kA ——
gesamt (1) Nenn_strom bei 45 °C(l.) 0,75A
Serienimpedanz pro Ader 1,0 0hm gisilrlr:is(TOB)Strom (107350 ps) 9 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (f 100,0 MHz mp
& (fe) : C2 NennableitstoR3strom (8/20 ps) 20 kA
gesamt (1)
Typ BXT ML4 BD HF 5 BXT ML4 BD HF 24 Serienimpedanz pro Ader 1,8 Ohm
Art.-Nr. 920371 920375 Grenzfrequenz Ad-PG (fg) 6,8 MHz
Hochste Dauerspan- 60V 33v Zulassungen CSA, ATEX, IECEX, CCC, CSA &amp;
nung DC (Uc) USA Hazloc, SIL

CSA, UL 497B, ATEX, CSA, UL 497B, ATEX,
IECEX, CCC, CSA &amp;  IECEX, CSA &amp; USA

Zulassungen o
9 *) Details siehe: www.dehn.de

USA Hazloc, SIL Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de BXT M2 BD HC5A 24
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul '
BXTML2BDS5-BD S48 zum Schutz von 1 Doppelader erdpoten- _é’i

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul
mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 1
Doppelader erdpotentialfreier symmet-
rischer Schnittstellen, wahlweise direkte
oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck
erkennt thermische oder elektrische
Uberlastzustande nach denen der

tialfreier symmetrischer Schnittstellen.
Das Modul ist abgestimmt auf Schnitt-
stellen mit DC-Strémen bis 5 A, z. B. fur
die Steuerung von motorbetriebenen
Stellantrieben mit hohen Anlauf- und

Betriebsstromen.

Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige Typ BXT M2 BD HC5A 24

erfolgt beriihrungslos mittels DEHNre- Art.-Nr. 920296

cord LC/SCM/MCM. Ableiterklasse N

B ST 2 2 6 Hoéchste Dauerspannung DC (Uc) 36V

Ayf 5 920 244 Nennstrom (1) 5A
rt.-Nr. D1 BlitzstoRstrom (10/350 s) 5KkA

Ableiterklasse N gesamt (limp)

Hdchste Dauerspannung DC (Uc) 33V C2 NennableitstoRstrom (8/20 ps) 20 kA

Hochste Dauerspannung DC Ader- — gesamt (1)

Ader (Uc) Serienimpedanz pro Ader 00hm

sgdsfte Dauerspannung DC Ader- - Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 1,56 MHz

Uo) - Zulassungen SIL

Nennstrom bei 45 °C (I.) 10A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) 9 kA *) Details siehe: www.dehn.de

gesamt (limp)

C2 Nennableitstof3strom (8/20 ps) 20 kA

gesamt (I,)

Serienimpedanz pro Ader 1,0 0hm

Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 7,8 MHz

Zulassungen
USA Hazloc, SIL

CSA, ATEX, IECEX, CCC, CSA &amp;

*) Details siehe: www.dehn.de
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Ableiter fur die Hutschiene

SO RO U ev- l-

No. 918 408

™ DEHNrecord
l N DRC IRCM TX RX
J BLITZDUCTOR
MBCO CL2Z BE 24
BLITZDUCTOR
BCO CL2 BE 24
I BLITZDUCTOR
BCOCLZ BE 48
I‘BLFIZDUCTOR
| BCO CL2 BE 48
BLITZDUCTOR
= BCO CL2 BE 48
| BLITZDUCTOR
BCOCL2B180
BUTZDUCTOR
b BCOCL2B 180
|
L

BCO CL2 BO HF 5

BLITZDUCTOR

BCOCL2BOMHF S5
BUTZDUCTOR
BCOCLZ BDHF 5
BUTZDUCTOR
BCO CLZ BOHF 5
BLITZDUCTOR
Bcocizs 180
BLITZDUCTOR
BCOCLZ B180
BLITZDUCTOR

1BCOCL2 B 180

DEHNrecord
DRC IRCM RU

BLITZDUCTOR
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BLITZDUCTORconnect - Kompakt Typ BCOCL2 BE 12 BCOCL2 BE 24
Art.-Nr. 927922 927924
. . . Hdéchste Dauerspan- 15V 33V

» Kombinierte Blitz- und Uberspannungs- nung DC (Uc)
Ableiter im kompakten Design mit integ- Grenzfrequenz Ad-Ad (fs) 1,4 MHz 3,4 MHz
rierter, optischer Statusanzeige

* Push-in-Anschlusstechnik Typ BCOCL2 BE 48

« Eigensichere Variante fiir explosionsge- Art.-Nr. 927925
fahrdete Bereiche Hochste Dauerspan- 54V

nung DC (Uc¢)

BCO CL2 B 180 e Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 5 MHz

Platzsparender, kompakter Blitzstrom- ' *) Details siehe: www.dehn.de

Ableiter in 6 mm Baubreite und Push- ‘

in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige L

zum Schutz von 2 Einzeladern flr den L BCO CL2 BD gt

Blitzschutz-Potentialausgleich sowie Platzsparender, kompakter Kombi- Y

die Ausfiihrung einer indirekten Erdung Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-

geschirmter Leitungen. Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum &+
Schutz von 1 Doppelader erdpotential- L

Typ ECOI BN S0 freier symmetrischer Schnittstellen.

Art.-Nr. 927910

Ableiterklasse AN\ Allgemeine technische Daten:

Hochste Dauerspannung DC (Uc) 180V Ableiterklasse | S

Nennstrom (1) 12A Nennstrom bei 70 °C (1)) 0,75A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 1,5kA D1 Blitzstof3strom (10/350 ps) pro 1,5kA

Ader (Iimp) Ader (limp)

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kKA C2 NennableitstoBstrom (8/20 ps) 10 kA

gesamt (I,) gesamt (1)

Serienimpedanz pro Ader 00hm Serienimpedanz pro Ader 10hm

Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEX, CCC, SIL Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

*) Details siehe: www.dehn.de
Typ BCOCL2BD 12 BCOCL2BD 24
Art.-Nr. 927 942 927 944
Hoéchste Dauerspan- 15V 36V

BCO CL2 BE A4 nung DC (Ug)

Platzsparender, kompakter Kombi- 0 Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 2,6 MHz 5,8 MHz

Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in- |

Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Typ BCOCL2BD 48

Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsa- L e 927945
Hoéchste Dauerspan- 56V

men Bezugspotential sowie unsymmetri-

) nung DC (U
scher Schnittstellen. ung BC (Uc)

Grenzfrequenz Ad-Ad (f) 7,2 MHz

Allgemeine technische Daten: * Details siehe: www.dehn.de
Ableiterklasse N

Nennstrom bei 70 °C (1) 0,75A

D1 BlitzstoR3strom (10/350 ps) pro 1,5kA

Ader (limp)

C2 Nennableitstof3strom (8/20 ps) 10 kA

gesamt (I,)

Serienimpedanz pro Ader 10hm

Zulassungen UL 497B, CSA, ATEX, IECEX, CCC, SIL
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Kompakte Ableiter fur die Hutschiene

BCO CL2 BE HF '8
Platzsparender, kompakter Kombi-

Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in- :
Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum =
Schutz von 2 Einzeladern hochfrequen- i
ter Ubertragungen mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer
Schnittstellen.

BCO CL4 BC

Platzsparender, kompakter Kombi-
Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In
Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum
Schutz von erdfreien 4-Leiter-Messkrei-
sen fUr informationstechnische Systeme

und MSR-Technik.

'y Typ BCO CL4 BC 24
2% Typ BCO CL2 BEHF5 Art.-Nr. 927954
%§ Art.-‘Nr. 927970 Ableiterklasse L
3 g Alflelterklasse n Hochste Dauerspannung DC (Uc) 36V
g'ﬁ Hochste Dauerspannung DC (Uc) 85V Nennstrom bei 80 °C (1) 3A
z g Nennstrom bei 70 °C (1) 0,75A D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 2,5kA
SE D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 1,5kA Ader (limp)
Ader (limp) C2 NennableitstoRstrom (8/20 ps) 20 kA
C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA gesamt (1)
gesamt (In) Serienimpedanz pro Ader 00hm
Serienimpedanz pro Ader 10hm Zulassungen UL 497B, SIL

Zulassungen

UL 497B, CSA, ATEX, IECEX, CCC, SIL

*) Details siehe: www.dehn.de

BCO CL2 BD HF o
Platzsparender, kompakter Kombi-

Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in- ;
Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum =

) Details siehe: www.dehn.de

BCO CL2 BD HC10A 24

Platzsparender, kompakter Kombi-
Ableiter in 12 mm Baubreite und Push- ‘
In Anschlusstechnik mit Statusanzeige !

zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier s
DC-Versorgungen fur informationstech-
nische Systeme und MSR Kreise.

Schutz von 1 Doppelader erdpotential-
freier hochfrequenter Bussysteme sowie
symmetrischer Schnittstellen.

Typ BCO CL2 BD HF 5 Typ BCO CL2 BD HC10A 24
Art.-Nr. 927971 Art.-Nr. 927408
Ableiterklasse — Ableiterklasse —
Hdchste Dauerspannung DC (Uc) 85V Héchste Dauerspannung DC (Uc) 45V
Nennstrom bei 70 °C (l) 0,75A Nennstrom bei 80 °C (1) 10A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 15KkA D1 BlitzstoBstrom (10/350 us) pro 2,5kA

Ader (limp) Ader (limp)

C2 NennableitstoRstrom (8/20 ps) 10KkA C2 NennableitstoRstrom (8/20 pis) 20 kA
gesamt (I,) gesamt (1)

Serienimpedanz pro Ader 10hm Serienimpedanz pro Ader 00hm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 100 MHz Zulassungen UL 497B, SIL

Zulassungen

UL 497B, CSA, ATEX, IECEX, CCC, SIL

*) Details siehe: www.dehn.de

*) Details siehe: www.dehn.de

BCOCL2E {f BCO CL2 BD EX 24 ) f
Platzsparender, kompakter Uberspan- ' Platzsparender, kompakter Uberspan- g
nungs-Ableiter in 6 mm Baubreite : nungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und i
und Push-In Anschlusstechnik mit Sta- i Push-in-Anschlusstechnik mit Status- L
tusanzeige. Fein begrenzender, ein- O anzeige zum Schutz von 1 Doppelader L

stufger Uberspannungsschutz mit
leistungsfahigen Dioden zum Schutz
von 2 Einzeladern mit gemeinsamen
Bezugspotential sowie unsymmetrischer

eigensicherer Messkreise und Bussys-
teme. Erfullt Anforderungen nach FISCO.
Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.

Schnittstellen. Typ BCOCLZBDEX24
_ i Art.-Nr. 927 984
AIIg(_amelne technische Daten: S Ableiterklasse [
Ablelterklasse_ Hochste Dauerspannung DC (Uc) 36V
Nennstrom bei 60 °C (1) 10A Nennstrom bei 80 °C (I,) 0,5A
Nennstrom bei 80 °C (1) 6A D1 BlitzstoRstrom (10/350 us) pro 1,5kA
Serienimpedanz pro Ader 00hm Ader (limp)
Zulassungen UL 4978, SIL C2 NennableitstoRstrom (8/20 ps) 10kA
gesamt (Ip)
Typ BCOCL2E 12 BCOCL2E 24 Serienimpedanz pro Ader 10hm
Art.-Nr. 927987 927988 Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 3,5 MHz
Hochste Dauerspan- 15v 33V Zulassungen ATEX, IECEX, CCC, SIL
nung DC (U¢) o
C1NennableitstoBstrom 3 kA 1,2 kA ) Details siehe: www.dehn.de
(8/20 ps) gesamt (ln)
Typ BCOCL2E 48
Art.-Nr. 927 989
Hochste Dauerspan- 58V
nung DC (Uc)

C1 NennableitstoBstrom 0,8 kA
(8/20 ps) gesamt (In)

*) Details siehe: www.dehn.de
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Kompakte Ableiter fur die Hutschiene

DEHNvario

Kompakter Kombi-Ableiter zum Schutz von
elektroakustischen Anlagen (z.B. Sprachalar-
mierung oder Lautsprechersysteme).

DVR 2BY S 150 FM

Kompakter Kombi-Ableiter zum Schutz
von elektroakustischen Anlagen (z. B. g

Sprachalarmierung, Lautsprechersys-
teme). Schutz von einer Doppelader mit

galvanischer Trennung mit der Méglich-
keit zur direkten oder indirekten Schir-
merdung. Schneller und werkzeugloser
Leiteranschluss durch Direkt-Stecktech-
nik. Die Anschlussklemmen-Einheiten
kdnnen zum einfachen Ableitertausch
entriegelt und aus dem Gehdause ent-
nommen werden. Mit integriertem Fern-

meldekontakt (Ofnerkontakt).

Typ

DVR 2BY S 150 FM

Art.-Nr.

928 430

Ableiterklasse

L

Hochste Dauerspannung DC (Uc)

150V

Nennstrom bei 70 °C (l)

10A

Nennstrom bei 80 °C (1)

7A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro
Ader (limp)

2,5kA

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps)
gesamt (I,)

22,5kA

Grenzfrequenz Ad-Ad (fg)

1,4 MHz

Anschluss Eingang / Ausgang

Feder / Feder

BLITZDUCTOR VT

Kompakter Gerateschutz mit Schraubklem-
manschlissen fur mehradrige Leitungen zur

Hutschienenmontage.

BVT AVD

Uberspannungs-Ableiter mit verbes- |
serten Schutzpegeln zum EMV-Schutz i

von elektronischen Komponenten mit |
Gleichspannungsversorgung. Optimal R
abgestimmt auf Siemens SPS. Durch den

Einsatz einer unipolaren Diode ist auf

die Polaritat der Betriebsspannung zu

achten.

Typ BVT AVD 24
Art.-Nr. 918422
Ableiterklasse N\
Hoéchste Dauerspannung DC (Uc) 35V
Nennstrom bei 80 °C () 10A

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 2kA

gesamt (Ip)

BVTALD

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter
zum Schutz von erdfreien DC-Versorgun- o
gen fur Hutschienenmontage. :

5
prr
b
=

Typ BVTALD 60
Art.-Nr. 918 409
Ableiterklasse M
Hochste Dauerspannung DC (Uc) 65V
Nennstrom bei 80 °C (I.) 4 A
Nennstrom bei 45 °C (1) 7A

Vorsicherung bei

Uy=245Vund I =21A

D1 BlitzstoRBstrom (10/350 ps) pro
Ader (limp)

2,5kA

D1 Blitzstof3strom (10/350 ps) 5kA
gesamt (limp)

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 20 kA
gesamt (Ip)

Serienimpedanz pro Ader 22 uH
Zulassungen UL

BVTTC

sans
Energetisch koordinierter leckstrom- "'7 :
freier Uberspannungs-Ableiter fir -

a/b-Ader, ISDN Uy, oder ADSL mit RJ45- -
Anschlissen und zusatzlichen Schraub- R
klemmenanschliissen. Das Pinning der
RJ45-Buchsen ist RJ11/12-kompatibel. Die
parallelen Schraubklemmen sind robus-

ter als die RJ45-Buchsen und erhéhen

den NennableitstoRstrom gesamt auf

10 KA.

Typ BVTTC1
Art.-Nr. 918411
Ableiterklasse =
Hochste Dauerspannung DC (Uc) 170V
Nennstrom (1) 0,2A

D1 Blitzstof3strom (10/350 pus) pro 1kA
Ader (limp)

C2 Nennableitstol3strom (8/20 ps) 5kA
gesamt (1)

Serienimpedanz pro Ader 4,7 0hm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 17 MHz
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Ableiter fi Technik

DEHNrapid LSA - Blitzstrom- /
Uberspannungs-Ableiter

Blitzstrom-, Uberspannungs- oder Kombi-
Ableiter steckbar in LSA-Trennleisten der
Bauform 2. Die integrierten Trennleistenkon-
takte im 10 DA-Steckmagazin ermdéglichen
ein geschiitztes Priufen, Trennen oder Pat-
chen im System oder das zusétzliche Aufste-
cken von 1 DA-Uberspannungs-Ableitern.

DRL10B ﬁ‘ >
Blitzstromtragféahiges DRL-Steckmagazin "ﬁ]ﬁ]ﬁ ﬁj il
10 DA mit dreipoligen Gasentladungs- e i B ULl

ableitern fiir nahezu alle Anwendungen
und erweiterbar mit DRL-Schutzstecker
zum Kombi-Ableiter. Die integrierten
Trennleistenkontakte erlauben bei

Typ DRL 10 B 180 FSD
Art.-Nr. 907 401

D1 Blitzsto3strom (10/350 ps) 5kA

gesamt (limp)

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA

gesamt (1)

Serienimpedanz pro Ader <0,005 Ohm
Einsteckbar in LSA-Trennleiste 2/10

DRL RE

Schutzstecker 1 DA energetisch koordi-
niert zu DRL-Steckmagazin als einstufger

Endgerateschutz mit Entkopplungs-
impedanzen. Besonders geeignet fur
Signalkreise mit gemeinsamen Bezugs-
potential. Erdung tber EF 10 DRL. Nur fir
Trennleisten oder DRL-Steckmagazin.

Allgemeine technische Daten:

gestecktem Schutz das Priifen, Messen Ableiterklasse P
und Patchen. Nennstrom (1) 0,4A
D1 Blitzstof3strom (10/350 ps) 5kA
Typ DRL 10B 180 gesamt in Kombination mit DRL 10
Art.-Nr. 907 400 B... (limp)
Ableiterklasse < C2 NennableitstoRstrom (8/20 ps) 10 kA
Hochste Dauerspannung DC (Uc) 180V gesamt in Kombination mit DRL 10
Nennstrom (l.) 0,4A B_"' (In) wbar S Ioiste 2710 od 5
D1 BlitzstoRstrom (10/350 HS) 5 KA Einsteckbar in ;tA—lIrenn el_ste 10 oder DRL10B ...
gesamt (limp) eckmagazin
C2 Nennableitstof3strom (8/20 ps) 10 kA
gesamt (I) Typ DRL RE 12 DRL RE 24
Serienimpedanz pro Ader <0,005 Ohm Art.-Nr. 907421 907 422
Einsteckbar in LSA-Trennleiste 2/10 Hochste Dauerspan- 14V 28V
nung DC (U¢)
Serienimpedanz pro 4,70hm 4,7 Ohm
DRL 10 BFSD Ader
. . . .g‘ Grenzfrequenz Ad-PG 2,7 MHz 4,5 MHz
Blitzstromtragfahiges DRL-Steckmagazin aﬁ“ﬁt = 4U (fo)
10 DA furr nahezu alle Anwendungen und =yl 1Ll
erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum Typ DRL RE 48
Kombi-Ableiter. Die integrierten Trenn- Art.-Nr. 907 423
leistenkontakte erlauben bei gestecktem Héchste Dauerspan- 54V
Schutz das Priifen, Messen und Patchen. nung DC (Uc)
Die dreipoligen Gasentladungsableiter izrelfmmpedanz pro 6,80hm
verfligen Uber eine fail-safe-Funktion mit Grenat AdPG T35V
optischer Anzeige bei Defekt. (fS’"Z requenz Ad- : z

Typ DRL 10 B 180 FSD

Art.-Nr. 907 401

Ableiterklasse L=

Defektanzeige optisch durch Farbumschlag
Hochste Dauerspannung DC (Uc) 180V

Nennstrom (I.) 04A
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Ableiter fur LSA-Technik

DRL RD DRL HD
Schutzstecker 1 DA energetisch koordi- A Schutzstecker 1 DA energetisch koordi-
niert zu DRL-Steckmagazin als einstufger ‘ niert zu DRL-Steckmagazin als einstuf-

Endgeréateschutz. Niedriger Schutz-
pegel Ader-Ader fur erdpotentialfreie
Schnittstellen. Montage mit EF 10 DRL.
Installation nur in Verbindung mit dem
DRL-Steckmagazin empfohlen.

N
i
Allgemeine technische Daten: Typ DRL HD 24 % é
<
Ableiterklasse — Art.-Nr. 907 470 §§
Nennstrom (1) 0,4A Ableiterklasse — § g
D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) 5kA Hochste Dauerspannung DC (Uc) 28V S8
gesamt in Kombination mit DRL 10 Nennstrom (1) 04A @ e
B... (limp) L : g5
i ; =
C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA D1 BlltzgtoBstrom (1.0/350. us) Ska 2=
B P ) gesamt in Kombination mit DRL 10
gesamt in Kombination mit DRL 10 B... (lim)
B... (In) e
Einsteckbar in LSA-Trennleiste 2/10 oder DRL10B ... cgs':‘;?tr}iblliltnfé?f;tirozmnfﬁ/ggtl % 10kA
Steckmagazin g (1)
=+ \Un,

ger Endgerateschutz fir hochfrequente
Ubertragungen wie G.703 oder ISDN
Uom, Somund Sp. Montage mit EF 10 DRL.
Installation nur in Verbindung mit dem
DRL-Steckmagazin empfohlen.

Serienimpedanz pro Ader 4,7 0hm

Typ DIRL RID) 112 DIRL FD) 24 Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) —

AN S 2Vl S0y 42 Einsteckbar in LSA-Trennleiste 2/10 oder DRL10B ...

Hochste Dauerspan- 14V 28V Steckmagazin

nung DC (Uc)

Serienimpedanz pro 2,20hm 2,20hm

Ader

Grenzfrequenz Ad-Ad 2,7 MHz 5,4 MHz .. .

(Fo) Zubehor DEHNrapid LSA

Typ DRL RD 48 DRL RD 60

Art.-Nr. 907 443 907 444

Hochste Dauerspan- 54V 0oV

nung DC (U¢)

Serienimpedanz pro 4,7 Ohm 4,70hm

Ader Erdungsrahmen

(Gfr;anzfrequenz Ad-Ad 7,8 MHz 11 MHz Erdungsrahmen mit Verrastung, notwen-

= dig zur Erdung und Montage von max. -

Typ DRL RD 110 10 Stiick DRL-Ableitermodulen. Steckbar v

Art.-Nr. 907 445 auf eine 10 DA-Trennleiste oder auf das

Hochste Dauerspan- 180V DRL-Steckmagazin.

nung DC (Uc)

Serienimpedanz pro 4,70hm Typ EF 10 DRL

Ader Art.-Nr. 907 498

Grenzfrequenz Ad-Ad 20 MHz Einsteckbar in LSA-Trennleisten oder

(fe) DRL-Steckmagazin

Erdung Uber Montagebiigel oder

DRL-Steckmagazin

DRL PD

Schutzstecker 1 DA energetisch koor-
diniert zu DRL-Steckmagazin als ein-
stufger Endgerateschutz. Niedriger
Schutzpegel Ader-Ader und integrierter
Uberstromschutz fiir ADSL, ISDN Uyg
oder a/b-Adern. Montage mit EF 10 DRL.
Installation nur in Verbindung mit dem
DRL-Steckmagazin empfohlen.

Erdungsmodul

Gesteckt in den Erdungsrahmen EF 10
DRL verbindet das Erdungsmodul eine an
der LSA-Trennleiste aufgelegte Doppel-
ader mit dem Potentialausgleich. Es dient
der direkten Erdung von Kabeladern,

die noch nicht benutzt werden, jedoch
bereits auf der LSA-Trennleiste aufge-

Typ DRL PD 180 legt sind. Das Erdungsmodul ist nicht in

Art.-Nr. 907 430 Verbindung mit Steckmagazin DRL 10 B...

Ableiterklasse e einsetzbar.

Hochste Dauerspannung DC (Uc) 180V

Nennstrom (1) 01A Typ EM 2 DRL

D1 BlitzstoRstrom (10/350 us) 5kA Art-Nr. 907 496

gesamt in Kombination mit DRL 10 D1 BlitzstoBstrom (10/350 ps) 5kA

B... (limp) gesamt (limp)

C2 NennableitstoBstrom (8/20 ps) 10 kA Einsteckbar in TL2 10DA ...

ges?ln;t in Kombination mit DRL 10 Erdung tiber EF 10 DRL
... (In

WerkstoF Zinkdruckguss

10 Ohm +/- 15%
61 MHz

LSA-Trennleiste 2/10 oder DRL 10 B...
Steckmagazin

Serienimpedanz pro Ader
Grenzfrequenz Ad-Ad (fg)
Einsteckbar in
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Ableiter fur LSA-Technik

DPL 10 G3

Steckbare Ableiter fir LSA-Systeme der Bau-
form 2/10.

Ausfiihrung als Schutzblock fiir 10 Dop-
peladern mit einzeln austauschbaren
Schutzelementen.

DPL 10 G3

Steckmagazin fur 10 DA mit dreipoligen
Gasentladungsableitern fiir nahezu alle
Anwendungen. Die Ableiter FSD ver-
fugen Uber eine fail-safe-Funktion und
zusatzlich eine optische Anzeige nach
AuslOsen des fail-safe. So kann sofort
erkannt werden, ob ein Ableiter ausge-
tauscht werden muss.

Allgemeine technische Daten:

Ableiterklasse B

Hoéchste Dauerspannung DC (U) 180V

Nennstrom (1) 0,4A

C2 NennableitstoBstrom (8/20 ps) 10 kKA

gesamt (I,)

Typ DPL 10 G3 110 DPL 10 G3 110 FSD
Art.-Nr. 907 214 907 216
Defektanzeige — optisch durch

Farbumschlag

DEHN-Potentialausgleich-Gehause

DPG sind verschlieRbare Metallgehause

und vorbereitet zum Einbau von Verdrah-
tungs- und Schutzkomponenten. In vier
unterschiedlichen GréRen beinhalten die
blitzstromtragfahigen Gehause zudem
Klemmmaglichkeiten fiir das Einbeziehen
von Uberspannungs-Ableitern und Schirmen
in den Potentialausgleich.

DPG LSA

DPG LSA ist ein komplett vormontiertes
Gehausesystem mit LSA-Montagebugel
und ermdglicht den optimierten Einsatz
von Ableitern und Schirmanschlusssys-
tem (Kontakt-Rollfeder).

Allgemeine technische Daten:

Schutzart 1P 40

Typ DPGLSA30P DPG LSAG60P
Art.-Nr. 906 100 906 101
Tragfahigkeit der Ver- 15 kA 30kA

bindungselemente D1
BlitzstoRstrom (10/350)
gesamt (limp)

LSA-Montagebugel fur 1x 3 Leisten 2/10 1x 6 Leisten 2/10
Drahtfuhrungen 1 Stuick 2 Stuck
Abmessungen (BxHxD) 240x 260 x 130 mm 240 x 350 x 130 mm
Typ DPG LSA120P DPG LSA220P
Art.-Nr. 906 102 906 103
Tragfahigkeit der Ver- 50 kA 50 kA

bindungselemente D1
BlitzstoRstrom (10/350)
gesamt (limp)

Zubehor LSA-Technik

« Bewahrte Schneidklemmtechnik

¢ 45° gewinkelte Messer in der Trenn-
leiste sorgen flr eine minimale
Querschnittveranderung

» Bessere Stabilitat des Leiters

* Bessere Korrosionsbestandigeit

* Weiteres Zubehor auf Anfrage

Anschlussleiste A
Baureihe 2 fiir LSA-Anschlusstechnik ] W
zum Anschluss von je 10 Doppeladern -

auf der Kabel- und Rangierseite zur

unauftrennbaren Verbindung. Das Ein-

stecken von Ableitern DPL 10 G3 ist mog-
lich. Nur parallele Schutzbeschaltung.

Typ AL2 10DA LSA
Art.-Nr. 907 997

Prifnormen DIN 47608-1, -2

Leiterdurchmesser eindrahtig 0,40-0,80 mm

Leiterdurchmesser mit Isolation 0,70-1,50 mm

Trennleiste ‘ S
Baureihe 2 fiir LSA-Anschlusstechnik j & _ognansss 4 ‘-'fi_".

zum Anschluss von je 10 Doppeladern
auf der Kabel- und Rangierseite. Durch
Einstecken von DRL-Komponenten wird
der Schutz zwischen den Trennkontakten
hergestellt. Einstecken von DPL 10 G3
auch maoglich.

Typ TL2 10DA LSA

Art.-Nr. 907 996

Prifnormen DIN 47608-1, -2
Zulassungen entspricht DTAG TS 0272/96
Leiterdurchmesser eindrahtig 0,40-0,80 mm
Leiterdurchmesser mit Isolation 0,70-1,50 mm

Erddrahtleiste Q
Baureihe 2 fur LSA-Anschlusstechnik \

zum Anschluss von bis zu 38 Erdbeidrah-
ten oder unbeschalteten Signaladern.
Mit Erddraht und Ringkabelschuh M4.

Typ EL2 38EALSA

Art.-Nr. 907 993

Erdung tUber Erdungsleitung mit Ringkabelschuh
M4

Leiterdurchmesser eindréhtig 0,40-0,80 mm

Leiterdurchmesser mit Isolation 0,70-1,50 mm

Farbe rot ®

LSA-Montagebigel fur 2x 6 Leisten 2/10 2x 11 Leisten 2/10
Drahtfuhrungen 2 Stuck 3 Stuck
Abmessungen (BxHxD) 330 x350x 130 mm 330 x 500 x 130 mm
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BUStector DEHNbox

Uberspannungs-Ableiter fiir den KNX / EIB-
Bus mit Anschlussdrahten.

Kompakter Kombi-Ableiter mit Statusan-
zeige und Schnellanschlusstechnik im prak-
tischen Kunststof-Aufputz-Gehause zum

= : Schutz von Telekommunikations- (VDSL,
BT VVDSL, SVVDSL und G.Fast) und informa-
tionstechnischen Schnittstellen.

Uberspannungs-Ableiter in Bauform
einer KNX-Busklemme, abgestimmt auf

die Geratefestigkeit von KNX / EIB-Syste- DBXTC B 180 ) .

men. EIBA-Zulassung. Platzsparender kompakter Uberspan-
nungs-Ableiter im Kunststof-Aufputz-

Typ BT 24 Gehause mit Push-in Anschlusstechnik Ik

Art.-Nr. 925001 und Statusanzeige zum Schutz einer »

Ableiterklasse [=3 Doppelader erdpotentialfreier symetri-

Hochste Dauerspannung DC (Ug) 45V scher Schnittstellen, insbesondere Tele-

kommunikationsschnittstellen bis VVDSL

Nennstrom (l) 6A . . 1 .

D1 BlitzstoBstrom (10/350 ps) pro KA u_nd G.fast_(bl_s 1 Gbit/s). Mogl|chke|t zur
Ader direkten / indirekten Schirmerdung. Aus-
C2 NennableitstoBstrom pro Ader (In) 5kA gangsseitig Wah|W§|59 AnSChlL{SS einer
Grenzfrequenz Ad-Ad (fg) 70 MHz Doppelader oder einer Patchleitung mit
Zulassungen EIBA-Zertifzierung Nr. 2 32/1399/95 U145 Stecker.

Tests der Deutschen Telekom Technik
GmbH bestatigen die Vertraglichkeit mit
Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vecto-
ring-VDSL (SVVDSL) und G.Fast.

Typ DBXTCB 180
Art.-Nr. 922220
Ableiterklasse | S
Héchste Dauerspannung DC (Uc) 180V
Nennstrom bei 40 °C (1) 1A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) 75kA
gesamt (limp)

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 20 kA
gesamt (In)

Serienimpedanz pro Ader 00hm

Grenzfrequenz Ad-Ad (100 Ohm) (fg) 425 MHz
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Uberspannungsschutz
Informationstechnik

Ableiter

DEHNpatch - Ableiter fur Datennetze und
Ethernet-Anwendungen

DEHNpatch-Gerate erfillen unterschiedliche
Anforderungen und sind universell in Appli-
kationen fur Ethernet, Industrial Ethernet,
Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis
PoE++ / 4PPOE) sowie allgemeinen Anwen-
dungen in strukturierten Verkabelungen bis
10 Gbit einsetzbar.

DPA CLE IP66 g .
Universeller Uberspannungs-Ableiter
fur GBit Ethernet Applikationen, Power
over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis
PoE++ / 4PPoE) und &hnliche Anwendun- ’ 2
gen in strukturierten Verkabelungen

bis Klasse E im Indoor- und Outdoorbe-

reich in einem IP66 Geh&use zum Schutz

gegen Eindringen von Staub und Wasser.

Schutz aller Adernpaare mit leistungs-

fahigen Gasentladungsableitern und

je einer abgestimmten Filtermatrix pro

Adernpaar. Voll geschirmte Uberspan-
nungsschutzldsung mit RJ 45-Buchsen.

Universelle Montagehalterung fur die

wahlweise Mast- oder Wandmontage.

Externes Zubehor: Spannbander fur

Mastmontage

Typ DPA CLE IP66
Art.-Nr. 929221
Ableiterklasse L
UL Standard UL 497b
Hochste Dauerspannung DC Pa-Pa 60V
(POE) (Ue)

Nennstrom (l) 1A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 0,8 kA
Ader (limp)

D1 Blitzsto3strom (10/350 ps) 4 kA
gesamt (limp)

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA
gesamt (1)

Grenzfrequenz (fg) 250 MHz
Schutzart (mit angeschlossenen IP 66
Leitungen)

Anschluss Eingang / Ausgang RJ45-Buchse / RJ45-Buchse

Zulassungen UL 497B, CSA

Ur Telekommunikations- und Datennetze

DPA M CAT6

Universeller Ableiter fur Industrial Ether-
net, Power over Ethernet (IEEE 802.3
konform bis PoE++ / 4PPoE) und ahnliche
Anwendungen in strukturierten Verka-
belungen nach Cat 6 und nach Klasse Ex
bis 500 MHz. Voll geschirmte Ausfiihrung
mit Patchleitung fur die Hutschienen-
montage (bis 10 Gbit Ethernet).

Typ DPA M CAT6 RJ45S 48
Art.-Nr. 929 100
Ableiterklasse L
Hochste Dauerspannung DC (U) 48V
Hochste Dauerspannung DC Pa-Pa 57V
(PoE) (Ue)

Nennstrom (1) 1A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 1kA
Ader (limp)

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA
gesamt (1)

Grenzfrequenz (fg) 250 MHz

Anschluss Eingang / Ausgang RI45-Anschlussleitung /

RJ45-Anschlussleitung

Zulassungen —

DPA MOD IRCM

Montagezubehor fur den Einsatz des
Uberspannungsschutz DEHNpatch CL8 ‘?
EA 4PPOE mit der Fernmeldeeinheit DRC |

[ ]
IRCM fiir die Uberwachung und
Fernmeldung
des Ableiterzustands.
Typ DPA MOD IRCM
Art.-Nr. 929 309
Passend fur DPA CL8 EA 4PPOE
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Ableiter fur Telekommunikations- und Datennetze

DEHNpatch Class EA "’ .
Universeller, platzsparender Kombi- ' 1'- /
Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 1|
Anschlusstechnik mit Statusanzeige
fur die einfache Wartung. Schutz von &
Anwendungen in strukturierten Verka-
belungen nach Klasse E bis 500 MHz,

z.B. Industrial Ethernet, Datenverteiler,

digitale Kamerasysteme, Power over

Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE)

und generell Ethernet basierte Schnitt-

stellen. Schutz aller Adernpaare durch
leistungsfahige Gasentladungsableiter

und Schutzdioden zwischen den Signal-

adern sowie Aderpaaren. Voll geschirmte
Adapterausfuhrung mit Ri45 Buchsen fur

die Hutschienenmontage. Mit gehause-
seitigem, zuséatzlichem Schraubanschluss

fur die optionale Erdanbindung.

Typ DPA CL8 EA 4PPOE

Art.-Nr. 929 161

DEHNpatch Class D P
Universeller, platzsparender Blitz- d
strom-Ableiter in 19 mm Baubreite und
RJ45 Anschlusstechnik fur den Blitz-
schutz-Potentialausgleich. Schutz von <
Anwendungen in strukturierten Ver-
kabelungen nach Klasse D bis 100 MHz,

z.B. Industrial Ethernet, Datenverteilern,
digitalen Kamerasystemen, Power over
Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE)

und generell Ethernet basierte Schnitts-
tellenn. Schutz aller Adernpaare durch
leistungsféhige Gasentladungsableiter.

Voll geschirmte Adapterausfiihrung mit

RJ45 Buchsen fir die Hutschienenmon-

tage. Mit gehduseseitigem, zusatzlichem
Schraubanschluss fir die optionale

Ableiterklasse

| I

UL Standard

UL 497b

Hoéchste Dauerspannung DC (U)

3,3V

Hoéchste Dauerspannung DC Pa-Pa
(PoE) (Uc)

58V

Nennstrom (l.)

15A

D1 BlitzstoR3strom (10/350 ps) pro
Ader (limp)

0,5kA

C2 Nennableitstof3strom (8/20 ps)
gesamt (I,)

10 kKA

Grenzfrequenz (fg)

500 MHz

Anschluss Eingang / Ausgang

RI45-Buchse / Rl45-Buchse

Zulassungen

GHMT, UL 497B

DEHNpatch Class E

Universeller Ableiter fir Industrial Ether-
net, Power over Ethernet (IEEE 802.3

Erdanbindung.

Typ DPA C8 D 4PPOE
Art.-Nr. 929 166
Ableiterklasse A\

Héchste Dauerspannung DC (Uc) 3,3V

Hochste Dauerspannung DC Pa-Pa 58V

(PoE) (Ue)

Nennstrom (1) 15A

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) pro 0,5kA

Ader (limp)

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA

gesamt (Ip)

Grenzfrequenz (fg) 100 MHz
Anschluss Eingang / Ausgang RJ45-Buchse / Rl45-Buchse
Zulassungen UL 497B

DEHNpatch Class D

Universeller Ableiter fur Industrial Ether-
net, Power over Ethernet (IEEE 802.3

konform bis PoE++ / 4PPOE) und &hn- (==
liche Anwendungen in strukturierten ey

konform bis PoE++ / 4PPoE) und dhnliche [~
Anwendungen in strukturierten Verkabe-
lungen nach Klasse E bis 250 MHz. Schutz
aller Adernpaare durch leistungsféhige

Verkabelungen nach Klasse D bis 100
MHz. Schutz aller Adernpaare durch
leistungsfahige Gasentladungsableiter.
Adapterausfuihrung mit Buchsen fir die

Gasentladungsableiter und je einer
abgestimmten Filtermatrix pro Adern-

Hutschienenmontage.

paar. Voll geschirmte Ausfiihrung mit Typ DPA M CLD RI45B 48
Buchsen fur die Hutschienenmontage Art.-Nr. 929126
(bis 1 Gbit Ethernet). Ableiterklasse -
UL Standard UL 497b
Typ DPA M CLE RJ45B 48 Héchste Dauerspannung DC (Uc) 48V
Art.-Nr. 929121 Héchste Dauerspannung DC Pa-Pa 57V
Ableiterklasse o (PoE) (Ue)
UL Standard UL 497b Nennstrom (I, 1A
Hochste Dauerspannung DC (Ug) 48V 2; Blitzstostrom (10/350 ps) pro 0,5kA
Hochste Dauerspannung DC Pa-Pa 57V er (limp) -
(POE) (Uo) C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA
Nennstrom (l) 1A gesamt (In)
D1 BlitzstoRstrom (10/350 us) pro. ~ 0,5kA Grenzfrequenz (fc) 100 MHz
Ader (limp) Anschluss Eingang / Ausgang RJ45-Buchse / R145-Buchse
C2 NennableitstoBstrom (8/20 ps) 10 kA Zulassungen UL 497B
gesamt (I,)
Grenzfrequenz (fg) 250 MHz

Anschluss Eingang / Ausgang

RI45-Buchse / Rl45-Buchse

Zulassungen

CSA, UL 497B
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DEHNguard
DG MOD 275

DEHNguard

DG MOD 275

DEMHMN SF

DEHNgate — Ableiter fur koaxialen

Anschluss

Blitzstrom- / Uberspannungs-Ableiter als
Kabeladapter fur koaxiale Systeme wie CCTV,

Mobilfunk- und Antennenanlagen.

DGATV

DGA ... TV sind fernspeisetaugliche
Ableiter mit F-Anschluss fur 75 Ohm
SAT- und BK-Anlagen. Die Ableiter ent-
sprechen den erhdhten Schirmungs-
anforderungen der Klasse A nach EN

50083-2. Geeignet fir die platzsparende

Installation in allen gangigen TV- und

10 kA (shield/PG)

oV

UGKF BNC Uc
No.929010  In
r7e 2]

SPD

2
%
\

| —oii—

BLITZDUCTOR
BXT ML2 BE
S

X
PN surzolcior

BLITZDUCTOR
BXTM4E

DGAG

Fernspeisetauglicher Uberspannungs- =
Ableiter mit integriertem Gasentladungs- %2
ableiter. Speziell zugeschnitten auf die
Einsatzgebiete in Wireless-Applikationen
fur Gerate- und Antennen-Schnittstellen
in koaxialer Anschlusstechnik.

Erhaltlich mit SMA-, BNC-, oder
N-Anschluss fur Durchfiihrungsmontage.

£

=2t
wfEx

Allgemeine technische Daten:
Ableiterklasse (=3
Hochste Dauerspannung DC (Uc) 135V
D1 Blitzsto3strom (10/350 ps) (limp) 1kA
C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) (In) 5 kA

A - . T DGA G SMA DGA G BNC
SAT-Anwendungen sind die Ableiter ver- .
. . . : Art.-Nr. 929039 929042
flgbar als Blitzstrom-Ableiter sowie als
. . . Nennstrom (1) 2A 3,5A
Uberspannungs-Ableiter oder Kombi- Max I 25w
Ableiterset I';’]It mt_t_agrlert?? Messaus- Ubertragungsleistung
gang zur Anlagenuberprufung. Frequenzbereich 0-5,8 GHz 0-4 GHz
Allgemeine technische Daten: Anschluss SMA Buchse / SMA BNC Buchse / BNC
Stecker Stecker
Nennstrom (1I.) 2A
Typ DGAGN
Typ DGAFFTV DGAGF TV Art.-Nr. 929 044
Art.-Nr. 909 703 909 704 Nennstrom (I.) 6A
Ableiterklasse —a_ —
Héchste Dauerspan- 24V 60V Typ DGAGN
nung DC (Uc) Art.-Nr. 929044
D1 BlitzstoR3strom 0,2 kA 2,5kA Max. 60 W
(107350 ps) (limp) Ubertragungsleistung
C2 NennableitstoR- 1,5 kA 10 kA Frequenzbereich 0-5,8 GHz
strom (8/20 ps) (1) Anschluss N Buchse / N Stecker
Frequenzbereich DC/5-3000 MHz 0-2400 MHz
Anschluss Eingang / F Buchse / F Buchse F Buchse / F Stecker

Ausgang

Typ DGAGFFTV
Art.-Nr. 909 705
Ableiterklasse e
Hochste Dauerspan- 24V

nung DC (Ug)

D1 BlitzstoRstrom 2,5kA
(207350 ps) (limp)

C2 Nennableitstol3- 10 kA

strom (8/20 ps) (1)

Frequenzbereich

DC/5-2400 MHz

Anschluss Eingang /
Ausgang

F Buchse / F Buchse

42
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Ableiter fur koaxialen Anschluss

DGAFF5 TV
Funfach-Uberspannungs-Ableiter fiir

75 Ohm Antennensysteme. Spezielle
Bauform fur SAT-Antennenverteiler und
Multischalter. Der Ableiter entspricht den
Schirmungsanforderungen der Klasse A
nach EN 50083-2.

Im Lieferumfang enthalten sind Befesti-
gungsmaterial und PA-Leitung.

DGA L4

Kombi-Ableiter in wartungsfreier
Lambda/4-Technik fir Mehrfrequenz-
anwendungen (Multicarriersysteme).
Die Ableiter kdnnen auch hohe Blitzteil-
strome ableiten. Keine Fernspeisung
moglich, da der Ableiter fur niederfre-
quente Signale einen galvanischen Kurz-
schluss darstellt. Besonders breitbandig
fur alle 4+3G- und LTE-Dienste.

Typ DGAFF5 TV
Art.-Nr. 909 706 Allgemeine technische Daten:
Ableiterklasse L Ableiterklasse N
Hochste Dauerspannung DC (Uc) 20V Hdchste Dauerspannung DC (Uc) ov
Nennstrom (1) 0,4A Nennstrom (l,) 0A
D1 BlitzstoRstrom (10/350 is) (limp) 0,5 kA Anschluss 7/16 Buchse / 7/16 Stecker
D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) 2,5kA Zulassungen —
gesamt (limp)
C2 NennableitstoRstrom (8/20 ps) (1)  2,5kA Typ DGAL4716S DGA L4716 MFA
C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 10 kA Art.-Nr. 929 047 929148
gesamt (In) Max. 3000 W 1500 W
Frequenzbereich 47-2200 MHz Ubertragungsleistung
Anschluss Eingang / Ausgang F Buchse / F Buchse D1 Blitzsto3strom 25kA 40 kA
(107350 ps) (limp)
C2 NennableitstoR3- 50 kA 80 kA

DGA AG

Fernspeisetauglicher Ableiter mit aus-
wechselbarem Gasentladungsablei-
ter. Exzellentes HF-Langzeitverhalten
wegen minimalem Kontaktabbrand
durch groRfachige Kontaktierung des
Gasentladungsableiters.

Allgemeine technische Daten:

Ableiterklasse AN\
Hoéchste Dauerspannung DC (Uc) 180V
Max. Ubertragungsleistung 150 W

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) (limp) 5kA

C2 Nennableitstostrom (8/20 ps) (I,) 20 kA

Zulassungen —

Typ DGA AG BNC DGAAGN

Art.-Nr. 929043 929 045

Nennstrom (I.) 35A 6A

Frequenzbereich 0-1 GHz 0-2,5GHz

Anschluss BNC Buchse / BNC N Buchse / N Stecker
Stecker

DGA LG

Fernspeisetauglicher Ableiter in kom-
binierter Funkenstrecken-Lambda/4-

strom (8/20 ps) (1)

Frequenzbereich 380-512 MHz 690 MHz - 2,7 GHz

UGKF

Uberspannungs-Ableiter als Kabeladapter
fur koaxiale Systeme wie Videoanlagen und
Kamerasysteme.

UGKF BNC

Zweistufger Uberspannungs-Ableiter
fur Videokameras und Arcnet mit BNC-
Anschluss mit indirekter Schirmerdung
zur Vermeidung von Brummeschleifen.

Typ UGKF BNC
Art.-Nr. 929010
Ableiterklasse L
Hochste Dauerspannung DC (Uc) 8V
Nennstrom (1) 01A

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) 2,5kA

Ad-Schirm (1)

Einflgungsdampfung bei 300 MHz <3dB

Technik fir Mehrfrequenzanwendungen (50 Ohm)

(Multicarriersysteme), da minimale pas- Ruckfussdampfung bei 40 MHz (50 220 dB

sive Intermodulation. Besonders breit- Ohm)

bandig fir alle 4+3G- und LTE-Dienste. Einfugungsdampfung bei 265 MHz <3dB
(75 Ohm)

Typ DGALG 7 16 MFA Ruckfussdampfung bei 40 MHz (75 220dB

Art.-Nr. 929 146 Ohm)

Ableiterklasse A\ Zulassungen CSA, UL

Hochste Dauerspannung DC (Uc) 65V

Nennstrom (l.) 13A

Max. Ubertragungsleistung 1500 W

D1 BlitzstoRstrom (10/350 ps) (limp) 5kA

C2 Nennableitsto3strom (8/20 ps) (In) 20 kA

Frequenzbereich 690 MHz - 2,7 GHz

Anschluss 7/16 Buchse / 7/16 Stecker

Zulassungen —
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Condition Monitoring-System LifeCheck Ableiterprufgerat

» Zustandsorientierte Uberwachung von
Ableitern BLITZDUCTORconnect und
DEHNpatch mit integriertem LifeCheck

« Schnelle und einfache Installa-
tion und Inbetriebnahme (ohne
Ableiter-Adressierung)

« Fernsignalisierung Uber potentialfreien
FM-Kontakt (Ofner)

Zur Prufung der Ansprechspannung von
Uberspannungs-Ableitern. Anschluss des
Prifings Uber beiliegende Prufeitungen
oder spezielle Prifadapter.

PM 20

Kombitester zur Priifung der Ansprech-
spannung von Uberspannungs-Ableitern
(mit Gasentladungsableitern / Varistoren

DRC IRCM f' / Zenerdioden). Tragetasche und Messzu-

Condition Monitoring Einheit DEHNre- ey gk behor inklusive.

cord, Hutschienengeréte-Set mit inte- i il e

griertem optischen Sender/Empfanger K I = Typ PM 20

sowie optische Umlenkeinheit fir die e Art.-Nr. 910511
zustandsorientierte Uberwachung von Nennspannung DC (Un) 8-12vDC

Ableitern BLITZDUCTORconnect und Priifparameter: Priifspannung max. 1200V DC
DEHNpatch mit LifeCheck. Optische Messwertanzeige alphanumerisch, LCD 8-stellig
Ableiter-Zustandsmeldung tber LED- Zubehér im Lieferumfang 2 Prufeitungen je 1 mlang, 2
Sammelanzeige kombiniert mit FM- Sicherheitsabgreifprufklem-
Signalisierung (Ofnerkontakt). v e}/f;ﬁf&ﬁ;gﬁg;eeﬂ 230VAC1
Typ DRC IRCM

Art.-Nr. 910710

Eingangsspannungsbereich DC (U)y)  6-35V DC

Nennstromaufnahme max. (Iin) <10 mA

Betriebstemperaturbereich (Ty) -30°C...+70°C

Zulassungen UL, CSA, ATEX, IECEX, CCC
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Mess- und Prufgerate

Condition Monitoring-System Zubehdr fur Condition Monitoring System
RFID-LifeCheck

Hoéchster Schutz und Verflgbarkeit von
Anlagen durch permanente zustands-
orientierte Uberwachung von Ableitern mit

LifeCheck-Technologie. Netzteil fir Hutschienenmontage .
Leistungsstarke Stromversorgung im T i
- Reiheneinbau-Gehause mit einphasigem = (e SE
e . . . . . o 1 a
DRCMCMXT . B Weitbereichseingang zum Betrieb in [ 68
Hutschlenengerat mit m_t_egr_lertem . unterschiedlichsten Versorgungsnetzen. A € 25
RFID-LifeCheck-Sensor fir die zustands- 1 : i : : : X €5
S b h # Die frontseitige Betriebsanzeige signa- : g8
(E);rLlieTnztgrteTU Re;‘%"/"’;(c_r ung Vg?g?_)'(f 10 - lisiert die Verfugbarkeit der Ausgangs- £s
UeTo Umit e : spannung. Mit einer Stromversorgung SE
Check. Optische Ableiter-Zustandsmel- lassen sich bis zu 10 DRC MCM XT bzw.
dung tber 3-Farben-LED kombiniert mit DRC SCM XT Uberwachungsgerte als.
FM-SignaIisi_ergng (aner oder Schlie? Einzelanwendung oder bis zu 15 DRC
Ber). Uber die integrierte RS485-Schnitt- MCM XT Uberwachungsgerate als Mehr-
stelle kdnnen bis zu 15 DRC MCM XT in fachanwendung betreiben
einem System mit bis zu 150 BLITZDUC-
TOR XT/XTU Ableiter iberwacht werden. Typ PSU DC24 30W
Optional lasst sich tber einen RS485- Art.-Nr. 910499
SChn'ttSte”enumsetzer die kOStenfre'_e Eingangsspannungsbereich AC 85-264 V; DC 120-373 V
PC-Software ,,Status Display und Service Frequenz 44-66 Hz O Hz
Console” betreiben. Die Software ermég- Eingangsstrom (le) 0,7 Abei AC 110V /0,5 A bei AC 230 V
licht e'r:je PC'”gesttZte Fer:nanzillg? des Ausgangsnennspannung (U,) DC 24V (SELV)
Zustandes a eru ?rwac t,en Ableiter. Ausgangsstrom (1) 1,3 Abei DC 24 V, max. 0,9 A bei belie-
Download: im Servicebereich unter biger Einbaulage
www.dehn.de Empfohlene Vorsicherung Leitungsschutzschalter 10 A, 16 A,
Charakteristik B, C
Typ DRC MCM XT Normen / Bestimmungen EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL
Art.-Nr. 910695 508, GL
Eingangsspannungsbereich DC (U;y)  18-48V
Nennstromaufnahme max. (I1y) 100 mA
RFID-Ubertragungsfrequenz 125 kHz
FM-Kontakte / Kontaktform SchlieRer (no) und OFner (nc)
Lieferumfang Basisteil, Uberwachungsmodul, Kurz-

anleitung und Bezeichnungssystem
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Uberspannungsschutz

Informationstechnik

Schirmanschluss am Kabel

Besonders platzsparendes Schirmanschluss-
system als Kontakt-Rollfeder. Kompensation
des FlieRBverhaltens der eingesetzten Kabel-
werkstofe durch Federwirkung.

Kontaktrollfeder

Mit Kontaktrollfedern lassen sich l6tfreie
Schirmverbindungen zum Potentialaus-
gleich oder zum Blitzschutz-Potential-
ausgleich herstellen. Der nachtragliche
Einsatz ohne Unterbrechen des Leiter-
schirmes ist durch eine werkzeuglose
Montage mdoglich.

Allgemeine technische Daten:

BlitzstoRstromtragfahigkeit (10/350 10 kA
us)

Farbe blank

Montage auf Kabelschirm

Typ SAKRF 10 V2A SAKRF 15 V2A
Art.-Nr. 919 031 919032
Klemmbereich Rd 4-10 mm 9-15 mm

Typ SAKRF22V2A SAKRF 29 V2A
Art.-Nr. 919033 919034
Klemmbereich Rd 14-22 mm 18,5-29 mm
Typ SAKRF 37 V2A SAKRF50V2A
Art.-Nr. 919035 919 036
Klemmbereich Rd 23,5-37 mm 31-50 mm

Typ SAKRF70V2A SAKRF 94 V2A
Art.-Nr. 919037 919038
Klemmbereich Rd 44-70 mm 58-94 mm
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DEHNcare — Personliche
Schutzausrustung

Entdecken Sie unser Portfolio DEHNCcare — Persodnliche Schutzausriistung Seite 128

Arbeitsschutz:
http://de.hn/6FEt]
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DEHNCcare - Personliche Schutzausrustung

|
N ” |
i
N ‘\. h“-;:‘.-l'u - -
Schutzkleidung ArcFit Indoor Storlichtbogengeprifte Schutzhose,

Herren-Standardgrof3en

Storlichtbogengeprifte Schutzkleidung in
coolem Design, fiir den Einsatz im Indoor-
Bereich konzipiert.

Typ APT ID 52
Storlichtbogengeprufte Schutzjacke, Art.-Nr. 785 343
Herren-Standardg roRen Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2

7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Warc oder W gp) 320 k)

Arc Rating - ATPV (Open Arc) 18 cal/cm?¥*)
1 - 2
=5 AP1ID 52 Arc Rating — ELIM (Open Arc) 13 cal/cm
. 285333 PPE Category (NFPA 70E) PPE 2
~Nr. , : 2
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2 Flachengewicht 450 g/m
7kA/0,5s - einpolig) Hauptfarbe grau
Lichtbogenenergie (Warc oder W gp) 320 kJ Zweitfarbe schwarz
Arc Rating — ATPV (Open Arc) 18 cal / cm2*) Reiverschluss rot
Arc Rating — ELIM (Open Arc) 13 cal / cm? GroRe (International) 52 (M/L)
PPE Category (NFPA 70E) PPE2 *)Oberstof nach Vorbehandlung
Flachengewicht 450 g/m?
Hauptfarbe grau
Zweitfarbe schwarz Storlichtbogengepriifte Latzhose,
ReiBverschluss rot Herren-StandardgroRRen
Grofe (International) 52 (M/L)
*)Oberstof nach Vorbehandlung
Typ APD ID 52
Art.-Nr. 787905 >~

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (W oder W gp) 320 k)

Arc Rating - ATPV (Open Arc) 18 cal/cm?¥*)
Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/cm?
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2
Flachengewicht 450 g/m?
Hauptfarbe grau
Zweitfarbe schwarz
ReiBverschluss rot

Grofe (International) 52 (M/L)

*)Oberstof nach Vorbehandlung
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DEHNCcare — Personliche Schutzausristun

Storlichtbogengeprifte Schutzjacke,

Herren-Kurzgrof3en

Storlichtbogengeprifte Schutzjacke,

Herren-Langgrof3en

Typ APJID 26 Typ APJID 102
Art.-Nr. 787614 Art.-Nr. 787623
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2 Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
7kA/0,5s-einpolig) 7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Warc 0der Wi gp) 320kl Lichtbogenenergie (Warc oder Wi gp) 320kl

Arc Rating - ATPV (Open Arc) 18 cal / cm2*) Arc Rating — ATPV (Open Arc) 18 cal / cmz2*)
Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal / cm? Arc Rating — ELIM (Open Arc) 13 cal / cm?
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2 PPE Category (NFPA 70E) PPE 2
Flachengewicht 450 g/m?2 Flachengewicht 450 g/m2
Hauptfarbe grau Hauptfarbe grau
Zweitfarbe schwarz Zweitfarbe schwarz
ReilRverschluss rot ReiRverschluss rot

GroRe (International) 26 (M/L-K) Grofe (International) 102 (M/L-L)

*) Oberstof nach Vorbehandlung

Storlichtbogengeprifte Schutzhose,

Herren-KurzgréfZen

*)Oberstof nach Vorbehandlung

Storlichtbogengeprifte Schutzhose,

Herren-Langgroéfi3en

Typ APT ID 26 Typ APT ID 102
Art.-Nr. 787 664 Art.-Nr. 787673
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2 Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2
7kA/0,5s-einpolig) 7kA/0,5s-einpolig)
Lichtbogenenergie (Wa 0der Wi gp) 320 kJ Lichtbogenenergie (Warc oder W gp) 320 k)
Arc Rating — ATPV (Open Arc) 18 cal/cm?¥*) Arc Rating — ATPV (Open Arc) 18 cal/cm?¥*)
Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/cm? Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/cm?
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2 PPE Category (NFPA 70E) PPE 2
Flachengewicht 450 g/m? Typ APTID 102
Hauptfarbe grau Art.-Nr. 787673
Zweltfarbe schwarz Flachengewicht 450 g/m?
Re{.fzverschluss : rot Hauptfarbe grau
GroéRe (International) 26 (M/L-K) Zweitfarbe schwarz
*)Oberstof nach Vorbehandlung ReiRverschluss rot

Grofe (International) 102 (M/L-L)

Storlichtbogengeprifte Latzhose,

Herren-Kurzgrof3en

Typ APD ID 26
Art.-Nr. 787918 7~
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2
7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Warc 0der W, gp) 320kl

Arc Rating — ATPV (Open Arc) 18 cal/ cm2*)
Arc Rating — ELIM (Open Arc) 13 cal / cm?
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2
Flachengewicht 450 g/m?2
Hauptfarbe grau
Zweitfarbe schwarz
ReivBverschluss rot

Grofe (International) 26 (M/L-K)

*)Oberstof nach Vorbehandlung

Kurzkatalog Elektrohandwerk — Arbeitsschutz - DEHNcare — 2026

*)Oberstof nach Vorbehandlung

Storlichtbogengepriifte Latzhose,

Herren-Langgrof3en

Typ APD ID 102
Art.-Nr. 787926 ==
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Warc oder Wi gp) 320kl

Arc Rating — ATPV (Open Arc) 18 cal / cmz2*)
Arc Rating — ELIM (Open Arc) 13 cal / cm?
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2
Flachengewicht 450 g/m2
Hauptfarbe grau
Zweitfarbe schwarz
ReiRverschluss rot

GroRe (International) 102 (M/L-L)

*)Oberstof nach Vorbehandlung
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DEHNCcare - Personliche Schutzausrustung

Storlichtbogengeprifte Schutzjacke,
Damen-Standardgroflen

Schutzkleidung ArcFit Outdoor

Storlichtbogengeprifte Schutzkleidung in
coolem Design. HV-Ausfuihrung in gelb oder
orange fur den Einsatz im Outdoor-Bereich.

Typ APJ ID F 40
Art.-Nr. 787633
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2

Storlichtbogengepriifte Schutzjacke -~ 1™
Tuoreszierend gelb,

7kA/0,5s-einpolig)
Lichtbogenenergie (Warc oder Wigs) 320kl Herren-StandardgroRen “’ ‘“
Arc Rating — ATPV (Open Arc) 18 cal / cmz2*) — B
Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/ cm?
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2 Typ APJOD YE 52
Flachengewicht 450 g/m? Art.-Nr. 785353
Hauptfarbe grau Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2
Zweitfarbe schwarz 7kA/0,55s - einpolig)
ReiRverschluss rot Lichtbogenenergie (Warc oder W gp) 320 k]
GroRe (International) 40 (M/L) Arc Rating — ATPV (Open Arc) 16 cal / cmz2*)

Arc Rating — ELIM (Open Arc) 13 cal / cm?
*)Oberstof nach Vorbehandlung PPE Category (NFPA 70E) PPE 2

Flachengewicht 300 g/m?2
Storlichtbogengepriifte Schutzhose, Hauptfarbe Tuoreszierend gelb

. Zweitfarbe grau

Damen-Standardgréf3en ReiRverschiuss rot

Grofe (International) 52 (M/L)

*)Oberstof nach Vorbehandlung

Storlichtbogengeprifte Schutzhose —
Tuoreszierend gelb,

Typ APTIDF40 Herren-Standardgrof3en .
Art.-Nr. 787 683 '
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2 - =
7kA/0,5s-einpolig) -
Lichtbogenenergie (Warc oder Wygp) 320kJ Typ APT OD YE 52
Arc Rating - ATPV (Open Arc) 18 cal/cm2¥*) Art.-Nr. 785 363
Arc Rating —ELIM (Open Arc) 13cal/cm? Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2 7kA/0,5s-einpolig)
Flachengewicht 450 g/m? Lichtbogenenergie (Warc oder W gp) 320kl
Hauptfarbe grau Arc Rating — ATPV (Open Arc) 16 cal / cm?*)
Zweitfarbe schwarz Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/ cm?
ReiBverschluss rot PPE Category (NFPA 70E) PPE 2
Grofe (International) 40 (M/L) Flachengewicht 300 g/m?
*) OberstoF nach Vorbehandlung Hauptfarbe fuoreszierend gelb
Zweitfarbe grau

- .. ReilRverschluss rot

Storlichtbogengeprifte Latzhose, Groe (International) 52 (M/L)

Damen-Standardgrof3en
9 *)Oberstof nach Vorbehandlung

Storlichtbogengeprifte Latzhose - b
Tuoreszierend gelb,

Herren-Standardgrof3en

—

Typ APD ID F 40
Art.-Nr. 788008 ==

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Warc oder Wygp) 320kJ

0.
e
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Arc Rating — ATPV (Open Arc) 18 cal / cm2 *) Typ APD OD YE 52
Arc Rating — ELIM (Open Arc) 13 cal / cm2 Art.-Nr. 787936 =~
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2 Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
7kA/0,5s-einpoli
Flachengewicht 450 g/m? - p_ 9)
Hauntfarbe Tau Lichtbogenenergie (Warc oder Wi gp) 320k
N
5 p g Arc Rating — ATPV (Open Arc) 16 cal / cmz2*)
So Zweitfarbe schwarz -
§ 5 ReiR hl " Arc Rating — ELIM (Open Arc) 13 cal / cm?
£z CIEVErSCUSS ro PPE Category (NFPA 70E) PPE2
oF GroRe (International) 40 (M/L) - -
<0 Flachengewicht 300 g/m?2
") Oberstof nach Vorbehandlung Hauptfarbe fuoreszierend gelb
Zweitfarbe grau
ReiRverschluss rot
GroRe (International) 52 (M/L)

*)Oberstof nach Vorbehandlung
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DEHNCcare - Personliche Schutzausrustung

Storlichtbogengepriifte Schutzjacke — 1> Storlichtbogengepriifte Schutzjacke -~ 1™

Fuoreszierend gelb, Tuoreszierend gelb,

Herren-KurzgroRen ? -"«"‘ Herren-LanggroRen ’ " ‘«
™ y =4 .y y 4

Typ APJOD YE 26 Typ APJOD YE 102

Art.-Nr. 787714 Art.-Nr. 787723

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2 Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2

7kA/0,5s-einpolig) 7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Warc 0der Wi gp) 320kl Lichtbogenenergie (Warc oder Wi gp) 320kl

Arc Rating - ATPV (Open Arc) 16 cal / cm2 *) Arc Rating — ATPV (Open Arc) 16 cal / cmz2*)

Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal / cm? Arc Rating — ELIM (Open Arc) 13 cal / cm?

PPE Category (NFPA 70E) PPE 2 PPE Category (NFPA 70E) PPE 2

Flachengewicht 300 g/m? Flachengewicht 300 g/m?2

Hauptfarbe Ffuoreszierend gelb Hauptfarbe fuoreszierend gelb

Zweitfarbe grau Zweitfarbe grau

ReilRverschluss rot ReiRverschluss rot

GroRe (International) 26 (M/L-K) Grofe (International) 102 (M/L-L)

*) Oberstof nach Vorbehandlung

Storlichtbogengeprufte Schutzhose -

Tuoreszierend gelb,
Herren-KurzgréfZen

o
. o

*)Oberstof nach Vorbehandlung

Storlichtbogengeprifte Schutzhose —

Tuoreszierend gelb,
Herren-Langgrof3en

s ad
m o

Typ APT OD YE 26 Typ APT OD YE 102

Art.-Nr. 787 764 Art.-Nr. 787773

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2 Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2

7kA/0,5s-einpolig) 7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Wa 0der Wi gp) 320 kJ Lichtbogenenergie (Warc oder W gp) 320 k)

Arc Rating — ATPV (Open Arc) 16 cal/cm?¥*) Arc Rating — ATPV (Open Arc) 16 cal /cm?*)

Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/cm? Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/ cm?

PPE Category (NFPA 70E) PPE 2 PPE Category (NFPA 70E) PPE 2

Flachengewicht 300 g/m? Flachengewicht 300 g/m?

Hauptfarbe fuoreszierend gelb Hauptfarbe fuoreszierend gelb

Zweitfarbe grau Zweitfarbe grau

ReilRverschluss rot Reilverschluss rot

GroéRe (International) 26 (M/L-K) GroRe (International) 102 (M/L-L)

*) Oberstof nach Vorbehandlung *)Oberstof nach Vorbehandlung

Storlichtbogengeprufte Latzhose — kA Storlichtbogengeprufte Latzhose - kA

TFuoreszierend gelb, - Tuoreszierend gelb, -

Herren-Kurzgrof3en = \ Herren-Langgrof3en - \
‘-‘! :!

Typ APD OD YE 26 Typ APD OD YE 102

Art.-Nr. 787949 == Art.-Nr. 787957 ==

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2 Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2

7kA/0,5s-einpolig) 7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Wa 0der W, gp) 320 kJ Lichtbogenenergie (Warc oder W gp) 320kJ)

Arc Rating - ATPV (Open Arc) 16 cal/cm2¥*) Arc Rating - ATPV (Open Arc) 16 cal / cmz2*)

Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/cm? Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/ cm?

PPE Category (NFPA 70E) PPE 2 PPE Category (NFPA 70E) PPE 2

Flachengewicht 300 g/m? Flachengewicht 300 g/m?2

Hauptfarbe Ffuoreszierend gelb Hauptfarbe fuoreszierend gelb

Zweitfarbe grau Zweitfarbe grau

ReilRverschluss rot Reilverschluss rot

Grofe (International) 26 (M/L-K) Grofe (International) 102 (M/L-L)

*)Oberstof nach Vorbehandlung

Kurzkatalog Elektrohandwerk — Arbeitsschutz - DEHNcare — 2026
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DEHNCcare - Personliche Schutzausrustung

Storlichtbogengeprifte Schutzjacke -
Fuoreszierend gelb,

Damen-Standardgrof3en

Schutzkleidung UnderWear

Storlichtbogengeprifte Unterziehkleidung
in Kombination mit DEHNcare ArcFit -> Erho-
hung des Schutzniveaus; Polo-Shirt Bicolor

et
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Typ APJOD YEF 40 kann anstelle der Schutzjacke getragen wer-
Art.-Nr. 787733 den, wenn es die Arbeitsumgebung zulasst
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
7kA/0,5s - einpolig) Storlichtbogengepruftes Unterzieh-
Lichtbogenenergie (Warc oder Wygp) 320kJ Shirt, |angarm
Arc Rating - ATPV (Open Arc) 16 cal/cm2¥*)
Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/cm?
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2
Flachengewicht 300 g/m?
Hauptfarbe fuoreszierend gelb Allgemeine technische Daten:
Zweitfarbe grau Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 1
ReiRverschluss rot 4KkA/0,5s-einpolig)
GroRe (International) 40 (M/L) Lichtbogenenergie (Warc 0der Wi gp) 168 k]
) Obersto nach Vorbehandlung Arc Rating — ATPV (Open Arc Test) 41 cal / cm?
in Kombination mit DEHNcare ArcFit 31 cal/cm?
Indoor
- — - - >
Stdrlicht_bogengeprufte Schutzhose — | \ gul(tzrggnatlon mit DEHNcare ArcFit 37 cal/cm
fuoreszierend gelb, ; Arc Rating - ELIM (in Kombination 28 cal / cm?
Damen_standardgrogen el mit DEHNcare ArcFit Indoor)
' ' Arc Rating — ELIM (in Kombination 34 cal/cm?
AL 4 oy

W

mit DEHNcare ArcFit Outdoor)

Material Baumwolle (50%), Modacryl (39%),

Typ APT OD YE F 40 Viscose (10%), Antistatika (1%)
Art.-Nr. 787783 Flachengewicht 160 g/m?
Stérlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2 Farbe blau
7kA/0,5s-einpolig)
Lichtbogenenergie (Warc oder Wygp) 320 kJ Typ APUS XS APUS S
Arc Rating - ATPV (Open Arc) 16 cal/cm2¥*) Art.-Nr. 787011 787012
Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal/cm? Grofe (International) XS S
PPE Category (NFPA 70E) PPE 2 B RS Y| AEUGIL
Flachengewicht 300 g/m? yP

. Art.-Nr. 787013 787014
Hauptfarbe fuoreszierend gelb -

- Grofe (International) M L
Zweitfarbe grau
Reilverschluss rot Typ APUS XL APUS 2XL
GroRe (International) 40 (M/L) Art.-Nr. 787015 787016
*) Oberstof nach Vorbehandlung GroRe (International) XL 2XL
Typ APUS 3XL APUS 4XL

Storlichtbogengeprifte Latzhose - kA Art.-Nr. 787017 787018
fuoreszierend gelb, "\ GroRe (International) 3XL 4XL

Damen-Standardgrof3en

L
o

Typ APD OD YE F 40
Art.-Nr. 788020 =~
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Warc 0der Wi gp) 320kl

Arc Rating - ATPV (Open Arc) 16 cal / cm2 *)
Arc Rating - ELIM (Open Arc) 13 cal / cm?

PPE Category (NFPA 70E) PPE 2
Flachengewicht 300 g/m?
Hauptfarbe Ffuoreszierend gelb
Zweitfarbe grau
ReilRverschluss rot

GroRe (International) 40 (M/L)

*)Oberstof nach Vorbehandlung
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DEHNCcare - Personliche Schutzausrustung

Storlichtbogengeprifte
Unterzieh-Hose

Allgemeine technische Daten:

Schutzkleidung ArcFit HLP 63

High-Level-Protection- (HLP-)Schutz-
ausrustung schutzt bei Arbeiten in
Anlagen mit h6heren Energien, beispiels-
weise in Niederspannungshaupt- und

Mittelspannungsschaltanlagen.

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 1

f,k:tgo’ss_e'”p?"g\zv o Y Storlichtbogengepriifter

A'C . 9ge"e2:;?/'e ( a’°/§’ e; Ler) it oal o Schutzmantel

- re atn?g—. .(Open rcTest) - ~cal/cm Verfugbar ab Marz 2026

in Kombination mit DEHNcare ArcFit 31 cal /cm?

Indoor

in Kombination mit DEHNcare ArcFit 37 cal / cm?

Outdoor

Arc Rating — ELIM (in Kombination 28 cal/cm?

mit DEHNcare ArcFit Indoor)

Arc Rating — ELIM (in Kombination 34cal/cm? Typ APC63CL

mit DEHNcare ArcFit Outdoor) Art.-Nr. 785882

Material Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2

Viscose (10%), Antistatika (1%) 7kA/0,5s-einpolig)
Flachengewicht 160 g/m? Lichtbogenenergie (W oder W gp) 320kl
Farbe blau Erweiterte Lichtbogenenergie 630 k)
(Warc 0der Wygp) (in Anlehnung an
Typ APUP XS APUP S Box-Test)
N Material - Futter / Flies Futter: Aramid (34%), Viskose FR

. : 787021 787022 (34%), Reg. Viskose (32%) / Flies:

GroBe (International) XS S Viskose FR (85%), Para-Aramid
(15%)

Typ A:U(F);,: A:;U(I;ZL Arc Rating — ATPV (Open Arc) 63 cal / cm?

ArE.f-sNr. - 3 HEo=, Material Nahfaden Kevlar (100%)

GroRe (International) M L Arc Rating - ELIM (Open Arc) 58 cal / cm?

Typ APUP XL APUP 2XL PPE Category (NFPA 70E) PPE 4

Art.-Nr. 787 025 787 026 Material - Oberstof Mogacryl (?6%),)Viskose HT (2;‘2%),

" - Viskose FR (18%), Para-Arami

GroRe (International) XL 2XL (12%), Antistatika (2%)

Typ APUP 3XL APUP 4XL Flachengewicht Oberstof 2259/ m?

Art.-Nr. 787 027 787028 Flachengewicht Futter / Flies 430g/m?2

GroRe (International) 3XL AXL Norm IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-
5, EN ISO 13688, EN 1SO 11611, EN
17353, ASTM F1959

srlich f | hi P ) Farbe navy blue
IStor ichtbogengepruftes Polo-Shirt, - Reifverschiuss rot
angarm o Grole (International) 52/54 (L)

Allgemeine technische Daten:

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 1

4KkA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Warc oder Wygs) 168 kJ Pneumatischer Handschuhprufer

Arc Rating — ATPV (Open Arc Test) 5,4 cal / cm?

Material

Baumwolle (50%), Modacryl (39%),
Viscose (10%), Antistatika (1%)

Flachengewicht 160 g/m2

Farbe Ffuoreszierend gelb/blau
Warnschutzklasse 1

Typ APPS BC XS APPSBC S
Art.-Nr. 787001 787 002
GroRe (International) XS S

Typ APPSBCM APPSBC L
Art.-Nr. 787003 787004
GroRe (International) M L

Typ APPS BC XL APPS BC 2XL
Art.-Nr. 787 005 787 006
GroRe (International) XL 2XL

Typ APPS BC 3XL APPS BC 4XL
Art.-Nr. 787007 787008
GroéRe (International) 3XL 4XL

Kurzkatalog Elektrohandwerk — Arbeitsschutz - DEHNcare — 2026

Pneumatischer Handschuhprtfer
Geeignet fur die wiederkehrende

Prifung gemaf der EN 60903.

Typ VPG90
Art.-Nr. 787000
Farbe grau

Aufbewahrungstasche, leer

Mit Klettverschluss und Einhangehaken.

Typ AT IHS NS
Art.-Nr. 785490
Abmessung 400 x 180 x 50 mm
Farbe braun @
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DEHNCcare - Personliche Schutzausrustung

Schutzhandschuhe APG XT Schutzhandschuhe APG

Erste Schutzhandschuhe im deutschen
Markt, die nach dem Prufgrundsatz GS-ET
42-2 die Schutzklasse APC 2 bei 150 mm
erreicht haben.

Schutzhandschuhe zum Schutz gegen
thermische und mechanische Risiken, fur
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an
elektrischen Anlagen.

Storlichtbogengeprufte Schutzhand-
schuhe XT

Storlichtbogengeprufte Schutzhand-
schuhe, grau

Allgemeine technische Daten:
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc 320 ki
oder WLBP)

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2 150
7kA/0,5s-einpolig)

Allgemeine technische Daten:

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2
7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (APC 2) (Wac 0der 320 kJ

Lichtbogenenergie (APC 2 150) (Ware 320kl V‘_’LBF’) .
oder W gp) Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc 168 ki
Arc Rating — ATPV (Open Arc Test) 40 cal / cm? oder W_LBP)
PPE Category (NFPA 70E) PPE 4 Arc Rating — ATPV (Open Arc Test) 35cal/cmz?
Stulpenlange 140 mm PPE Cate“gory (NFPA 70E) PPE 3
Stulpenlédnge 140 mm
Typ APGXT 7 APGXT8 Typ APG GREY 7 APG GREY 8
Grofe (International) 7(S) 8 (M) Gesamtlange 330mm 335mm
Grofe (International) 7(S) 8 (M)
;{Ft).—Nr. /;\55(3;(3';9 ?gSG;B-; 10 Typ APG GREY 9 APG GREY 10
Gesamtlange 340 mm 350 mm 785852 785853
Grofe (International) 9(L) 10 (XL) Gesamtlange 340 mm 350 mm
GroRe (International) 9(L) 10 (XL)
E:Ft).—Nr. jgfs);ll ;\556'8)(3; 12 Typ APG GREY 11 APG GREY 12
Gesamtlange 355 mm 360 mm 785854 785855
GroRe (International) 11 (2XL) 12 (3X0) Gesamtlange 355 mm 360 mm
Grofe (International) 11 (2XL) 12 (3XL)
o et
Gesamtlange 365 mm 785856
GroRe (International) 13 (4XL) Gesamtlange 365 mm
Grofe (International) 13 (4XL)
Storllchtb_ogengeprufte Schutzhand- Storlichtbogengeprufte Schutzhand-
schuhe mit langer Stulpe XT schuhe mit langer Stulpe, grau
Allgemeine technische Daten: Allgemeine technische Daten:
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Ware 320 kJ Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2
oder W,gp) 7kA/0,5s-einpolig)
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2 150 Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder 320 ki
7kA/0,5s-einpolig) Wigp)
Lichtbogenenergie (APC 2 150) (Ware 320 kI Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Ware 168 kJ
oder Wigp) oder Wigp)
Arc Rating — ATPV (Open Arc Test) 40cal/cm? Arc Rating - ATPV (Open Arc Test) 35cal /cm?
PPE Category (NFPA 70E) PPE4 PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Stulpenlange 230 mm Stulpenlange 230 mm
Typ APGXT7L APG XT8L Typ APGGREY 7L APG GREY 8L
Art.-Nr. 785 840 785841 Art.-Nr. 785 860 785861
Gesamtlange 410 mm 420 mm Gesamtlange 410 mm 420 mm
Grole (International) 7(S) 8 (M) Grofe (International) 7(S) 8 (M)
Typ APGXTOL APG XT 10L Typ APG GREY 9L APG GREY 10 L
Art.-Nr. 785842 785843 Art.-Nr. 785862 785863
N Gesamtlange 430 mm 435 mm Gesamtlange 430 mm 435 mm
é o Grole (International) 9(L) 10 (XL) Grofe (International) 9(L) 10 (XL)
[
% z Typ APG XT11L APG XT 12 L Typ APG GREY 11L APG GREY 12 L
g é Art.-Nr. 785844 785845 Art.-Nr. 785 864 785 865
Gesamtlange 440 mm 445 mm Gesamtlange 440 mm 445 mm
Grole (International) 11 (2XL) 12 (3XL) Grofe (International) 11 (2XL) 12 (3XL)
Typ APG XT 13 L Typ APG GREY 13 L
Art.-Nr. 785846 Art.-Nr. 785 866
Gesamtlange 450 mm Gesamtlange 450 mm
Grofe (International) 13 (4XL) GroBe (International) 13 (4XL)
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DEHNCcare - Personliche Schutzausri

Storlichtbogengeprifte Schutzhand-
schuhe, beige

Isolierende Handschuhe bis 500 V

Isolierende Handschuhe in verschiedenen
Ausfuihrungen und Zubehdr zum Arbeiten
Allgemeine technische Daten: an unter Spannung stehenden Teilen bis 500
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2 V.

7kA/0,5s-einpoli i
TAATO enen;rpiel?\jv oderwie) 320K Isolierende Handschuhe 500V,
g g arc LBP, Kategorie AZC

Arc Rating — ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal/cm? Saure-, ozon- und kaltebestandig
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Stulpenlange 15 mm Allgemeine technische Daten:
Kategorie AZC
Typ APG 8 APG 9 Klasse 00
— 785796 785797 Max. Betriebsspannung 500V AC (750 V DC)
Ge?amtlange - 310 mm 315 mm Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
Grofe (International) 8 (M) 9(L) 7kA /0,55~ einpolig)
Typ APG 10 APG 11 Farbe rot
Art-Nr. 785798 785799 Wandstarke 05mm
Gesamtlange 325mm 330 mm Gesamtlénge 360 mm
Grofe (International) 10 (XL) 11 (2XL) Material Naturkautschuk
Typ APG 12 Typ KL-A-8-36-S KL-A-9-36-S
Art.-Nr. 785800 Art.-Nr. 787 480 787 481
Gesamtlange 335mm GroRe 8 9
GroRe (International) 12 (3XL)
Typ KL-A-10-36-S KL-A-11-36-S
Art.-Nr. 787 482 787 483
GroRe 10 11

Storlichtbogengeprifte Schutzhand-
schuhe mit langer Stulpe, beige

Isolierende Handschuhe 500V,

Allgemeine technische Daten: Kategorie RC, zweifarbig
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2 Bestdndigkeit gegen Sauren, Ozon
7kA/0,5s-einpolig) und Ol sowie gegen extrem niedrige
Lichtbogenenergie (Warc 0der W, gp) 320 kJ Temperaturen
Arc Rating — ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal/cm?
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3 Allgemeine technische Daten:
Stulpenlange 250 mm Kategorie RC
Klasse 00
Typ APG 8L APGOL Max. Betriebsspannung 500V AC (750V DC)
Art.-Nr. 785808 785809 Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2
Gesamtlange 440 mm 450 mm 7kA/D5s- em';l)ohg)
GroRe (International) 8 (M) 90 Arc Rating gemal ASTM F2675 14 cal/cm?
Farbe schwarz
Typ APG10L APG11L Wandstérke 1,8 mm
Art.-Nr. 785810 785 811 Gesamtlange 360 mm
Gesamtlange 455 mm 460 mm Material Naturkautschuk
GroRe (International) 10 (XL) 11 (2XL)
Typ KC-Al-8-36-S KC-Al-9-36-S
Typ aRCHAR Art.-Nr. 787 490 787 491
Art.-Nr. 785812 GroRke 8 9
Gesamtlange 465 mm
GroRe (International) 12 (3XL) Typ KC-AI-10-36-S KC-Al-11-36-S
Art.-Nr. 787 492 787 493
GroRe 10 11
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DEHNCcare - Personliche Schutzausrustung

Isolierende Handschuhe bis 1000 V

Isolierende Handschuhe in verschiedenen
Ausfuhrungen und Zubehor zum Arbeiten
an unter Spannung stehenden Teilen bis
1000 V.

Isolierende Handschuhe 1000V,
Kategorie RC

Bestandigkeit gegen Sauren, Ozon
und Ol sowie gegen extrem niedrige
Temperaturen

DEHNcare APS

Schutzschirme mit transparentem oder
blauen Kinnschutz. Hohe Lichtdurchléssig-

Allgemeine technische Daten:

keit und beste Sicht.

Ausfuhrungen mit Steckclip oder Spannband

zur einfachen Montage am Helm.

Storlichtbogengeprufter Schutz-
schirm mit Steckclip

« Passend fur Steckaufnahme am Elektri- P
ker-Schutzhelm ESHU S /

« Mit beidseitiger Steckaufnahme fur

Kategorie RC LED-Schutzschirmlampe
Klasse 0 - -
- Allgemeine technische Daten:
Max. Betriebsspannung 1000V AC (1500 V DC)
— Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2 .
7kA/0,55- einpolig) Material Polycarbonat
Farbe rot Wandstarke 1,5mm
Wandstérke 1,0 mm Stt’)rlichtbogenschgtzklasse (Box-Test APC2
- 7kA/0,5s-einpolig)
Gesamtlange 360 mm Lichtbogenenergie (Warc oder W gp) 318kJ
Material Naturkautschuk 9 9t Ware LBP
T APSTASCL2SC APSTAS 14C SC
Typ KL-B-8-36-S KL-B-9-36-S .
Art.-Nr. 785821 785822
Art.-Nr. 787 484 787 485
Groge 8 9 Farbe transparent hellgrau
Arc Rating - ATPV (Open — 14 cal / cm?
Typ KL-B-10-36-S KL-B-11-36-S ArcTest)
Art.-Nr. 787 486 787 487 Lichttransmissions- 74,4 ...100 % 43,2..581%
GroRe 10 11 grad VLT
Lichttransmissionsklasse 0 2
) Typ APS T AS 25C SC
Isolierende Handschuhe 1000V, Art.-Nr. 785823
Kategorie RC, zweifarbig Farbe grau
Bes“?;nd'gk_e"t gegen Sauren, Ozon ArcRating - ATPV (Open 25 cal / cm?2
und Ol sowie gegen extrem niedrige [ Arc Test)
Temperaturen Lichttransmissions- 43,2...581%
grad VLT
Allgemeine technische Daten: Lichttransmissionsklasse 2
Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2 Storl ichtbogengeprUfter Schutz-
. . - - -
7kA/0,5s - einpolig) schirm mit Spannband
Arc Rating gemafl ASTM F2675 25 cal/cm? « Passend fir alle gangigen 3 -
Farbe schwarz Elektriker-Schutzhelme /
Wandstarke 2,3mm « Mit beidseitiger Steckaufnahme fiir -
Gesamtlange 360mm LED-Schutzschirmlampe
Material Naturkautschuk
Allgemeine technische Daten:
Typ KC-BI-8-36-S KC-BI-9-36-S Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170
Art.-Nr. 787 494 787 495 Material Polycarbonat
GroRe 8 9 Wandstérke 1,5mm
Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
Typ KC-BI-10-36-S KC-BI-11-36-S 7kA/0,5s - einpolig)
Art.-Nr. 787496 787 497 Lichtbogenenergie (Warc oder Wigp) 318 kJ
GrolRe 10 11
Typ APSTASCL2FS APSTAS 14CFS
ich f Kkarif mi Art.-Nr. 785824 785825
’S\IHESIC erungsaufsteckgrit mit N o Farbe transparent hellgrau
tulpe . . \ b Arc Rating - ATPV (Open — 14 cal / cm?
Zur Betatigung von NH-Sicherungen g — Arc Test)
GroRe 00,1,2und 3 Lichttransmissions- 74,4 ...100 % 43,2..581%
grad VLT
Typ NHSAG 003 NS Lichttransmissionsklasse 0 2
Art.-Nr. 785645
Nennspannung bis (Uy) 1000V AC Typ APSTAS 25CFS
Earbe beige Art.-Nr. 785 826
Material beschichtetes Baumwollgewebe Farbe grau
Arc Rating - ATPV (Open  25cal / cm?
Arc Test)
Lichttransmissions- 43,2..581%
grad VLT
Lichttransmissionsklasse 2
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DEHNCcare - Personliche Schutzausrustung

Zubehor fur DEHNcare ASP Schutzschirm Schutzschirm APS mit Kopfhalterung

LED-Schutzschirmlampe Schutzschirm mit hoher Kopfhalterung zum

Passend fur Steckaufnahme an Schutz- Schutz vor den mechanischen und thermi-

schirmen DEHNcare APS T AS ... schen Gefahren eines Lichtbogens bei Arbei-

Hinweis: Batterie nicht im Lieferumfang ten unter Spannung oder beim Aufenthalt

enthalten! in der Nahe von unter Spannung stehenden
Teilen.

Typ LED APSTAS Storlichtbogenklasse APC 1

Art.-Nr. 785 829

Schutzart IPX4 Storlichtbogengeprifter Schutz-

Lichtstrom max. 60 Lumen schirm mit Kopfhalterung

Visieraufnahme mit Steckclip

7

Fur storlichbogengepriften Schutz- Typ APS ARC E1 SK7
schirm mit Steckelip; APS TAS CL2 SC/ L Art.-Nr. 785870
APSTAS 14C SC/APST AS 25C SC. Nennspannung bis (UN) 1000V
Farbe transparent

== VHSC APS TAS Materla!l Polycarbonat
Art-Nr. 785820 Want.jstarke ca.2mm
Material Nvlon Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC1

Yy 4kA/0,5s-einpolig)
Farbe rot

Lichtbogenenergie (Warc oder Wi gp) 168 kJ
Norm GS-ET 29, EN 166

Visieraufnahme mit Spannband

Far storlichbogengepriften Schutz-
schirm mit Spannband; APSTASCL2FS/
APSTAS 14CFS/APSTAS 25CFS.

Schutzschirm APS mit Hebelarmen

Schutzschirme mit Hebelarmen zur optima-

;yp " \7/H FBSZI;PS TAS len ,Parkposition* auf dem Helm.

rt: ok 85 Ausfuhrungen fir Stoérlichtbogenklasse 1
Material Nylon und 2
Farbe rot '

Storlichtbogengepruifter Schutz- /
schirm mit mechanischem /

Mikrofaserbeutel Hebelarm

Zum Reinigen und Aufbewahren fur
Schutzschirme DEHNCcare APS.

Typ APS CL1 MEHA
Art.-Nr. 785721

Typ MFB APS Nennspannung bis (UN) 1000V

Art.-Nr. 785724 Farbe transparent

Geeignet fur DEHNCcare APS Material Polycarbonat

Abmessung 450 x400 mm Wandstarke ca.2mm

Farbe schwarz @ Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 1

4KkA/0,5s-einpolig)
Lichtbogenenergie (Warc oder Wi gp) 158 kJ

. .. .. . Lichttransmissionsgrad VLT 275%
Ersatzteile far Visieraufnahme mit Norm GS-ET.29, EN 166, EN 170
Steckclip | I

Bestehend aus zwei Steckclips (links und
rechts) inkl. Befestigungsschrauben.

Storlichtbogengeprifter Schutz- /
Typ RKITAPS...SC schirm mit magnetischem Hebelarm /
Art.-Nr. 785828
Material Kunststof

Typ APS CL2 MAHA g
Art.-Nr. 785722 s
Nennspannung bis (UN) 1000V % S
Farbe blau g é
Material Polycarbonat

Wandstérke ca.2mm

Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
7kA/0,5s-einpolig)

Lichtbogenenergie (Warc oder Wi gp) 318 kJ
Lichttransmissionsgrad VLT 274,4%
Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170
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DEHNCcare - Personliche Schutzausrustung

Elektriker-Schutzhelm ESHU S

Elektrisch isolierender Elektriker-Schutz-
helm, fiir Nennspannungen bis 1000 V.

Elektriker-Sets Indoor und Outdoor

Bestehend aus: DEHNcare ArcFit, Schutz-
handschuhe, Augen- und Gesichtsschutz,

sowie Zubehor

ESHUS Allgemeine technische Daten:
Schutzhelm mit kurzem Schirm Schutzjacke/-hose
" Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
7~ 7kA/0,5s-einpolig)
! Lichtbogenenergie (Warc 0der W gp) 320
Schutzhandschuhe
Allgemeine technische Daten: Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test  APC 2
Nennspannung bis (Uy) 1000V AC 7kA/0,5s-einpolig)
Norm EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Lichtbogenenergie (Warc Oder Wige) 320
789.1-2014 Arc Rating — ATPV (Open Arc Test) 32,8cal/cm?
Material HDPE-Kunststof PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Schutzschirm transparent
Typ ESH U 1000 S SY ESH U 1000 S SW Storlichtbogenschutzklasse (Box-Test APC 2
Art.-Nr. 785705 785706 7kA/0,5s - einpolig)
Farbe gelb weiR O Lichtbogenenergie (Wac oder Wi gp) 318kJ
Lichttransmissionsgrad VLT 74,4 ... 100 %
Typ ESH U 1000 S SO ESH U 1000 S SB Lichttransmissionsklasse 0
Art.-Nr. 785707 785708 Elektriker-Schutzhelm gelb
Farbe orange blau ® Nennspannung bis (Uy) 1000V
Art.-Nr. 785709 :
Farbe rot ® Indoor a b,
Beim Elektriker-Set Indoor ist die DEHN- B ‘
care ArcFit nur in den Standardfarben *
grau/schwarz verftigbar.
Kunststoftasche
Typ PSAESET S ID PSAESET M ID
. . Art.-Nr. 785906 785900
Fur DEHNcare-Schutzausristung. Schutzjacke/-hose 48(9) 50 (M)
Schutzhandschuhe 9(L) 10 (XL)
Gurtel 100 cm 110cm
Mikrofaserbeutel Typ PSAESETL ID PSAESET XL ID
Zum Reinigen und Aufbewahren fir Art.-Nr. 785901 785902
Schutzschirme DEHNcare APS. Schutzjacke/-hose 54 () 56 (XL)
Schutzhandschuhe 10 (XL) 10 (XL)
Gurtel 110cm 120cm
Typ MFB APS Typ PSAESET 2XL ID
Art.-Nr. 785724 Art.-Nr. 785907
Geeignet flr DEHNCcare APS Schutzjacke/-hose 60 (2XL)
Abmessung 450 x 400 mm Schutzhandschuhe 11 (XXL)
Farbe schwarz @ Gurtel 130cm
Outdoor

138

Beim Elektriker-Set Outdoor ist die
DEHNCcare ArcFit nur in den Standardfar-

ben gelb/grau verflgbar.

Aé

-

Typ PSAESET SOD PSAESET M OD
Art.-Nr. 785908 785903
Schutzjacke/-hose 48 (S) 50 (M)
Schutzhandschuhe 9 (L) 10 (XL)

Gurtel 100 cm 110 cm

Typ PSAESET L OD PSA ESET XL OD
Art.-Nr. 785904 785 905
Schutzjacke/-hose 54 (L) 56 (XL)
Schutzhandschuhe 10 (XL) 10 (XL)

Gurtel 110 cm 120cm

Typ PSAESET 2XL OD

Art.-Nr. 785909

Schutzjacke/-hose 60 (2XL)

Schutzhandschuhe 11 (XXL)

Gurtel 130cm
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Service- und Informationsangebot

Entdecken Sie unsere digitalen Losungen fur efFziente Produktauswahl, fundiertes Fachwissen und
umfassendes Infomaterial.

nEHN, - resnegan . ® DEHN Online-Katalog

DEHNguard MPTT .. FM

Weitere Infos, Datenblatter und umfassende technische
Daten zu allen DEHN Produkten sind jederzeit digital ver-
fugbar. Einfach Artikelnummer oder Bezeichnung suchen
i — mit direkter Verbindung zum DEHN Online-Katalog.

T Ihren Merkzettel kénnen Sie via ELBRIDGE direkt in den
S Warenkorb lhres favorisierten Gro3handlers Ubertragen.
: Dort prifen Sie Preis und Verftigbarkeit und bestellen
schnell und bequem.

i

AL 43125 DG WP TT 150 F L]

Mehr Info unter:
http://de.hn/6x5hY

e~ Expertenseiten

Kennen Sie schon unsere Expertenseiten?

Expertenwissen

Ko Tum BRE- und Dberspannungsschuts

Kompakt fur Sie zusammengefasst, fnden Sie aktuelle
und fir Sie relevante Informationen auf einen Klick.

[=]:%%: [=]
(=3

Mehr Info unter:
http://de.hn/495D9

Digitales Infopaket

Alle Unterlagen an einem Ort zum Download,
schnell Gbersichtlich und immer aktuell.

Mehr Info unter:
http://de.hn/6E6Ur

DEHNinfo — Ihr Wissensvorsprung

Entdecken Sie die Welt von DEHN: Wir informieren Sie
Uber innovative Lésungen, Produkte und Services sowie
spannende Neuigkeiten aus unserem Unternehmen.
Gestalten Sie lhren Informationsfuss ganz nach lhren
Interessen — wahlen Sie einfach die Themen, die fur Sie
am wichtigsten sind.

Newsletter unter:
http://de.hn/bL3Tc
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Nachhaltigkeit bei DEHN

Okonomische, 6kologische und soziale Verantwortung
zu Ubernehmen, ist ein fester Bestandteil unserer
Unternehmenskultur.

Far ein planvolles Vorgehen sorgt unsere Nachhaltig-
keitsstrategie, in der wir Handlungsfelder defniert und
ambitionierte Ziele formuliert haben.

Was wir bereits erreichen konnten und wie wir das
Thema zuklnftig voranbringen wollen, erfahren Sie auf
unserer Nachhaltigkeitsseite online.

1:_!4_1- -r  Mehr Info unter:
http://de.hn/5zCG1




Hinweise

Samtliche Angaben in diesem Katalog zu den Einsatzmaéglich- Allgemeine Geschéaftsbedingungen

keiten unserer Produkte sind ausschlieBlich als produktbezo- Es gelten unsere ,,Allgemeinen Geschaftsbedingungen* fur
gene Information und Beratung anzusehen, die auf unserer Lieferungen und Leistungen in der jeweils akutellsten Fassung
Erfahrung beruht und nach bestem Wissen erfolgt, jedoch nur unter www.dehn.de.

als unverbindliche Hinweise zu verstehen sind. Dies gilt insbe-
sondere im Hinblick auf auRerhalb unseres Einfusses liegende
unterschiedliche Einsatzbedingungen. Wir empfehlen zu pru-
fen, ob sich das DEHN-Produkt fir den vorgesehenen Einsatz-
zweck eignet. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der
Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten
und liegen daher ausschlieBlich im Verantwortungsbereich des
Anwenders.

Die Abbildungen sind unverbindlich.
Druckfehler, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Kurzbezeichnungen / Zeichenerklarungen

Werkstoffe:

Kurzbezeichnung

Beschreibung

Al Aluminium

AlIMgSi Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Cu Kupfer, E-Kupfer

Cu/Bronze Kupfer /Bronze

Cu/gal Sn Kupfer, galvanisch verzinnt

EVA Ethylen Vinylacetat Copolymer

GFK glasfaserverstarkter Kunststoff

GG Grauguss

K Kunststoff / Polyethylen / Polyamid / Polystyrol

Ms Messing

Ms/gal Cu Messing, galvanisch verkupfert

Ms/gal Sn Messing, galvanisch verzinnt

NIRO Edelstahl nichtrostend
Werkstoff-Nr.: 1.4301 (Material No.: ASTM/AISI 304)
Werkstoff-Nr.: 1.4303 (Material No.: ASTM/AISI 305)
Werkstoff-Nr.: 1.4307 (Material No.: ASTM/AISI 304L)

NIRO (V4A) Edelstahl nichtrostend
Werkstoff-Nr.: 1.4401 (Material No.: ASTM/AISI 316)
Werkstoff-Nr.: 1.4404 (Material No.: ASTM/AISI 316L)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 (Material No.: ASTM/AISI 316Ti)

NIRO/gal Cu Edelstahl nichtrostend, galvanisch verkupfert

PA Polyamid

PC Polycarbonat

PE Polyethylen

PP Polypropylen

PS Polystyrol

PVC Polyvinylchlorid

ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

RG Rotguss

Sn Zinn

St/blank Stahl (schwarz)

St/gal Zn Stahl galvanisch verzinkt

St/tZn Stahl feuerverzinkt

St/Cu Stahl, verkupfert

TG Temperguss

TG/tZn Temperguss feuerverzinkt

upP Polyester (ungesattigt)

VPE vernetztes Polyethylen

ZG Zinkdruckguss
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Leiterarten:

Kurzbezeichnung Leiterarten

Fl Flachleiter (Band)

Rd Rundleiter (Runddraht)

Zeichenerkldrungen:

Schrauben

Halbrund-Holzschraube

Senkkopf-Holzschraube

Holzschraube mit Gewindekopf

Zylinderkopfschraube

Flachrundschraube

Randelschraube

Senkschraube

Q=0 Qoo Tw

Linsensenkkopfschraube

Schraubenkdpfe

Schlitz

Sechskant

Sechskant mit Schlitz

Kreuzschlitz

Innenvielrund

Kombischlitz

Prifung nach DIN EN 62561
(VDE 0185)

Produkt dimensioniert
nach Eurocode

(Katalogangaben fir Deutschland)
/ /7;\\\
i\\,‘ HVI check
N/
==

Neue Produkte

Empfohlene Werte:

Schraube Anzugsdrehmoment
M5/ M6 24 Nm
M8 =210 Nm
M10 >20Nm
M12 >25Nm
M16 >25Nm
143
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DEHN - Deutschland

L Liibeck
a

27

]
Hamburg

o
Potsdam

Halle
5}

2 0 ; Leipzig"

Erfurt
o

=]
Kassel

1 8 . .Dresden

Jena
a .Chemnitz

I DEHN Stammhaus
Neumarkt

Il AuRenlager Lebach

[ Technischer Vertrieb
AufRendienst

[] Gebiet Nord
[] Gebiet Ost
[] Gebiet West

Erlangen
- g
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