Uberspannungsschutz 4
fur Ethernet-APL B .

Bereit fur die Zukunft der

B

Die Leistungsfahigkeit von Ethernet-APL hangt entscheidend vom Schutz der Informations-
technik ab. Uberspannungen, die etwa durch nahe Blitzeinschlage oder Schalthandlungen
entstehen, kdnnen Netzwerke, Steuerungen und Feldgerate beschadigen oder zerstéren.
Eine erhebliche Gefahr fiir die Betriebssicherheit.

So schutzen Sie die Verfugbarkeit Ihrer Anlage und
sparen Kosten ein

Unsere koordinierte Lésung aus BLITZDUCTORconnect zur Installation am Feldswitch und
DEHNpipe fur Feldgerate sichert Ihre Prozessinfrastruktur auf den entscheidenden Ebenen.

-

Spezifikationskonform
Erfullt alle Anforderungen der Port Profile Specifications unter Berlcksichtigung
der IEC 61643-21

Leistungsstark

Marktfuhrendes Ableitungsvermégen mit 2,5 kA pro Ader (10/350 ps) und
20 kA (8/20 ps)

Eigensicher

Erfullt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO

Benutzerfreundlich
Einfache Installation, Uberwachung und Wartung

Ganzheitlich

Wir unterstitzen Sie schon in der Planungsphase: Nutzen Sie die DEHN Engineering
Services und lassen Sie Ihr individuelles Schutzkonzept von unseren Experten erstellen



Unsere Schutzlésung im Uberblick
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Ethernet-APL Field Device

Beispielhafter Signalkreis fur ein Spur-Segment: Zum Schutz der Spur-Ports werden an den Eingangen BLITZDUCTORconnect installiert.
Die Feldgerate sichert jeweils der einschraubbare DEHNpipe. Trunk-Leitungen zum Field Switch sind je nach Leitungsart mit Uberspannungs-
schutzgeraten (SPDs) unserer Red/Line (Energietechnik) oder Yellow/Line (Informationstechnik) zu beschalten.

BLITZDUCTORconnect | - Modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von eigensicheren Ethernet- Art.-Nr. 927 280
(4 9
ML2 B EASEX 15 APL Schnittstellen, PROFIBUS PA und MSR-Kreisen
e - Platzsparend in 6 mm Baubreite mit Push-in-Anschlusstechnik fur
L die Hutschienenmontage in Schaltschranken oder Feldverteilern
: - Marktfihrendes Ableitungsvermdgen mit 2,5 kA pro Ader (10/350 ps)
§§ und 20 kA (8/20 ps)
u“ . q - Zertifizierungen: 2-WISE, FISCO, ATEX, IECEx, CCC, SIL
l ‘2 - Statusanzeige und Zustandsuberwachung mit DEHNrecord IRCM
(Art.-Nr. 910 710)
o DEHNpipe - Uberspannungsableiter in eigensicherer und druckfester Kapselung | Art.-Nr. 929 974
CD EXI+D EAS 15 M zum Schutz von Feldgeraten mit Ethernet-APL-Schnittstelle und 929975
: ‘F CD EXI+D EAS15 N PROFIBUS PA
e z % - In explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzbar
- - Leichte Montage an Feldgeraten mit Reserve-Kabelverschraubung
- Erfallt die Anforderungen nach 2-WISE und FISCO
- Zertifizierungen: ATEX, IECEx, CCC, SIL
- Verfuigbar ab Q3 2026
e g Schutz fur Mehr zur DEHN Yellow/Line: A=
e t ¢ Informationstechnik | http://de.hn/cS5Ep I£;
O Schutz fur Mehr zur DEHN Red/Line: [m] 5 [m]
w Energietechnik http://de.hn/b6MDB &
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Potentialausgleich im
Ex-Bereich:
http://de.hn/90BNa E

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1510

E-Mail: technik.support@dehn.de
International: itss@dehn.de

Technische Anderungen, Druckfehler ® . :
und Irrtiimer vorbehalten. RECYCLED Weitere Infos
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